KNIPEX Quality — Made in Germany

Produktinformation

97 81 180

Crimpzange fur Aderendhilsen
Mit Fronteinfihrung

VIS

Allgemein
Artikel-Nr.
EAN

Kopf

Griffe

Gewicht
Abmessungen

Technische Attribute
Anwendung

Kapazitat Quadratmillimeter
Anzahl der Nester

AWG
Klassifikation
eCl@ss 5.1.4
ETIM 5.0

ETIM 6.0
proficl@ss 6.0
UNSPSC 13.1

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten

KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal

e Zum Verpressen von Aderendhulsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4 im

Bereich 0,5 bis 6 mm?

e \Vorteilhaft einsetzbar flir Arbeiten an schwer zuganglichen Stellen, z.

B. in engen und tiefen Schaltschréanken
e Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, dlgehartet

97 81 180
4003773019794

poliert

mit Kunststoff (iberzogen
209¢g

180 x 86 x 13 mm

Aderendhiilsen
0,5—6,0 mm?
1

20— 10

21040301
EC000168
EC000168
AAA946c003
27112147
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