Tornillos de cabeza hueca E‘Elﬂg

CARACTERISTICA
S

La altura de la Tornillo de cabeza cilindrica

cabeza es igual al

rreersprt  hueca hexagonal RS Pro M5 x
Més rentable que el 10mm Acero inoxidable

titanio

Varios tamafos de
rosca disponibles

Disefio roscado de
alta calidad

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Tornillos de cabeza hueca Eﬂg

Descripcion del

RS Pro presenta una amplia gama de tornillos de cabeza hueca con cabeza de boton. Fabricados

en acero inoxidable de alta calidad y utilizando una tapa hexagonal para una instalacion sencilla y
eficaz. Estos tornillos son perfectos para diversas aplicaciones, como reparaciones de maquinas o
construccién. Los tornillos de cabeza hueca de gran calidad garantizan la tranquilidad gracias a su
construccién durable y robusta. Todos los modelos son muy fiables y de excelente calidad.

Especificaciones

Tamafo de rosca M5
Forma de la cabeza Boton de vaso hexagonal
Material Acero inoxidable
Acabado Sencillo
Tipo de rosca Métrico
Carpinteria, aplicaciones domésticas, fijaciones y
Aplicaciones fijaciones, Reparacién y mecanizado, Proteccion de

seguridad, Construccién de paneles

Especificaciones mecanicas

Longitud 10mm

Tipo de acero inoxidable 316 A4

Paso de rosca 0.8mm

Rango de diametro de cabezal 9,14 mm a 9,50 mm
Rango de altura de la cabeza de 2,50 mm a 2,75 mm
Rango nominal de tamafo de clave de 3,2 mm a 3,071 mm
Compromiso clave 1.56

Tolerancia de rosca 69

Especificaciones del entorno de funcionamiento
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Tornillos de cabeza hueca

Temperatura maxima 300°C

Certificado DE conformidad ROHS, 1ISO7380, ANSI
B18

Cumplimiento/Certificaciones

"’ ‘M\ un,‘.u‘lt\hUEl‘

Please view our full range listing below for all A4, 316 Stainless Steel Self-Colour
Hexagon Socket Button Head Screws.

Head Shape Material 3“'".:;:23““' Thread Size | Length RS Part No.
Hex Socket Button Stainless Steel Ad, 316 M3 & mm 2328142
Hex Socket Button Stainless Steel Ad, 316 M3 10 mm 2328158
Hex Socket Button Stainless Steel Ad, 316 M3 12 mm 2328164
Hex Socket Button Stainless Steel Ad, 316 M4 8 mm 2328170
Hex Socket Button Stainless Steel Ad, 316 Mda 10 mm 2328186
Hex Socket Button Stainless Steel Ad, 316 M4 12 mm 2328209
Hex Socket Button Stainless Steel Ad 316 Ma 16 mm 2328215
Hex Socket Button Stainless Steel Ad, 316 M5 10 mm 2328221
Hex Socket Button Stainless Steel Ad 316 M5 12 mm 2328237
Hex Socket Button Stainless Steel Ad, 316 M5 16 mm 2328243
Hex Socket Button Stainless Steel Ad, 316 M5 20 mm 2328265
Hex Socket Button Stainless Steel Ad, 316 M5 25 mm 3044643
Hex Socket Button Stainless Steel Ad, 316 M5 30 mm 3044659
Hex Socket Button Stainless Steel Ad, 316 M5 40 mm 3044766
Hex Socket Button Stainless Steel Ad, 316 M5 50 mm 3044744
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Hex Socket Button Stainless Steel Ad, 316 MG 12 mm 2328271
Hex Socket Button Stainless Steel Ad, 316 MG 16 mm 2328287
Hex Socket Button Stainless Steel Ad, 316 MG 20 mm 2328203
Hex Socket Button Stainless Steel Ad, 316 MG 25 mm 2328300
Hex Socket Button Stainless Steel Ad, 316 MG 30 mm 3044738
Hex Socket Button Stainless Steel Ad, 316 ME 40 mm 3044722
Hex Socket Button Stainless Steel Ad, 316 ME 50 mm 3044716
Hex Socket Button Stainless Steel Ad, 316 MG 60 mm 3044700
Hex Socket Button Stainless Steel Ad, 316 M8 12 mm 2328322
Hex Socket Button Stainless Steel Ad, 316 M5 16 mm 2328338
Hex Socket Button Stainless Steel Ad, 316 Ma 20 mm 2328344
Hex Socket Button Stainless Steel Ad, 316 M 25 mm 2328350
Hex Socket Button Stainless Steel Ad, 316 M8 30 mm 3044687
Hex Socket Button Stainless Steel Ad, 316 Ma 40 mm 3044671
Hex Socket Button Stainless Steel Ad, 316 Ma 50 mm 3044665
Hex Socket Button Stainless Steel Ad, 316 Ma 60 mm 3044772
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For More Detailed Information, Please Refer To Complete 150 Or ANSI Standard, Which Are The Gowrerning
Standards._
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