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Gelenkrahmen

Merkmale

d VDE geméaBes Schutzkontakisystem

QO Zweiteiliger verwindungssteifer Zink-Druck-
guBBrahmen

1 Module nur polarisiert einrastbar

O  Stift- oder Buchseneinsétze mit Halterahmen
im Geh&useober- oder -unterteil montierbar

d Wahiweise Bestlickung von Stift- und
Buchseneinsétzen in einem Rahmen

J Alphabetische Kennzeichnung der
Modulpositionen

d  Werkzeuglose Demontage der Module

[ Hohe mechanische Sicherheit der Module

_auch bei Rittel- und StoBbelastung
Q Der Gelenkrahmen wird empfohlen fiir

Anschlisse > 4 mm?2 oder bei rauhen
mechanischen Umgebungsbedingungen

HARTING
Technische Kennwerte
Vorschriften DIN VDE 0627
DIN VDE 0110
Zulassungen N\ @
Gelenkrahmen
Modulanzahl 2,3,4,6
PE-Leiter AnschluBguerschnitte
- Leistungsseite 4 - 6 mmz
AWG 12- 10
- Steuerungsseite 1-2,5mm?
AWG 18 - 14
Werkstoff Zink-DruckguB-Legierung
Temperaturbereich -40°C ... +125°C
Mechan. Lebensdauer
- Steckzyklen >500
Gehéduse
Werkstoff Aluminium Druckgu3
Oberflache Pulverbeschichtet
RAL 7037
Verriegelungselement Stahl, verzinkt/Han-Easy Lock®
Gehausedichtung NBR
Temperaturbereich -40°C ... +125°C
Schutzart n. DIN 40 050
im verriegelten Zustand IP 65
weitere
Gehauseausfiihrungen Kapitel 30
Zubehor
Crimpwerkzeuge Kapitel 12
Kabelverschraubungen Kapitel 40
Codierung der Gehause Kapitel 40
Klebeschild nach CSA Kapitel 40



Han-Modular®

Gelenkrahmen

Bezeichnung

Gelenkrahmen
fur 2 Module

‘Gelenkrahmen
far 3 Module

Gelenkrahmen
far 4 Module

Gelenkrahmen
fir 6 Module

Bestell-Nummer fiir Gehduseoberteil/-unterteil?)
Bedruckung a ... f

BaugréBe Bedruckung A ...F

RS 312-0983
6B 09 14 006 0303

RS 329-9770
08B 0914 010 0303

RS 329-9809
i6B 09 14 016 0303

RS 312-0999
24B 09 14 024 0303

RS 312-1009
09 14 006 0313

RS 329-9786
0914 010 0313

RS 329-9815
0914 016 0313

RS 312-1021
09 14 024 0313
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1) Abstand fiir elektrische und LWL-Kontakte max. 21 mm:; fiir Pneumatik-Kontakte max. 20,5 mm

2 Die Rahmen kénnen sowohl im Gehauseoberteil wie im -unterteil montiert werden; fiir einen kompletten

Steckverbinder sind beide Bedruckungen notwendig!
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MaBe in mm

Gehauseunterteil

19,5" »I

Fettdruck: Vorzugstypen
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