
FRANÇAISFiche Technique
RS PRO Ralentisseur en Caoutchouc Noir
RS Stock No:898-7176

▪ Fabriqué en : caoutchouc

▪ Coloris : noir et jaune

▪ Caractéristiques :

▪ Ralentisseur modulable – lot de 2 éléments de 25 cm

▪ Hauteur de 50 mm afin de moduler la vitesse à
25/30 km/h

▪ Pour des véhicules jusqu’à 40 T (20T par essieux)

▪ 4 réflecteurs par élément

▪ 1 passe câble de Ø 27 mm

▪ Eviter le contact prolongé aux hydrocarbures

▪ Embouts vendus en option

▪ Fixations par queues d’arondes inversées

▪ 4 fixations pour béton inclues

▪ Fixation par collage possible avec notre colle réf :
RQGLUE

REF VISO RS Stock No
Longueur

(mm)
Largeur
(mm)

Hauteur 
(mm)

Ø Passe-
câble (mm)

Poids 
(kg)

SPEED50FIXRS 250 (x2) 350 50 27 9,40

SPIKES
en option RQGLUE

en option

SPEND50/2019 
en option

FSAFE4SB 
inclus

898-7176




