Termékinformacids adatlap

A BIZOTTSAG (EU) 2019/2015 FELHATALMAZASON ALAPULO RENDELETE a fényforrasok
energiacimkézésérdl

A szallito neve vagy védjegye: Radium

A szallité cime: Radium Customer Service, Dr. Eugen Kersting Str. 6, 51688 Wipperfiirth, DE

Modellazonositd: 4008597147135

A fényforras tipusa:

Haszndlt vilagitastechnoldgia: HPS Nem irdnyitott vagy Nem iranyitott
irdnyitott fényu:

A fényforras fejtipusa E40

(vagy mas elektromos interfész)

Halbzati vagy nem haldzati: NMLS Osszekapcsolt Nem
fényforras (CLS):

Allithatd szinG fényforras: Nem Burkolat: Masodik

Nagy fénys(rlségl fényforras: Nem

Vakitasgatlo: Nem Szabalyozhato: Nem

Termékparaméterek
Paraméter ‘ Erték Paraméter Erték
Altalanos termékparaméterek:
Energiafogyasztas bekapcsolt 106 Energiahatékonysagi F
Uzemmodban (kWh/1000 6ra), osztaly

a legkozelebbi egész szamra
felkerekitve

Hasznos fényaram (Quse), 10300 a A korrelalt 2 000
annak feltiintetésével, hogy az kovetkezére: szinh6mérséklet, a
érték gomb (3602), széles kup Gomb (360°) legkozelebbi 100 K
(1209) vagy keskeny kup (909) értékre  kerekitve,
alaku fényaramra érvényes vagy a beallithato
korrelalt
szinhémérsékletek
tartomanya a

legkozelebbi 100 K
értékre kerekitve

A bekapcsolt lizemmoad 105,2 A készenléti 0,00
energiafogyasztasa (P,,), W-ban lzemmod
kifejezve energiafogyasztasa

(Ps,W-ban kifejezve
és két tizedesjegyre

kerekitve
A halbézatvezérelt készenléti - Szinvisszaadasi 20
lzemmdd energiafogyasztasa index, a legkdzelebbi
(Phet) Osszekapcsolt fényforras egész szamra
esetében, W-ban kifejezve és kerekitve, vagy a
két tizedesjegyre kerekitve szinvisszaadasi index
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beallithato

értéktartomanya
Kilsé Magassag 210 Spektralis Lasd a képet az
méretek, Szélesség 47 teljesitményeloszlas utolsé oldalon
adott esetben Mélység 47 a 250 nm és

a kilonallé
vezérlbegység,
a
vilagitasvezérlé
alkotoelemek
és a nem
vilagito
alkotoelemek
nélkal
(milliméter)

800 nm  kozotti

tartomanyban,
teljes terhelés
mellett

Egyenértékl teljesitményre

vald utalas®

Ha igen, akkor
az egyenértékd
teljesitmény (W)

Szinkoordinatak  (x
ésy)

0,535
0,420

(@)1 . hem alkalmazandé;

(b)._s : nem alkalmazando;
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A modellt forgalomba hoztdk az Unid piacédn Legkorabbi id6pont: 09/12/2021.

EPRE L-ninva’ ntartasi szam: 541456 https://eprel.ec.europa.eu/qr/541456

Voluntary parameters:
GTIN identifier: 4008597147135

Szallité: Radium Lampenwerk GmbH (Gyartd) Weboldal: www.radium.de

Ugyfélszolgalat:

Név: Radium Customer Service Weboldal: www.radium.de

E-mail: customerservice@radium.de Telefonszam: +49 2267811

Cim:

Dr. Eugen Kersting Str. 6
51688 Wipperfirth
Németorszag
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