KNIPEX Quality — Made in Germany

Information produit

90 20 1 85 S B e Pour la coupe de tubes en plastique a bords fins (par ex. tubes en
plastique blindés) et tuyaux, méme doublés de tissu, en plastique ou
caoutchouc d'un diamétre extérieur max. de 25 mm
e Ne convient pas pour couper les cables
. e Avec ressort d'ouverture et systeme de verrouillage
KNIPEX PlastiCut® e Couteaux : acier a outils spécial, trempé a I'huile, interchangeables
. . . e Corps de l'outil : plastique, renforcé de fibres de verre
Pince coupante pour tubes flexibles et gaines de
protection
MW
Informations générales
Réf. 90 20 185 SB
EAN 4003773070894
Téte chromée
Poignées en plastique renforcé de fibres de verre
Poids 172 g
Dimensions 185 x 85 x 25 mm
conforme REACH ne contient pas de SVHC
conforme RoHS non applicable

Attributs techniques
Capacités de coupe (diamétre) 25 mm

Longueur des tranchants mm @ 25 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.
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Avec lame interchangeable
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