
Adesivi 121

Frenafiletti medio
Rimpiazza rondelle e dadi autobloccanti.

I valori sopra indicati sono relativi a test su viti e dadi di zinco M10 secondo norma ISO -10964.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tempo di presa
bloccaggio/
Indurimento
funzionale

ColoreMassimo lasco
colmabile

Temperatura
di utilizzoViscosità

Resistenza
allo stacco/
Res. residua

• Blocca dadi e bulloni.
• Sigilla giunti pneumatici o idraulici.
• Sostituisce rondelle e dadi autobloccanti.
• Non cola.
• Resiste alla torsione ed agli attacchi chimici.
• Consente lo smontaggio con i normali attrezzi.

Maneggiabilità:
10-20 min

Resistenza
funzionale:

2 - 3 h
24 h completo

Blù0,15 mm-50/ +150 °C500 - 800
mPa.s

20 - 30
Nm

15 - 25
Nm

Confezioni e codici

Flacone
10 ml

CA00201

Flacone
50 ml

CA00202

Flacone
250 ml

CA00203




