Schutzleiter-Reihenklemmen

Standard-Design WPE 1.5/Z2Z 1,5mm? WPE 2.5/1.5/ZR 2,5 mm?
Konturengleiche Bauform von 2,5 bis 10 mm? mit ~ Zusatzanschluss links und rechts Zusatzanschluss rechts 1,5mm?
einheitlichen AbschluBplatten und Trennwanden.
UnUbertroffen in der Kombination vieler Vorteile!
Bei EEx e-Anwendungen sind die Installations-Anweisungen
und die Bemessungsdaten bei Zubehdr im Abschnitt Techni-
scher Anhang zu beachten.
Breite/Lédnge/H6he mit TS35x7,5 mm 5,1 x 60 x 47 5,1 x 60 x 47 15mm2
i i 2
max. Strom / max. Leiterquerschnitt A/mm? /2,5 O\: :{O /4 gw
. . 2
max. Klemmbarkeitsbereich mm?  0,13...2,5 —pE 0,13...4 =P Lom
Technische Daten IEC 60947-7-2 EExe n@n 2GD  IEC 60947-7-2 EExe ||®|| 2GD
Bemessungsdaten IEC uL CSA EN 50019 IEC uL CSA EN 50019
Bemessungsquerschnitt mm? 1,5 AWG 22 .14 AWG 26...14 1,5 2,5 AWG 22 ..12 AWG 26...12 2,5
Bemessungsspannung zur Nachbarklemme Vv 800 800
BemessungsstoBspannung zur Nachbarklemme KV 8 8
Kurzzeitstromfestigkeit A 180 A (1,5mm?) 300 A (2,5 mm?)
Verschmutzungsgrad 3 3
Lehrdorn IEC 60-947-1 / Brennbarkeitsklasse UL 94 Al / V-0 A3 / V-0
Zulassungen @ P ) K KemAgsaTEXi685 U M@ PCE) I KE®) KEMA 98ATEX1685 U
Klemmbare Leiter (HO5V/HO7V) Bemessungsanschluss weiterer Anschluss Bemessungsanschluss weiterer Anschluss
eindrahtig / mehrdrahtig mm? 0,5..25/15...25 0,5...4/15..4 0,5..25/15...25
feindrahtig / feindrahtig mit Aderendhtilse mm? 05..15/05..15 05..4/05..25 05..15/05...15
Anzugsdrehmomentbereich (Klemmschraube) Nm 0,4..06 (M25) 0,4...0,8 (M2,5) 0,4...06 (M25)
Anzugsdrehmomentbereich (Befestigungssschraube) Nm 0,4...0,8 (M2,5) 0,4...0,8 (M2,5)
Abisolierlange / Klingenman mm /- 7/ 35x%x0,6 10 / 8,56x0,6 7/ 35x%x0,6
2kl bare Leiter gleichen Querschnitts (HO5V/HO7V)
eindrahtig / mehrdrahtig mm? 0,5...1 0,5...15 0,5...1
feindrahtig / feindrahtig mit Aderendhdilse mm? 0,5...1 / 0,5...0,75 05...1,5 / 05...1,5 0,5...1 / 0,5...0,75
Hinweis Leiter 2.5 mm? mit Aderendhtilse mit Kunststoffkragen nur mit Durchmes-
ser optimierten Kragen (Bestell Nr. 1333100000, VPE 500)
Bestelldaten
Ausfiihrung Typ VPE Best.-Nr. Typ VPE Best.-Nr.
grin/gelb Wemid WPE 1.5/2Z 100 1016500000 WPE 2.5/1.5/ZR 100 1016400000
Hinweis Technische Daten weiterer Anschluss rechts 1,5mm?
Zubehér
Abschlussplatte Typ Breite [nm] VPE  Best.-Nr. Typ Breite [nm] VPE  Best.-Nr.
dunkelbeige Wemid WAP 2.5-10 1,5 50 1050000000 WAP 2.5-10 1,5 50 1050000000
Endwinkel Breite [mm] Breite [mm]
dunkelbeige / beige WEW-35/2 8 100 1061200000 WEW-35/2 8 100 1061200000
Testen / Priifen
zum Testen von verdrahteten Klemmleisten Standard
mit Zapfen
Schraubendreher
mit Schneidvorrichtung “swifty set”
Standard SD 0,6X3,5X100 10 9008330000 SD 0,6X3,5X100 10 9008330000

e ==

Reduzierhiilsen
fur Leiter < 0,56 mm?/ < AWG 20

fur Leiter < 1,0 mm? / < AWG 18

PEN-Briicke
Einlegbar in Verteiler TN-S Netz zwischen N- und PE-Klemme

Bezeichnungssysteme (siehe groBe Auswahl im Kapitel M)

Bezeichnungsschilder WS 12/5 / DEK 5

Ausfiihrliche Information zu weiterem Zubehér und zur
Anwendung im Abschnitt Zubehor

Schienenhalter zur schutzisol. Montage der Tragschiene SH 2 Bestell. Nr.
0494920000 (VPE 10)

WS 12/5 / DEK 5

Schienenhalter zur schutzisol. Montage der Tragschiene SH 2 Bestell. Nr.
0494920000 (VPE 10)

D.18 Weidmiiller 3£

Artikel mit farbig gekennzeichneter Bestellnummer sind im Zentrallager Deutschland grundsétzlich verfligbar.

Lieferzeiten siehe Seite X.2



Schutzleiter-Reihenklemmen

WPE 2.5 2,5 mm?

WDK 2.5 PE 2,5 mm?

)
.'s

5,1 x 60 x 47 5,1 x 69,5 x 63
4 . . 14 e
0,13..4 =P 0,13...4 = PE
IEC 60947-7-2 EExe II@II 2GD IEC 60947-7-2 EExe II@II 2GD
IEC uL CSA EN 50019 IEC uL CSA EN 50019
2,5 AWG 22 .12 AWG 26...12 2,5 2,5 AWG 22 .12 AWG 26...12 2,5
800 400
8 6
300 A (2,5 mm?) 300 A (2,5 mm?)
3 3
A3 / V-0 A3 / V-0
@Bk KEMA 98ATEX1683U  AMOC KEMA 98ATEX1687 U
Bemessungsanschluss weiterer Anschluss Bemessungsanschluss weiterer Anschluss

05..4/156..4

05..4/15..4

05...4 /05..2,5

05...4 /05..2,5

04..08 (M2)5) 0,4..06 M25)
04...08 (M25)

10 / 3,6x0,6 10 / 8,6x0,6
05...1,5 05...1,6

05...1,6 / 05...15

Leiter 2.5 mm? mit Aderendhtilse mit Kunststoffkragen nur mit Durchmes-
ser optimierten Kragen (Bestell Nr. 1333100000, VPE 500)

05..16/05..15

Leiter 2.5 mm? mit AderendhUlse mit Kunststoffkragen nur mit Durchmes-
ser optimierten Kragen (Bestell Nr. 1333100000, VPE 500)

Typ VPE Best.-Nr. Typ VPE Best.-Nr.

WPE 2.5 100 1010000000 WDK 2.5PE 100 1036300000

Typ Breite [nm] VPE Best.-Nr. Typ Breite [nm] VPE Best.-Nr.

WAP 2.5-10 1,5 50 1050000000 WAP WDK2.5 1,5 20 1059100000
Breite [mm] Breite [mm]

WEW-35/2 8 100 1061200000 WEW-35/2 8 100 1061200000

SD 0,6X3,5X100 10 9008330000 SD 0,6X3,5X100 10 9008330000

WS 12/5 / DEK 5

Schienenhalter zur schutzisol. Montage der Tragschiene SH 2 Bestell. Nr.
0494920000 (VPE 10)

WS 8/5 / DEK5

Schienenhalter zur schutzisol. Montage der Tragschiene SH 2 Bestell. Nr.
0494920000 (VPE 10)

Artikel mit farbig gekennzeichneter Bestellnummer sind im Zentrallager Deutschland grundsétzlich verftigbar.

Lieferzeiten siehe Seite X.2

Weidmiiller 3£

D.19




Schutzleiter-Reihenklemmen

Standard-Design WPE 4 4mm* WPEG6 6 mm?
Konturengleiche Bauform von 2,5 bis 10 mm? mit
einheitlichen AbschluBplatten und Trennwanden.
UnUbertroffen in der Kombination vieler Vorteile! - s
{
| r
'
. .
< ?
Bei EEx e-Anwendungen sind die Installations-Anweisungen
und die Bemessungsdaten bei Zubehdr im Abschnitt Techni-
scher Anhang zu beachten.
Breite/Lange/Hohe mit TS35x7,5 mm 6,1 x 60 x 47 7,9 x 60 x 47
max. Strom / max. Leiterquerschnitt A/mm? /6 /10 o o
max. Klemmbarkeitsbereich mm’ 0,13..6 L PE 0,33...10 = PE
Technische Daten IEC 60947-7-2 EExe n@n 2GD  IEC 60947-7-2 EExe ||®|| 2GD
Bemessungsdaten IEC uL CSA EN 50019 IEC uL CSA EN 50019
Bemessungsquerschnitt mm? 4 AWG 22 ...10 AWG 26...10 4 6 AWG 22 ..8 AWG 20...8 6
Bemessungsspannung zur Nachbarklemme Vv 1000 1000
BemessungsstoBspannung zur Nachbarklemme KV 8 8
Kurzzeitstromfestigkeit A 480 A (4 mm?) 720 A (6 mm?)
Verschmutzungsgrad 3 3
Lehrdorn IEC 60-947-1 / Brennbarkeitsklasse UL 94 A5 / V-0
Zulassungen KEMA 98ATEX1683 U LGIEe e KEMA 98ATEX1683 U
Klemmbare Leiter (HO5V/HO7V) Bemessungsanschluss weiterer Anschluss Bemessungsanschluss weiterer Anschluss
eindrahtig / mehrdrahtig mm? 05..6 / 1,5...6 0,5...10 / 1,5...10
feindrahtig / feindrahtig mit Aderendhtilse mm? 05..6 /05..4 0,5...10 / 0,5...6
Anzugsdrehmomentbereich (Klemmschraube) Nm 0,5...1,0 (M3 0,8...1,6 (M35
Anzugsdrehmomentbereich (Befestigungssschraube) Nm 0,5...0,8 (M3) 0,5...1,0 (M3)
Abisolierlange / Klingenman mm /- 10 / 3,56x0,6 12 / 4,0x0,8
2kl bare Leiter gleichen Querschnitts (HO5V/HO7V)
eindrahtig / mehrdrahtig mm? 0,5...2,5 0,5...2,5
feindrahtig / feindrahtig mit Aderendhdilse mm? 0,5...1,5/05...15 0,5..25/05...25
Hinweis
Bestelldaten
Ausfiihrung Typ VPE Best.-Nr. Typ VPE Best.-Nr.
grin/gelb Wemid WPE 4 100 1010100000 WPE 6 50 1010200000
Hinweis
Zubehér
Abschlussplatte Typ Breite [nm] VPE Best.-Nr. Typ Breite [nm] VPE Best.-Nr.
dunkelbeige Wemid
Endwinkel Breite [mm] Breite [mm]
dunkelbeige / beige WEW-35/2 8 100 1061200000 WEW-35/2 8 100 1061200000
Testen / Priifen
zum Testen von verdrahteten Klemmleisten Standard
mit Zapfen
Schraubendreher
mit Schneidvorrichtung “swifty set”
I Standard SD 0,6X3,5X100 10 9008330000 SD 0,8X4,0X100 10 9008340000
Reduzierhiilsen
fur Leiter < 0,5 mm? / < AWG 20
fur Leiter < 1,0 mm? / < AWG 18
PEN-Briicke
Einlegbar in Verteiler TN-S Netz zwischen N- und PE-Klemme
Bezeichnungssysteme (siehe groBe Auswahl im Kapitel M)
Bezeichnungsschilder DEK 6 DEK 8 / WS 12/6,5

Ausfiihrliche Information zu weiterem Zubehér und zur
Anwendung im Abschnitt Zubehor

Schienenhalter zur schutzisol. Montage der Tragschiene SH 2 Bestell. Nr.
0494920000 (VPE 10)

Schienenhalter zur schutzisol. Montage der Tragschiene SH 2 Bestell. Nr.
0494920000 (VPE 10)

D.20 Weidmiiller 3£

Artikel mit farbig gekennzeichneter Bestellnummer sind im Zentrallager Deutschland grundsétzlich verfligbar.

Lieferzeiten siehe Seite X.2



Schutzleiter-Reihenklemmen

WPE 10 10 mm?* WPE 10/ZR 10 mm?
Zusatzanschluss rechts 4mm?
9,9 x 60 x 47 9,9 x 70 x 49,5 , o
/19 o——7——o /1 gmm—_l_—o/O
1,31...16 = FE 1,31...16 =Pl
IEC 60947-7-2 EExe ||@|| 2GD  |EG 60947-7-2
IEC uL CSA EN 50019 IEC uL CSA EN 50019
10 AWG 16 ...8  AWG 16...6 10 10 AWG 16..6 AWG 14...6
800 800
8 8
1200 A (10 mm?) 1200 A (10 mm?)
3 3
B6 / V-0 B6/A4 / V-0
A@ e kRS KemA o8ATEXI683 U AAGER
Bemessungsanschluss weiterer Anschluss Bemessungsanschluss weiterer Anschluss

1,5...16 / 1,5...16

1,5..16 / 1,5...16

05..6/156..4

1,5..16 / 1,5...16 1,5..16 / 1,5...16 05...4/05..4
1,2..24 M4 1,2..24 M4) 0,6...08 (M3)
05...1,0 (M3 05...1,0 (MJ)
12 / 55x1,0 12 /556x1,0 9/ 35x0,6
1.6 1..6 05...1,6
1.6/71..6 1..6/1.6 05...1,6 / 05...15
Max. Leiterquerschnitte beziehen sich auf 10mm? Anschluss.

Typ VPE Best.-Nr. Typ VPE Best.-Nr.
WPE 10 50 1010300000 WPE 10/ZR 50 1042500000
Typ Breite [nm] VPE Best.-Nr. Typ Breite [nm] VPE Best.-Nr.

Breite [mm] Breite [mm]
WEW-35/2 8 100 1061200000 WEW-35/2 8 100 1061200000
SD 1,0X5,5X150 10 9008350000 SD 0,6X3,5X100 10 9008330000
WQB-PEN 10 10 1060300000 WQB-PEN 10 10 1060300000

WS 12/6,6 / DEK &

Schienenhalter zur schutzisol. Montage der Tragschiene SH 2 Bestell. Nr.

0494920000 (VPE 10)

WS 12/6,5 / DEK 5

Schienenhalter zur schutzisol. Montage der Tragschiene SH 2 Bestell. Nr.

0494920000 (VPE 10)

Artikel mit farbig gekennzeichneter Bestellnummer sind im Zentrallager Deutschland grundsétzlich verftigbar.
Lieferzeiten siehe Seite X.2

Weidmiiller 3£

D.21



Schutzleiter-Reihenklemmen

Standard-Design WPE 16 16 mm? WPE 35 35 mm?
Konturengleiche Bauform von 2,5 bis 10 mm? mit
einheitlichen AbschluBplatten und Trennwanden.
UnUbertroffen in der Kombination vieler Vorteile!
R :
Iof 1
r
L 4 L 4
Bei EEx e-Anwendungen sind die Installations-Anweisungen
und die Bemessungsdaten bei Zubehdr im Abschnitt Techni-
scher Anhang zu beachten.
Breite/Lange/Hohe mit TS35x7,5 mm 11,9 x 60 x 63 16 x 60 x 63
max. Strom / max. Leiterquerschnitt A/mm? /25 /35 o o
max. Klemmbarkeitsbereich mm*  1,5..25 L PE 25..35 = PE
Technische Daten IEC 60947-7-2 EExe n@n 2GD  IEC 60947-7-2 EExe ||@
Bemessungsdaten IEC uL CSA EN 50019 IEC uL CSA EN 50019
Bemessungsquerschnitt mm? 16 AWG 14 .6 AWG 14...6 16 35 AWG 12...2  AWG12...2 35
Bemessungsspannung zur Nachbarklemme Vv 1000 800
BemessungsstoBspannung zur Nachbarklemme KV 8 8
Kurzzeitstromfestigkeit A 1920 A (16mm?) 4200 A (35mm?)
Verschmutzungsgrad 3 3
Lehrdorn IEC 60-947-1 / Brennbarkeitsklasse UL 94 B8 / V-0
Zulassungen KEMA 98ATEX1683 U LGIEe e KEMA 98ATEX1683 U
Klemmbare Leiter (HO5V/HO7V) Bemessungsanschluss weiterer Anschluss Bemessungsanschluss weiterer Anschluss
eindrahtig / mehrdrahtig mm? 1,6...16 / 1,5...25 2,5...16 / 2,5...50
feindrahtig / feindrahtig mit Aderendhtilse mm? 1,6..25 / 1,5...16 2,5..35 / 25..35
Anzugsdrehmomentbereich (Klemmschraube) Nm 2,0..40 (M5) 2,5..50 (M6)
Anzugsdrehmomentbereich (Befestigungssschraube) Nm 1,2..2,4 (M4) 1,2..2,4 (M4)
Abisolierlange / Klingenman mm /- 16 / 5,5x1,0 18 / 6,5x1,2
2kl bare Leiter gleichen Querschnitts (HO5V/HO7V)
eindrahtig / mehrdrahtig mm? 1,5...6 2,5..10 / 16...16
feindrahtig / feindrahtig mit Aderendhtise mm? 15..6/15..6 2,5...16 / 2,5...16
Hinweis Fir 26mm? ist TS 35x15 (Stahl, Dicke 1,5mm) einzusetzen. (siehe Kapitel F) Fir 35mm? ist TS 35x15 (Stahl, Dicke 1,5mm) einzusetzen. Fir 50mm? ist
TS 35x15 (Stahl, Dicke 2,3mm) einzusetzen. (siehe Kapitel F)
Bestelldaten
Ausfiihrung Typ VPE Best.-Nr. Typ VPE Best.-Nr.
grin/gelb Wemid WPE 16 50 1010400000 WPE 35 25 1010500000
Hinweis Leiter 50mm? mehrdrahtig muss mit 4Nm angeschlossen werden
Zubehér
Abschlussplatte Typ Breite [nm] VPE  Best.-Nr. Typ Breite [nm] VPE  Best.-Nr.
dunkelbeige Wemid
Endwinkel Breite [mm] Breite [mm]
dunkelbeige / beige WEW 35/1 12,2 50 1059000000 WEW 35/1 12,2 50 1059000000
Testen / Priifen
zum Testen von verdrahteten Klemmleisten Standard
mit Zapfen
Schraubendreher
mit Schneidvorrichtung “swifty set”
I Standard SD 1,0X5,5X150 10 9008350000 SD 1,2x6,5x150 10 9009010000
Reduzierhiilsen
fur Leiter < 0,5 mm? / < AWG 20
fur Leiter < 1,0 mm? / < AWG 18
PEN-Briicke
Einlegbar in Verteiler TN-S Netz zwischen N- und PE-Klemme WQB-PEN 16 10 1060200000 WQB-PEN 35 10 1060100000

Bezeichnungssysteme (siehe groBe Auswahl im Kapitel M)

Bezeichnungsschilder WS 12/6,5 / DEK 5

Ausfiihrliche Information zu weiterem Zubehér und zur
Anwendung im Abschnitt Zubehor

Schienenhalter zur schutzisol. Montage der Tragschiene SH 2 Bestell. Nr.
0494920000 (VPE 10)

WS 12/6,56 / DEK 5

Schienenhalter zur schutzisol. Montage der Tragschiene SH 2 Bestell. Nr.
0494920000 (VPE 10)

D.22 Weidmiiller 3£

Artikel mit farbig gekennzeichneter Bestellnummer sind im Zentrallager Deutschland grundsétzlich verfligbar.

Lieferzeiten siehe Seite X.2



Schutzleiter-Reihenklemmen

WPE 70/95 95 mm?

WPE 120/150 120 mm?

27 x 132 x 108

32x132x 118

/120 o—1—o0 /150 o—1—o
13,3 ... 120 =P 33,62 ... 150 =P
IEC 60947-7-2 EExe II@II 2GD IEC 60947-7-2 EExe II@II 2GD
IEC uL CSA EN 50019 IEC uL CSA EN 50019
95 AWG6...2/0  AWG6...2/0 95 120 AWG 2 ...250 kemilAWG 2...250 kemil 120
1000 1000
8 8
11400 A (95mm?) 14400 A (120mm?)
3 3
B12 / V-0 B13 / V-0
A @ PCke KEMA 98ATEX1686 U @k KEMA 98ATEX1686 U
Bemessungsanschluss weiterer Anschluss Bemessungsanschluss weiterer Anschluss
16...16 / 16...120 / 35...150

16...95 / 16...95

35...160 / 35...95

6,0...12 (Sechskant) (M 8)

10...20 (Sechskant) (M 10)

3,0...6,0 (M6)

3,0..60 (M6)

30 / S6 (DIN 6911)

16...16 / 16...35

35 / S6 (DIN 6911)

/ 35...70

16...35 / 16...35

Fur Querschnitte 70-150 mm? ist TS 35x15 (Kupfer, Dicke 2,3mm) einzu-

35...70 / 85...70

Fir Querschnitte 70-150 mm? ist TS 35x15 (Kupfer, Dicke 2,3mm) einzu-

setzen. (siehe Kapitel F) setzen.

Typ VPE Best.-Nr. Typ VPE Best.-Nr.

WPE 70/95 10 1037300000 WPE 120 10 1019700000

95 und 120mm?* mussen mit mindestens 10Nm angeschlossen werden

Typ Breite [nm] VPE Best.-Nr. Typ Breite [nm] VPE Best.-Nr.
Breite [mm] Breite [mm]

WEW 35/1 12,2 50 1059000000 WEW 35/1 12,2 50 1059000000

WQV 70/95-PEN 5 1072300000 WwaQv 120-PEN 5 1072400000

WS 12/6,56 / DEK 5

Schienenhalter zur schutzisol. Montage der Tragschiene SH 2 Bestell. Nr.
0494920000 (VPE 10)

WS 12/6,5 / DEK 5

Schienenhalter zur schutzisol. Montage der Tragschiene SH 2 Bestell. Nr.
0494920000 (VPE 10)

Artikel mit farbig gekennzeichneter Bestellnummer sind im Zentrallager Deutschland grundsétzlich verftigbar.

Lieferzeiten siehe Seite X.2

Weidmiiller 3£

D.23




