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Fiche Technique m

Numéro de Stock: 200-3700

Thermomeétre IR 2200°C, LCD de couleur TFT,
avec la fonction vidéo | caméra
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1. Introduction

Merci d'avoir acheté le thermométre doté d’une VIDEO qui est capable de mesurer la
température a distance (infrarouge) ,il suffit justement une simple pression sur le bouton
pour obtenir une visualité de qualité. Le pointeur laser permet d'augmenter la précision de
la cible tandis que I'écran LCD rétro-éclairé et les boutons-poussoirs se combinent pour un
fonctionnement pratique et ergonomique.

Le thermométre IR avec VIDEO peut étre utilisé pour mesurer la température des objets , et
qui n'est pas possible avec le thermometre traditionnel (comme un objet en mouvement, la
surface contenant du courant électrique ou les objets qui sont difficiles a toucher.)

Une utilisation conforme a l'instruction et un entretien appropriés de ce compteur vous
fourniront des années de service fiable.

2. Caractéristiques

o Ecran LCD de 2,2 pouces en TFT

© 640 * 480 pixels (30 millions de pixels)
 Carte mémoire en Micro SD

© [mage (JPEG) et vidéo (AVI)

® Humidité et température

 Double ciblage de laser

 Sonde thermocouple de type K

® Emissivité réglable

© Haute précision

© Temps de réponse rapide

© Température du point de rosée et température du bulbe humide




3. Caractéristiques

Mesure de température IR

Température de la gamme

-68 4 3992°F (-60 4 2200°C)

D:S

50:1

Précision

+1%=+1.8°F(+1.0°C) 68 2 932°F (20 4 500°C)

+1.6% 932 4 1832°F (500 & 1000°C)

+2.0% 1832 2 4172°F (1000 a 2300°C)

+6.3"F(+3.5°C)-58 4 68°F(-50 4 20°C)

Résolution d'affichage

0.1°F (0.1°C) <1000

1°F(1°C) > 1000

+2.7°F(1.6°C)-568 468°F (560 4 20°C)

Répétabilité +0.5% or +0.9°F (0.5°C) 68 a 1832°F (20 a 1000°C)
+1.0% 1832 a 4172°F (1000 a 2300°C)

Temps de réponse 150mS

Réponse spectrale 8 ~ 14um

Emissivité

Réglable numérique partant de 0,10 a 1,00

Mesure de température de type k

Température de la gamme

-68 4 2498°F (50 4 1370°C)

Précision

+1%=+1.8°F(+1.0°C) 68 a 932°F (20 4 500°C)

+1.6% 932 4 1832°F (500 & 1000°C)

Résolution d'affichage

+0.6%+2.7°F(1.56°C) 32 4 2498°F (0 a 1370°C)

+4.5°F(2.6°C)-68 432°F (604 0°C)

Résolution d'affichage

0.1°F (0.1°C) <1000

1°F(1°C) > 1000




Mesure de la température de I'air et de I'humidité relative

La température de la gamme dans I'air

32a122°F(0a50°C)

La température du point de rosée

32a122°F(0a50°C)

L'humidité relative

0a 100% RH

Précision de la température

+0.9°F(0.56°C) 102 40°C

+1.8°F (1.0°C) autres

Précision de la température du point de
rosée

+0.9°F(0.5°C) 102 40°C

+1.8°F (1.0°C) autres

Précision de I'humidité relative

+3%RH 40% a 60%

+3.5%RH 0% a 40% et 60% a 80%

+5%RH 0% a 20% et 80% a 100%

Température

32a122°F(0a50°C)

Température stockée

142 140°F (-10 2 60°C)

Humidité relative

10 2 90% HR sans condensation

Affichage LCD couleur 2,2 "320 * 240 avec rétro-éclairage
L'interrupteur
Batterie Batterie rechargeable

Vie de la batterie

Environ 4 heures d'utilisation

Temps a la charge

Environ 2 heures avec adaptateur ou connexion
USB

Taille (Hauteur * Largeur * Longueur)

205mm*62mm* 155mm

Poids

410g




*Valeurs d'émissivité

Substance Emissivité thermique | Substance Emissivité thermique
Asphalte 0.90a0.98 Tissu (noir) 0.98

Béton 0.94 Peau humaine 0.98
Ciment 0.96 Mousse 0.75a20.80
Le sable 0.90 Charbon en bois (poudre) | 0.96

Terre 0.9220.96 Laque 0.8020.95
L'eau 0.9220.96 Laque (mat) 0.97

La glace 0.96 2 0.98 Caoutchouc (noir) 0.94

La neige 0.83 Plastique 0.852a0.95
Verre 0.90a0.95 Charpente 0.90
Céramique 0.90a0.94 Papier 0.70a0.94
Marbre 0.94 Oxydes de chrome 0.81

Platre 0.80a0.90 Oxydes de cuivre 0.78
Mortier 0.894a0.91 Oxydes de fer 0.78a0.82
Brique 0.9320.96 Les textiles 0.90




