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RS Pro Durchflussmesser, 
0,05 → 10 l/min 

RS Best.-Nr. 508-2704             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Kostengünstige 
Saphirlager 

 

• Gehäuse und Kappe 
aus Durable PVDF 

 

• Überformte Magnete 

 

• Viton O-Ring-
Dichtung 

 

• Hall-Effekt-
Sensoren, 

 

• Wiederholbarkeit 

 

• -25 °C min. Bis 125 
°C max 

 

• Lieferung mit zwei 
Metern 
ölbeständigem, 
geschirmtem Kabel 

MERKMALE 
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Der Mini-Turbinendurchflussmesser wurde für hohe Leistung und wettbewerbsfähige Preise 
entwickelt. Seine vollständig nichtmetallischen benetzten Komponenten machen ihn zur idealen 
Wahl für die Dosierung aggressiver Chemikalien einschließlich ultrareinem Wasser. Die Standard-
Einlassrohre sind gezahnt, um 8-mm-Schlauchgrößen aufzunehmen. Die Lager bestehen aus 
Saphir für lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit, das Gehäuse ist standardmäßig PVDF geformt 
und die O-Ring-Dichtung ist typischerweise Viton ®  

 

 

 

Gerätetyp      Durchflussturbine  

Maximale Durchflussmenge 0,05 l/min bis 10 l/min 

Werkstoff  
Gehäuse und Kappe - PVDF, O-Ring-Dichtung - Viton ®, 
Magnete - überformt, Lager - Saphir 

Wiederholbarkeit 0.1% 

Anzeige Elektronische Anzeige 

Für den Einsatz mit  Öl und Wasser 

Anwendungen   
Labortests zur Getränkeabgabe, Kühlgeräte, aktive 
Durchflussalarme, Halbleiterwerk 

  

 

 

Nennversorgungsspannung 4,5 V bis 24 V dc 

Nennstrom  8mA 

Ausgang Strom von NPN/PNP-Impulsen 

Elektrischer Anschluss Kabel 

Steuerausgang   Impuls  

 

     

 

Rohrdurchmesserbereich     8mm 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Elektrische 

Spezifikationen 
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Standard-Baumaterialien 

Gehäuse und Kappe PVDF 

O-Ring-Dichtung Viton  

Magnete  Überformt 

Lager        Saphir 

 

 

 

Minimale Betriebstemperatur -25°C  

Maximale Betriebstemperatur   125 °C 

 

  

  

Betriebsumgebungsspezifikationen 


