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D AT E C - T E R M I N A L
D O M A I N E S
D ’ A P P L I C AT I O N

BOÎTIER DE TABLE et 
MURAL
· Système de saisie de

données au poste de
travail et machines

· Appareils d’entrée de
données

· Mesures, commandes,
réglages

· Interphones
· Système de surveillance
· Technique de données
· Périphérie d’ordinateur
· Système de traduction

simultanée
· Technique de chauffage et

de climatisation
· Commande industrielle

C E M

Sur demande, vous receve-
rez les boîtiers marqués �
avec métallisation en
aluminium. 
Un contact sûr ne pourra
être établi qu‘avec
utilisation du capot. 
Voir aussi pages 207 à 209.

ÉTANCHE, ROBUSTE, ERGONOMIQUE, VARIABLE

Le système de boîtiers OKW multifonctionnel pour une
utilisation comme boîtier de table ou boîtier mural.

Le DATEC-TERMINAL est conçu pour une commande très
aisée et une saisie rapide de données d’exploitation. La
forme ergonomique de ce boîtier permet d‘installer
l’afficheur dans la position qui convient au mieux à
l’utilisateur.

• DATEC-TERMINAL L et M
avec un emplacement pour les éléments électroniques et
un emplacement pour bornes d’accès facile. 

• DATEC-TERMINAL SL et S
sans emplacement pour bornes.
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V O T R E  A V A N TA G E

• Boîtier standard pour la
saisie de données
d’exploitation.

• Ce boîtier se prête au
montage d’un appareil de
lecture standard à inser-
tion ou glissage de carte.

• Avec/sans boîte à bornes
séparée, facilement acces-
sible une fois installée.

• Forme très ergonomique.
Emplacement à éléments
de commande avec une
inclinaison de 20° : un très
grand avantage pour la
commande et la lecture de
l’appareil.

• Le montage aisé des divers
éléments facilite les inter-
ventions de maintenance.

• Dispositif de fixation par
vis hors de la partie visible.

• Possibilité de fixer des
circuits imprimés en 
format Europe et 
Double-Europe.

• Emplacement à éléments
de commande en creux
pour la protection du
clavier.

• Dispositif de fixation au
mur non apparent.

• Surfaces planes favorisent
l’usinage individuel et les
découpes pour interfaces.

C O L O R I S
S TA N D A R D

Boîtier : Gris blanc, RAL 9002.
Capot : Transparent ou gris
blanc, RAL 9002.
Couvercle : Gris blanc, 
RAL 9002.
Cf. pal. de coloris page 214.

M AT É R I A U

ABS (UL 94 HB).
Couvercle transparent : PC
Autres matériaux sur
demande. Voir spécifications
pages 215 à 217.

F A Ç O N N A G E
S E L O N  L E S
S P É C I F I C AT I O N S
D U  C L I E N T

Usinage rationnel sur nos
machines modernes à com-
mande électronique CNC.
Peinture avec des vernis
monocouche d’une qualité
supérieure. Sérigraphie,
tampographie. 
Description détaillée à partir
de la page 210.
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D AT E C - T E R M I N A L
B O Î T I E R  D E
TA B L E

Forme très moderne
facilitant son utilisation. 
Une famille de boîtiers qui
se caractérise par sa
conception spacieuse pour
le montage de circuits
imprimés en format Europe
et Double Europe. 

Les pieds en caoutchouc
compris dans la fourniture
assurent une bonne tenue
sur la table.

B O Î T I E R  M U R A L

La partie frontale à incli-
naison ergonomique permet
d’installer le boîtier au mur à
une hauteur favorable pour
une commande aisée.
L’affichage et les inscriptions
restent donc pour tous les
utilisateurs, qu’il s’agisse du
monteur, de l’opérateur ou
du personnel de main-
tenance, d’une très bonne
lisibilité.

Un avantage particulier :
pour les mêmes
applications, on peut
disposer d’une version
boîtier de table ou d’une
version murale tout en
utilisant les mêmes
composants électroniques.
Il suffit tout simplement de
tourner la plaque avant ou le
capot de 180°.
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D E G R É  D E
P R O T E C T I O N
J U S Q U ’ À  I P 54

DATEC-TERMINAL L et M :
uniquement avec capot et
couvercle fermé ou
couvercle avec fente a
plusieurs constituants.

DATEC-TERMINAL S et SL:
Seulement avec capot.

Le boîtier est vissé au
support mural (accessoire),
pour empêcher un retrait
non autorisé du boîtier.
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D AT E C - T E R M I N A L
D AT E C - T E R M I N A L
L  E T  M

Dim. ext. en mm
Lo La P

L 272 302 101

M 272 168 101

� Boîtier de base
� Couvercle fermé
� Couvercle avec fente,

tout d’une piece
� Couvercle avec fente, a

plusieurs constituants
� Capot plat, transparent
� Capot plat, gris blanc
� Capot surélevé, gris bl.
	 Plaque avant xS

 Plaque avant xH
� Plaque profil
� Support mural

Pour les références de
commande et les possibilités
de combinaison, voir pages
95 à 99

C O N S T R U C T I O N

Boîtier de base en deux
tailles pour différentes
possibilités de combinaisons.
Il convient au montage de
cartes en format Europe. La
surface portant les éléments
de commande à inclinaison
ergonomique peut recevoir
au choix une plaque profil, 
un couvercle ou une plaque
frontale. Un support mural
disponible séparément
permet de l’utiliser comme
boîtier mural ergonomique.

Convient également comme
boîtier pour appareils de
saisie de données
d’exploitation. Possibilité de
montage d’appareils de
lecture par insertion de
cartes magnétiques ou à
puces sur le côté latéral ou
dans le couvercle.
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C O N S T R U C T I O N

Boîtier de base avec
emplacement de bornes, en
trois versions et trois tailles
pour les différentes
possibilités de combinaisons.
Conçu pour le montage de
cartes en format Europe. La
surface portant les éléments
de commande à inclinaison
ergonomique peut recevoir
au choix une plaque frontale,
une plaque profil ou encore
un couvercle, la combinaison
couvercle avec plaque fron-
tale H étant possible.
Différentes versions de
couvercles pour la boîte à
bornes, deux fermée et
l’autre à fente pour lecteur à
glissage de cartes* dans les
tailles et fabrications
courantes. Un support mural
disponible séparément
permet de l’utiliser comme
boîtier mural ergonomique.

D AT E C - T E R M I N A L
S L  E T  S

Dim. ext. en mm
Lo La P

SL 180 264 86

S 180 130 86

� Boîtier de base
� Capot plat, transparent
� Capot plat, gris blanc
	 Plaque avant
� Plaque profil
� Support mural

Pour les références de
commande et les
possibilités de combinaison,
voir pages 100 à 102.

* cartes magnétiques, lecteur de codes à barres, etc.
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D AT E C - T E R M I N A L  M
V E R S I O N  I

Boîtier de base sans
évidements.

V E R S I O N  II

Boîtier de base avec deux
évidements pour charnière
resp. fermeture rapide.

V E R S I O N  III

Comme la version II, 
cependant avec une
ouverture pour la serrure.

Version II

Version III

BOÎTIER DE BASE (Référence avec � voir CEM page 92)
Référence Version Dim. ext. en mm Fourniture

Lo La P
I 272 168 101 1 boîtier de base, 4 vis pour la fixation de la platine,
II 272 168 101 4 pieds en caoutchouc, 1 jeu de joints
III 272 168 101

POSSIBIL ITÉS DES COMBINAISONS (Accessoires – pièces vendues séparément – voir pages 97-99)
Version I Version II Version III
· Couvercle M fermé · Couvercle M fermé · Couvercle M fermé
· Couvercle M avec fente, tout · Couvercle M avec fente, tout · Couvercle M avec fente, tout

d’une pièce / à plusieurs constituants* d’une pièce / à plusieurs constituants d’une pièce / à plusieurs constituants
· Plaque profil M · Capot M transparent / gris blanc · Capot M transparent / gris blanc
· Capot M transparent / gris blanc vissé avec charnière et fermeture rapide avec charnière, fermeture rapide et serrure
· Plaque avant MH / MS · Plaque avant MH · Plaque avant MH
· Plaque de montage pour divers · Plaque de montage pour divers · Plaque de montage pour divers 

appareils de lecture appareils de lecture appareils de lecture 
· Support mural M · Support mural M · Support mural M

B 40 16 317 �

B 40 16 217 �

B 40 16 117 �

* pas de combinaison possible avec la plaque avant MS
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Version I

Plans détaillés au format dwg ou dxf sur demande.



Référence VERSION PLATE VERSION PLATE Référence
L M ABS gris blanc, RAL 9002 PC transparent L M

seulement pour version I seulement pour version I
fixation avec 4 vis fixation avec 4 vis
seulement pour version II seulement pour version II
avec charnière et fermeture rapide avec charnière et fermeture rapide
seulement pour version III, seulement pour version III 
avec charnière, fermeture rapide et serrure avec charnière, fermeture rapide et serrure

Référence VERSION SURÉLEVÉE
L M ABS gris blanc, RAL 9002

seulement pour version I
fixation avec 4 vis
seulement pour version II
avec charnière et fermeture rapide
seulement pour version III 
avec charnière, fermeture rapide et serrure 

B 40 16 857B 40 30 857

B 40 16 757B 40 30 757

B 40 16 657B 40 30 657

B 40 16 821B 40 30 821B 40 16 817 �B 40 30 817 �

B 40 16 721B 40 30 721B 40 16 717 �B 40 30 717 �

B 40 16 621B 40 30 621B 40 16 617 �B 40 30 617 �

P L A Q U E  P R O F I L
L  E T  M

Pour le montage d’éléments
de commande de tout genre.
Convient particulièrement
bien pour l’utilisation de
claviers à membrane.
Surface légèrement en
creux pour la protection des
éléments de commande.

Fourniture :
1 plaque profil
4 vis 
2 bandes d’obturation

Référence pour boîtier de base Version
DATEC-TERMINAL L Plaque profil en profilé d’aluminium, 3 mm.
DATEC-TERMINAL M Bandes d’obturations ABS, gris silex RAL 7032.B 41 16 126

B 41 30 126

C A P O T  L  E T  M

Pour protéger les compo-
sants électroniques contre
un accès non autorisé. 
Degré de protection IP 54
seulement avec couvercle
fermé ou couvercle avec
fente à plusieurs
constituants. 
Avec bossages pour le
montage de platines.

Le côté de l’ouverture pour
les versions II et III se trouve
à droite pour le boîtier mural
et à gauche pour le boîtier de
table. Toutes les serrures
avec clé identique.

Fourniture :
1 capot de votre choix
Éléments de fixation
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ACCESSOIRES POUR COMBINAISONS
pour DATEC-TERMINAL L et M
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H (PH1)

H (PH1) Z (PZ1)

Plans détaillés au format dwg ou dxf sur demande.

Plans détaillés au format dwg ou dxf sur demande.

Capot : Charnière :
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ACCESSOIRES POUR COMBINAISONS
pour DATEC-TERMINAL L et M
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P L A Q U E  A V A N T  
L H  E T  M H

En cas d’utilisation du mo-
dèle de boîtier avec capot.
Pour le montage d’éléments
de commande de tout genre.

Fourniture :
1 plaque avant
4 vis autotaraudeuses

ø 3 mm

P L A Q U E  A V A N T  
L S  E T  M S

Pour le montage des
éléments de commande de
tout genre. En cas
d’utilisation du capot, voir la
plaque avant LH/MH.

Fourniture :
1 plaque avant
4 vis autotaraudeuses

ø 5 mm

P L A Q U E  D E
M O N TA G E

Pour le montage des lec-
teurs de cartes les plus
courants.

Fourniture :
1 plaque de montage
2 vis autotaraudeuses

ø 2,5 mm

S U P P O R T  M U R A L   
L  E T  M

Pour une fixation solide. Le
boîtier est vissé au support
mural dans la partie prévue
pour l’emplacement des
bornes. Ceci empêche un
retrait non autorisé du
boîtier.

Fourniture :
1 support mural
2 vis M3

pour boîtier de base Version Référence
DATEC-TERMINAL L Aluminium anodisé, 209 x 262 x 2 mm
DATEC-TERMINAL M Aluminium anodisé, 209 x 128 x 2 mm B 41 16 116

B 41 30 116

pour boîtier de base Version Référence
DATEC-TERMINAL L Aluminium anodisé, 217,4 x 299,4 x 2 mm
DATEC-TERMINAL M Aluminium anodisé, 217,4 x 165,4 x 2 mm B 41 16 106

B 41 30 106

pour boîtier de base Version Référence
DATEC-TERMINAL L et M Aluminium, 102 x 45 x 1,5 mm B 41 16 136

pour boîtier de base Version Référence
DATEC-TERMINAL L tôle d’acier zingué
DATEC-TERMINAL M tôle d’acier zingué B 41 16 147

B 41 30 147

➠

Z (PZ1)

Z (PZ2)

Z (PZ1)

H (PH1)

Plans détaillés au format dwg ou dxf
sur demande.

Plans détaillés au format dwg ou dxf
sur demande.

Plans détaillés au format dwg ou dxf
sur demande.


