Boushe  cTG | Datenblatt BLOCKES

Type: '
Art.—N Technnco! Transformotoren—Elektronik
vt.—Nr.: pe . GmbH
Art.~No.: STS 63/23/24 SpeC|f'C0t|0nS 0 - 27283 Verden/Aller
Kennzeichnung:
Marking
o— STS 63i23/24 63/130VA 3 EE STS 63/23/24
Q
tad40°C CL.B 50-60Hz % EN 61558
Pri.: 230V £ 11V-0,34Aac UL Class 105 2 m
Sec.: 24V - 2,63Aac == 2,5AT ; ¢ o us 8
FA-NR.: EI7827!A

AnschluBkennzeichnung:
Terminal Identification

241V 24v
230V
219v
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Abmessungen:
Dimensions
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78mm 34,5mm | 44,5mm
- [ -
79mm
Gewicht: ca. 1,1kg Befest.loch= Tragschienenmontage nach DIN 50022 Seite 2/2
Weight: approx. 1,1kg Mounting hole panel installation on mounting rails to DIN 50022 Poge 2/2
Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten Anderungen vorbehalten

Observe protection clause to ISO 16016 Subject to change




