» Rubans d’identification ScotchCode™ STD Recharges chiffres en bister de 3 rouleaux

Description : Systéme ScotchCode™ d 1dentification pour fils et Réference Description Code commande
cables rechargeable comprenant 10 rubans blancs imprimés noirs de SDR-0 Rouleau avec chifire 0 89800
0a9oudeAaZ oull rubans couleur. SDR-1 Rouleau avec chiffre 1 29801
Application : Systéme simple didentification temporaire ou SDR-2 Rouleau avec chiffre 2 89202
définitive pour fils et cibles. SDR-3 Rouleau avec chifire 3 89803
Caractéristiques : Dimension du rouleaun : 2,43 m x 5,46 mm. Sa SDR-4 Rouleau avec chiffre 4 89804
lame intégrée permet de couper facilement la longueur nécessaire, SDR-5 Rouleay avec chiffre 5 29205
ce qui évite le gaspillage. Peut facilement étre transporté avec soi. SDR-6 Roulean avec chiffie 6 89806
SDR-7 Rouleau avec chiffre 7 89807
SDR-8 Ruuleau avec chifre 8 89808
SDR-9 Rouleau avec chiffre 9 89809
SDR Alpha Recharqe lettres ded & Z 8981

Recharges pour identifications spécifiques

Reference Description Code commande

STD Distributedr vide 80577 SDR Symboles Recharge symbales L1 L2 L3 N teme 89812
STD-09 Distributelr aves 10 rouleauix nUmerotes 89576 SDR Symboles Recharge symboles +/ -/ N/ teme 89813

de 04 9 plus recharges de 10 rouleaux SDR 0-9 Assartiment de 10 rubans imprimes
STD couleur Distributewr avec 10 rouleaus coulewur 89577 0 8 noir sr fond blanc) 89810

plus recharges de 10 rouleaus SWD-R Recharge SWD 89816
SWD scotchcode SWD + recharge + stylo 89814 SIW-R Recharge SLW 89817
SLW scotchcode SUW + recharge + stylo 89815
SMP 4 stylos marker noir 89818

- Etiquettes de marquage Scotchcode™ SWB

Description : Carnets d’étiquettes autocollantes de marquage pour fils et cibles.
Etiquettes en vinyle, laminées sur un adhésif acrylique trés puissant.
Application : Repérage temporaire de fils et cibles. Etiquettes avec onglet de
protection, permettant de ne pas polluer 1" adhésif avec les doigts.

Caractéristiques : Pratiques et faciles a mettre en ceuvre, ces étiquettes couvrent
un diameétre de cibles allant de 6 mm 3 39 mm_ A utiliser de -40 4 +80 °C, avec le

stylo permanent SMP (page 10).

Reférence Etiquettes Zone de marquage Taille de I"étiquette Diamitre du fil Code commande
par camet (mm X mm) (mm X mm) (mm X mm)

SWE-02 120 1919 195444 GER 80780

SWB-03 60 254 1254 254 x724 85 80781

SWE-04 30 2541254 254x127 B3l 80782




