
 
 
 
 
 
 
 
Dettagli tecnici 
 
Avvitatore ad impulsi 1/2"  
Dati tecnici 
Max. Ø avvitamento: M18 mm  
Coppia di serraggio massima: 310 Nm  
Numero di giri a vuoto: 10000 G/min  
Senso di rotazione: R/L  
Consumo aria sotto carico: 8,5 l/s  
Peso: 2,3 kg  
Attacco utensile: 1/2"  
Filettatura raccordo: 1/4" NPT  
Diametro interno tubo di alimentazione: 10 mm  
 
Codice ordin.: 0 607 450 628  
 
 
 
 
 
 


