Connecteurs d'épissure RO

CARACTERISTIQU
ES
e e cuure Connecteur de raccordement
étame a bout de RS Pro, jaune, isolé,
étain 12 — 10 AWG

Isolation durable en
nylon

Matériau isolant en
vinyle ou en nylon
de haute qualité
(Isolation en nylon
pour les mini-bornes
jaunes uniguement)

Raccordement
durable et fiable

Extrémement
économique

Facile a sertir a
|'aide d'une clé a
cliguet

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.

RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ Page 1De4
14



Connecteurs d'épissure E‘Elﬂg

Description du produit

Le connecteur d'épissure de fil bout a bout de RS Pro est de couleur jaune, isolé et étamé. Ce
connecteur de 6,3 mm est doté d'une taille de fil de 12 a 10 AWG. Il est doté d'une gamme de
terminal d'épissure a sertir isolé en cuivre avec isolation en vinyle évasée. Ces connecteurs de fil
d'épissure a sertir isolés sont de couleur, codés pour une utilisation avec différentes tailles de fils, y
compris le mini-jaune 0,2 - 0,5 m2.

Caractéristiques générales

Type & épissure Bout a bout
Renforcé/non renforcé Isolé
Matériau du contact Cuivre
Placage de contact Etain
Couleur jaune
Isolation Isolé(e)
Matériau d'isolation Vinyle

Systémes de commande industrielle, Secteur
automobile et transport, Construction de machines,

Application Equipement électrigue et électronique, Appareils
commerciaux et domestiques

Spécifications électriques

Tension nominale 600 vV
Intensité nominale 35a50A.
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Spécifications mécaniques

Taille de fil minimum (mm2) 6mm2

Taille de fil maximale (mm?2) 4mm?2
Longueur totale 26mm
Diamétre. 6.3mm
Taille de fil minimum (AWG) 12AWG
Taille de fil maximale (AWG) 10AWG
Taille de fil 12410 AWG

Spécifications de I'environnement de

Température d'utilisation maximale +105°C
Température d'utilisation minimale -20°C
Plage de température de -20 & +105 °C.

fonctionnement : -

Homologations

Conformité/certifications UL (E125401)
Normes Met ANSI/ESD S20.20:2014 et BS EN 61340-5-1:2007
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