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Applications

Ce câble S/FTP écranté paire à paire et blindé par tresse générale s’utilise dans les liaisons de vidéosurveillance IP, 
pour le raccordement de caméras IP aussi bien en intérieur et en extérieur.

Il constitue la base d’un réseau V.D.I (Voix Donnée Image) à très haut débit et profite d’une excellente immunité C.E.M. 

Applications réseaux supportées : 

- ISDN - RNIS
- TOKEN RING 4/16 Mbits
- 100 VG-AnyLAN
- TP-PMD/TP-DDI
- ATM 155, 622 Mbits/s et 1,2Gbits
- ETHERNET 10 Base T
- ETHERNET 100 Base Tx, 100 Base T4
- ETHERNET 1000 Base T – GIGABIT Ethernet
- IEEE 802.3 af/at – PoE / PoE+
- 10 GIGABIT ETHERNET (Jusqu’à 60 m)

Normes 
CÂBLE IEC 61156-5  Catégorie 6A sur 60m
SYSTÈME ISO 11801 Classe Ea 

EN 50173 Classe Ea
TIA 568-C.2 Cat6A 

1. Âme : Cuivre rouge monobrin AWG26 
2. Isolant : PE skin-Foam-Skin
3. Blindage sur chaque paire : Ruban Aluminium/Polyester ; recouvrement > 115%
4. Drain de masse : Cuivre étamé
5. Blindage général : Tresse en cuivre étamé
6. Gaine extérieure: LSZH – Noir RAL9005

SF5004SHA26IO

Ce câble est adapté pour les différentes applications courant faible telles que la videosurveillance, l'interphonie, le 
contrôle d'accès et les systèmes d'information. 
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Standard : Valeurs suivants IEC 61156-6 

Données articles
Références SF2504SHA26IO 
Nb de Paires 4
AWG 26 
Diamètre (mm) 6.2 
Conditionnement 305m 

Propriétés électriques Autres caractéristiques
Résistance électrique linéaire: 70 / Km Tenue au feu : IEC 60332-1 
Capacité mutuelle (nom.) : 45 pF / m Tenue en température : - 20° C / + 70°C 
Impédance caractéristique: 100 Rayon de courbure minimum: 8 x Øext 

Vitesse de propagation : 70 % Conforme à la directive RoHS 

MESURES 
(MHz) 

 

ATTENUATION  
(dB/60 m) NEXT(dB) PS NEXT (dB) ELFEXT (dB) 

RETURN LOSS 
(dB) 

Standard 
(dB/100m) 

M.M.C 
  (dB/60m) Standard M.M.C Standard M.M.C Standard M.M.C Standard M.M.C 

1 2.0 1.8 75.3 80 72.3 73 67.8 75 20.0 36 
4 3.8 3 66.3 77 63.3 74 55.8 65 23.0 35 

10 6.0 5 60.3 72 57.3 69 47.8 50 25.0 35 
16 7.6 6.1 57.2 70 54.2 67 43.7 48 25.0 32.5 
20 8.5 8.4 55.8 68 52.8 65 41.8 45 25 35 

31.25 10.7 9.1 52.9 66 49.9 63 37.9 40 23.6 34 
62.5 15.4 15 48.4 64 45.4 61 31.9 36 21.5 33 
100 19.1 19 45.3 60 42.3 57 27.8 32 20.1 32 
200 27.5 27 40.8 55 37.8 52 21.8 30 18 31 
250 31.0 30 39.3 50 36.3 47 19.8 25 17.3 28 
350 45.2 44 37.2 47 34.2 44 16.9 20 17.3 24 
500 45.2 44 34.8 45 31.8 42 13.8 18 17.3 22 

SF5004SHA26IO 


