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Capot D-SUB - VS-09-T-2M16 - 1688353
Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation
utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(http://phoenixcontact.fr/download)

Capot D-SUB, indice de protection: IP67, matériau: PA, sortie du câble: incliné, taille de boîtier: 1, coloris: gris

Avantages

 Classe de protection IP67

 Deux sorties de câbles idéales pour les applications hybrides

Données commerciales
Unité de conditionnement 5 pc

Quantité minimum de commande 5 pc

GTIN

GTIN 4017918817503

Poids par pièce (hors emballage) 0,039 KGM

Numéro du tarif douanier 85472000

Pays d'origine Allemagne

Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques
Cycles d'enfichage ≥ 1000

Diamètre extérieur du câble 3 mm ... 9 mm

Sortie du câble incliné

Coloris gris

Indice de protection IP67

Type D-SUB 9

Taille de boîtier 1

Nombre de sorties de câble 2

Type de presse-étoupe M16
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Capot D-SUB - VS-09-T-2M16 - 1688353
Caractéristiques techniques

Conditions d'environnement
Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 80 °C

Indice de protection IP67 (après enfichage)

Indications concernant les matériaux
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Matériau du boîtier PA

Hauteur 24 mm

Caractéristiques électriques
Degré de pollution 2

Normes et spécifications
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Environmental Product Compliance
China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
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Capot SUB-D

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27140816

eCl@ss 4.1 27260701

eCl@ss 5.0 27260701

eCl@ss 5.1 27261200

eCl@ss 6.0 27261200
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Capot D-SUB - VS-09-T-2M16 - 1688353
Classifications

eCl@ss
eCl@ss 7.0 27440202

eCl@ss 8.0 27440202

eCl@ss 9.0 27440202

ETIM

ETIM 2.0 EC000437

ETIM 3.0 EC000437

ETIM 4.0 EC000437

ETIM 5.0 EC000437

ETIM 6.0 EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31261501

UNSPSC 7.0901 31261501

UNSPSC 11 31261501

UNSPSC 12.01 31261501

UNSPSC 13.2 31261501

Homologations

Homologations

Homologations

EAC

Homologations Ex

Détails des approbations

EAC      B.01742

Accessoires

Accessoires

Cache de protection
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Capot D-SUB - VS-09-T-2M16 - 1688353
Accessoires

Caches - Q-PROT 9/11 - 1670235

Bouchon de fermeture, pour Pg9/ Pg11, pour verrouillage des raccordements non occupés
 
 

Connecteur pr lignes de données

Manchon intérieur CEM SUB-D - VS-09-TI-2EMV - 1688476

Manchon intérieur CEM D-SUB , pour capot VS-09-..., taille Shell 1, blindé
 
 

Écrou de pression

Ecrou de pression SUB-D - VS-M16 (3-6) - 1688450

Ecrou-chapeau D-SUB avec joint de câble, pour capot VS-09-..., diamètre de câble de 3 mm ... 6 mm
 
 

Ecrou de pression SUB-D - VS-M16 (5-9) - 1688447

Ecrou-chapeau D-SUB avec joint de câble, pour capot VS-09-..., diamètre de câble de 5 mm ... 9 mm
 
 

Élément de codage

Profilé de détrompage - CP-HCC 4 - 1600027

Profilé de détrompage, pas: 0 mm, nombre de pôles: 1, coloris: rouge
 
 

Repérage d'appareils
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Capot D-SUB - VS-09-T-2M16 - 1688353
Accessoires

Repérage ZB - ZBN 18:UNBEDRUCKT - 2809128

Repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage:
encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 18 mm, surface utile: 18 x 5 mm

 
 

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688353
https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688353
https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2809128

