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Connettore di potenza rosso per 
montaggio superficiale IP66 RS 
Pro 3P+N+e connettore femmina 
ATEX, IECEx, valore nominale di 

32-0 a →   
Codice RS 893-8029               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale.  

• Modello certificato 
ATEX 

• A commutazione 
meccanica che offre 
una soluzione a 
mani libere una volta 
collegata 

• Resistente agli 
agenti chimici e al 
fuoco 

• Struttura in 
poliestere rinforzato 
con fibra di vetro 

• Grado di protezione 
IP66 

• La tensione 
nominale per tutti gli 
interblocchi con 
interruttore è di 100 
V. A 690 V. 

• Correnti nominali da 
16A a 125A 

CARATTERISTICH
E 
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Ecco il connettore femmina di alimentazione RS Pro. Questo connettore femmina di uscita con 
interblocco commutato a montaggio superficiale viene utilizzato in ambienti con atmosfere 
potenzialmente esplosive in cui gas e polvere sono comuni. Il contenitore e l'assemblaggio interno di 
questo connettore industriale sono caratterizzati da un'eccezionale resistenza agli urti e sono inoltre 
in grado di resistere a sostanze chimiche aggressive, agenti atmosferici e condizioni ambientali 
estreme o applicazioni. Inoltre, i connettori di potenza con certificazione ATEX sono incredibilmente 
resistenti alla fiamma e non propagano fiamme, emettono alogeni o fumo, fornendo un'ottima 
soluzione per i connettori di potenza in grado di resistere in ambienti ad alto rischio. 
Per la gamma di connettori montati su cavo, vedere 893-8041 , 893-8057 , 893-8063    

 

 

 

Serie commerciale SERIE ADVANCE-GRP[GD] 
Descrizione sintetica PRESA INTERBLOCCATA  
Formato polo 3P+N+T   
Posizione ora 6h  
Sesso Femmina  
Colore    Rosso 

Applicazioni   
Fornitura di potenza per macchinari in cantieri edili, 
macchine per lavorazione del legno, officine di 
manutenzione nell'industria leggera 

  

 

 

Tipo di corrente CA 

Corrente nominale 32A 

Tensione nominale 346 → 415 V 

Frequenza di lavoro 50Hz; 60Hz  

Spina/presa Presa  
 

 

 

Tipo di montaggio Montaggio superficiale 
 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche meccaniche 

Specifiche generali 

Specifiche elettriche 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/8938041/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8938057/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8938063/
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Classe IP   IP66               
 

 

 

Conformità/certificazioni EN60309-4/A1, 2/A2, 1/A2, 4, 2/A1, 1/A1, 2, 1, 
EN60079-1, 31, 0, 7, CE 

Certificazione per aree pericolose ATEX, IECEx  
        

 

Omologazioni 

Categoria di protezione 
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