Ficha de datos del producto

Caédigo RS: 136-7891

Localizador de cables

@
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Caracteristicas

« Encontrar conductores en paredes, interrupciones de conductores, cortocircuitos en
conductores

« Trazado del conductor en el suelo

« Deteccion de fusibles y asignacion de circuitos de corriente

« Conectores hembra de localizacién y conectores hembra de distribucién que pueden haber
sido cubiertos accidentalmente por enyesado

« Deteccion de interrupciones y cortocircuitos en la calefaccion de suelo

« Rastreo de agua metdlica y tuberias de calefaccion

« Todas las areas de aplicacion (ambas, sin tension y activas) se realizan sin utilizar ningan
instrumento adicional

« La pantalla del transmisor indica el nivel de transmision, el cédigo de transmision y la tension
externa

« La pantalla del receptor indica el nivel de recepcion, el cédigo de transmision y la deteccion
de tension de red

«  Ajuste automatico y manual de la sensibilidad

« La sefal de recepcion acustica puede estar desactivada

« Funcién de desconexion automatica

*  Retroiluminacion

«  Funcién de iluminacion adicional al trabajar en condiciones de mala iluminacién

« Hay transmisores adicionales disponibles para ampliar o distinguir varias sefiales
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Especificaciones

Transmisor:

Senal de salida
Deteccion de tension externa
Escala de tension
Rango de frecuencia .
Pantalla
Deteccion de tensién externa
Categoria de sobretension ..
Grado de contaminacion ..
Desconexion automatica ..
Fuente de alimentacion
Consumo
Fusible

Rango de temperatura (Trabajo)
Rango de temperatura
(Almacenamiento) ....

Altura por encima del MSL ..
Dimensiones ...
Peso

Receptor:
Profundidad de exploracion

Modo localizador de cables

Deteccion de tension
Pantalla
Fuente de alimentacion
Consumo

Desconexion automatica ...................
Rango de temperatura (Trabajo)
Rango de temperatura

(Almacenamiento)..........ccceeeeveeneenne
Altura por encima del MSL ..
Dimensiones
Peso
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125 kHz

. 12..400V
. 0..60 Hz

Pantalla LCD
max. 400 V ac/dc

. CAT llI 300 V

.2

. Aprox. 1 hora (sin funcionamiento)

. Una pila de 9 V, NEDA 1604, |IE6F22.Alimentacion
. max. 18 mA

F0,5A 500V, 6,3 x 32 mm

0...40 °C, max. 80 % humedad relativa (sin
condensacion)

-20...60 °C, max. 80 % humedad relativa (sin
condensacion)

. hasta 2.000 metros
. 130 x 69 x 32 mm

Aprox. 130 g

La profundidad de exploracion depende del medio de
material y la aplicacion

Aprox. 0...2 metros (aplicacion monopolar)

Aprox. 0...0,5 metros (aplicacion bipolar)

Aprox. 0...0,4 metros

LCD con funciones y gréfico de barras

. Una pila de 9 V, NEDA 1604, |IE6F22.Alimentacion
. Aprox. 23 mA (sin retroiluminacién ni lampara)

Aprox. 35 mA (con retroiluminacion)

max. 40m A (retroiluminacion y lampara)
Aprox. 5 minutos (sin funcionamiento)

0...40 °C, max. 80 % humedad relativa (sin
condensacion)

-20...60 °C, max. 80 % humedad relativa (sin
condensacion)

. hasta 2.000 metros.
. 192 x 61 x 37 mm

Aprox. 180 g
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