DATOVY LIST - M22-PVS

Typ M22-PVS
Catalog No. 216879
Alternate Catalog M22-PVSQ
No.

Dodavatelsky program

Sortiment

Zékladni funkce

montazni primér @ mm
Samostatny pfistroj/kompletni pfistroj

Konstrukéni typ

Primér @ mm

Osvétleni
Popis

Barva

Oblé zdvihatko

patice tlacditka

Stuper kryti
P¥ipojeni na SmartWire-DT
Poznamky

Informace k rozsahu dodavky

Technicka data
Vseobecné

Normy a ustanoveni

Zivotnost, mechanicka Spinaci cykly 108
Frekvence pouZivani Spinaci cykly/

h
Ovladacisila N

Klimaticka odolnost

Stupen kryti
Okolni teplota

Otevieny °C
Poloha pfi montazi

Odolnost proti narazu g

Schvéleni pro lodni provoz
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Bezpec&nsotni ovladaci hlavice, P=38mm, odblokovana klicem, MS1 E : I o N

Powering Business Worldwide

RMQ-Titan

Tlagitka NOUZOVE ZASTAVEN{ / NOUZOVE VYPNUTI

225

Samostatny pfistroj

Tvar hfibku

38

neprosvétlené

0djisténi klicem

zabezpedené proti obchézeni podle normy 1ISO 13850/EN 418

nelze pouzivat pro systémy univerzélniho klice

Cerveny

Zlutd

RAL 3000

1P66, IP67, IP69

ne

Max. osazeni: 4 x M22-(C)K01, ...10 nebo 2 x M22-(C)K02, ...20, ...11

1 kli¢e jsou soucasti dodavky

IEC/EN 60947
VDE 0660

Vlhké teplo, konstantni podle normy @SN EN 60068-2-78
VIhké teplo, konstantni podle normy CSN EN EN 60068-2-30

1P66, IP67, IP69

-25-+70
libovolna

50

Doba otfesu 11 ms
Sinusova pilvina

podle CSN EN 60068-2-27
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I{‘eg}g er

TYPE
APPROVED

Germanischer Lloyd

OvéFeni navrhu podle CSN EN 61439

Technické adaje pro ovéfeni konstrukce

Jmenovity proud k (daji ztratového vykonu In A 0
Ztratovy vykon na jeden pdl, v zavislosti na proudu Pyid w 0
Ztratovy vykon pfistroje, v zavislosti na proudu Pyid w 0
Ztratovy vykon staticky, nezavisly na proudu Pys W 0
Pfenosova rychlost ztratového vykonu Pve W 0
Provozni teplota okoli min. °C -25
Provozni teplota okoli max. °C 70
Ovéteni konstrukce CSN EN 61439
10.2 Pevnost materiall a soucasti
10.2.2 Odolnost proti korozi Pozadavky normy na vyrobek jsou splnény.
10.2.3.1 Tepelna odolnost plasté PoZadavky normy na vyrobek jsou spinény.
10.2.3.2 Odolnost izola&nich materiall proti normalnimu teplu Pozadavky normy na vyrobek jsou spinény.
10.2.3.3 Odolnost izolaéniho materialu proti nadmérnému teplu PoZadavky normy na vyrobek jsou spinény.
10.2.4 Odolnost proti UV z&feni na vyzadani
10.2.5 Zvedani Nevztahuje se, protoZe musi byt vyhodnoceno celé spinaci zafizeni.
10.2.6 Narazova zkouska Nevztahuje se, protoZze musi byt vyvhodnoceno celé spinaci zafizeni.
10.2.7 Napisy Pozadavky normy na vyrobek jsou splnény.
10.3 Stupei kryti plastd Nevztahuje se, protoZze musi byt vyhodnoceno celé spinaci zafizeni.
10.4 Vzdusnych vzdélenosti a povrchovych cest PoZzadavky normy na vyrobek jsou splnény.
10.5 Ochrana pfed Grazem elektrickym proudem Nevztahuje se, protoZe musi byt vyhodnoceno celé spinaci zafizeni.
10.6 Instalace pfistroji Nevztahuje se, protoZze musi byt vyvhodnoceno celé spinaci zafizeni.
10.7 Vnitfni proudové okruhy a spojeni Zodpovida vyrobce rozvadécu.

10.8 Pfipojeni pro vodice pfivedené zvenku
10.9 Izolacni vlastnosti
10.9.2 Provozni elektrickd pevnost
10.9.3 Odolnost proti razovému napéti
10.9.4 Zkouska plasti z izolaéniho materialu
10.10 Zahfivani
10.11 Odolnost proti zkratu
10.12 EMC
10.13 Mechanické funkce

Technicka data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Front element for mushroom push-button (EC001038)

Elektrotechnika, automatizacni technika a technika rizeni procesu / Nizkonapetova spinaci technika / Ovladaci a navestni zarizeni / Celni prvek pro hribové tlacitko (ecl@ss10.0.1-27-37-12-12

Zodpovida vyrobce rozvadécu.

Zodpovida vyrobce rozvadécu.
Zodpovida vyrobce rozvadécu.

Zodpovida vyrobce rozvadécu.

Nevztahuje se.

Zodpovida vyrobce rozvadéét. Je nutno dodrZet hodnoty spinacich zafizeni.

Zodpovida vyrobce rozvadéct. Je nutno dodrzet hodnoty spinacich zafizeni.

Pozadavky pro pfistroj jsou spInény, jestlize jsou dodrZeny Gidaje v navodu k

montazi (IL).

[AKF030014])

Colour button Red
Construction type lens Round
Diameter cap mm 38

Hole diameter mm 225

Width opening mm 0

Height opening mm 0

Degree of protection (IP) 1P67/IP69K
Degree of protection (NEMA) a4x
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Type of button Flat

Suitable for illumination No

Switching function latching Yes

Spring-return No

With front ring No

Material front ring Plastic

Colour front ring Chrome

Suitable for emergency stop Yes

Unlocking method Key-release
aprobace,

Product Standards IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No. E29184

UL Category Control No. NKCR

CSA File No. 012528

CSA Class No. 3211-03

North America Certification UL listed, CSA certified
Degree of Protection UL/CSA Type 3R, 4X, 12,13
Rozmeéry

A T _.% )

48

38

75
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