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.ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD TRYKT DATO: 23/12/1997
REF: SPG

1. IDENTIFIKATION AF STOF/PRÆPARAT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SPECIAL PLASTICS GREASEProduktnavn:

Produkt kode: SPG

Leverandør: ELECTROLUBE

H.K. Wentworth Ltd.,

Wentworth House, Blakes Road,

Wargrave,  Berkshire, RG10 8AW, United Kingdom.

Fax No:  0118 9403084Nødtelefon nr: 0118 9404031

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Identifikation af præparatet

Kemisk betegnelse CAS-Nr EC-Nr Klasse Vægt %

NON HAZARDOUS CONSTITUENTS 100

3. FAREIDENTIFIKATION

Væsentligste risici: Ikke farlig
Specifikke ricici Opløsningsmidler kan affedte huden.  Længerevarende

hudkontakt kan forårsage hudirritation og/eller betændelse i
huden.  Kontakt med øjnene kan give irritation. Indtagelse kan
forårsage mave- og tarmirritation, kvalme, opkasting og diarre.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Generelt råd: Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.
Indånding: Ingen risici, der kræver specielle førstehjælpsforanstaltninger.
Hudkontakt: Vaskes af med sæbe og rigeligt vand.
Øjenkontakt:  Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation
Indtagelse: .  Fremkald ikke opkastning.  Søg læge hvis nødvendigt

5. BRANDBEKÆMPELSE

Passende slukningsmidler: Sluk med vandtåge, pulver eller specialskum for alkoholer

Slukningsmidler, som af
sikkerhedsgrunde ikke må
anvendes:

kraftig vandstråle

Specifikke risici: Sædvanlig fremgangsmåde ved kemiske brande
Specielt beskyttelsesudstyr
for brandslukningsfolk:

Benyt om nødvendigt selvforsynet åndedrætsværn ved brandbekæmpelse

Specifikke fremgangsmåder: Nedkøl beholdere / tanke med vandsprøjte

6. FORHOLDSREGLER FOR UDSLIP VED UDHELD

Personlige beskyttelsesmidler: brug personligt beskyttelsesudstyr
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse
af miljøet:

Må ikke skylles ud i overfladevand

Metoder til oprydning: Oprenses med inaktivt absorberende materiale (d.v.s. sand,
kiselgel, syrebindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld)
Efter rensning skal rester spules bort med vand
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7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering: Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge.  Undgå kontakt med huden og
øjnene.

Opbevaring: Opbevar beholdere tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE BESKYTTELSESMIDLER

Kemisk betegnelse: Dansk erhvervsmæssig påvirkningsgrænse:

NON HAZARDOUS CONSTITUENTS

Bearbejdningsforholdsregler: Sørg for tilstrækkelig ventilation
Sikkerhedsudstyr til personlig
beskyttelse:

-   Åndedrætsværn: Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt
-   Håndværn: beskyttelseshandsker modstandsdygtige overfor opløsningsmidler
-   Øjenværn: ikke påkrævet ved normalt brug
-   Hud- og kropsbeskyttelse: ikke påkrævet ved normalt brug

Hygiejniske foranstaltninger: Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Form: Grease                        * base oil
Farve: flødefarvet
Lugt: ubetydelig
Kogepunkt/område: n/d °C

Smeltepunkt/område: n/d °C

Flammepunkt: > 243     * °C

Selvantændelsestemperatur: > 355     * °C

Damptryk: ( 232 °C) 0.133 hPa

Relativ vægtfylde: ( 20 °C) >= 0.9
Massefylde: 900 kg/m3

Opløselighed:

- vandopløselighed ( 20 °C) uopløselig g/l)

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet: Stabil.  Farlige dekomposeringsprodukter  > 150º C.
Forhold, der skal undgås: ingen ved normalt brug
Materialer, der skal undgås: stærke syrer og iltningsmidler
Farlige dekomposeringsprodukter: ingen

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Akut toksicitet: Ingen
Lokal virkning: Indtagelse kan forårsage mave- og tarmirritation, kvalme,

opkasting og diarre
Sensibilisering: Ingen

Ingen vedvarende eller stigende effekter observeredesGiftige langtidsvirkninger:

Kronisk toksicitet: Ingen

12. MILJØOPLYSNINGER

Mobilitet: Vandtoksitet er ikke sansynlig p.g.a den lave opløselighed.
Persistens og nedbrydelighed: Ikke let bionedbrydelig.
Bioakkumulation: Ingen
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Økotoksiske virkninger: Indeholder ingen stoffer kendt som værende miljøskadelige eller
ikke nedbrydelige i spildevandsrensningsanlæg.

13. BORTSKAFFELSE

Restaffald/restprodukter: Overskud og ikke genanvendelige opløsninger bør leveres til
et anerkendt bortskaffelsesfirma.

Forurenet emballage: Kan tilbydes til genbrug, reparation eller punktering

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Teknisk betegnelse Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne

15. OPLYSNINGER OM FORESKRIFTER

Klassificering i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 8. august 1991 om klassificering
af farlige præparater

- Indeholder: Ingen
- Symbol(er):

R-Sætning(er):

S-Sætning(er): S2 - Opbevares utilgængeligt for børn. S3 - Opbevares køligt.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Anbefalet brug:

Anbefalede restriktioner:

3Revisions nummer

Yderligere information: CN no. 34039990
Contact Name: Carolyn Booth
Department: Technical

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt
Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke
betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette
materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning medmindre udtrykkeligt anført i teksten
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