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技術的なお問い合わせは、Eメールで th@hozan.co.jp までお送りください。

L-818 L-819

カメラレンズ（リング付）＋L-818＋L-818
カメラレンズ（リング付）＋L-819
カメラレンズ（リング付）＋L-818＋L-819
カメラレンズ（リング付）＋L-819＋L-819
カメラレンズ（リング付）＋L-818＋L-819＋L-819

■L-832と組み合わせた場合

組み合わせ 倍率
×

視野
mm

作動距離
mm

※23インチワイドモニターに映したときの倍率です。
機種・調整により若干異なる場合があります。 

56
70
93
127
147

66
56
50
42.5
39.0

6.3×4.8
5.1×3.8
3.9×2.9
2.87×2.13
2.41×1.86

L-818
L-819

2,625円（2,500）
2,730円（2,600）

L-818/819 エクステンションリング

●さらに高い倍率を得るにはエクステンションリングを単独で、
また組み合わせて使用します。

システムダイヤグラムはP.106をご覧ください。

USBケーブル
データ出力と
電源入力を行います。

Cマウントレンズ
（L-802-2）

L-832-1 USBカメラ（レンズ無）
161,700円（154,000）

L-802-2 レンズ
10,500円（10,000）

7
14
35

350
180
88

52×39
52×39
10.1×7.7

倍率

組み合わせ 倍率
×※2

視野
mm

作動距離
mm

※2  23インチワイドモニター使用、解像度1280×960設定時の倍率。
機種・調整により若干異なる場合があります。 

カメラレンズのみ（リングなし）
カメラレンズ（リング付）
カメラレンズ（リング付）＋L-818

■組み合わせ例

●L-832のカメラ本体部
市販のCマウント／ＣＳマウントレンズが使えます。

●L-832のCマウントレンズ部

L-832 USBカメラ
168,000円（160,000）

撮像素子に画質の良いCCDを採用したUSBカメラ
●CMOSセンサーに比べ少ない光量でなめらかな映像が得られます。
※付属のプログラムCDには専用の画像取り込みソフト用のドライバの他に
DirectShowドライバ、LabVIEW※1ドライバ、Linuxドライバを収録しています。
これらに対応した画像処理ソフトウェアによる制御も可能です。

1/3”カラーCCD
１１ ｌｘ （カメラモジュール単体）
オート／マニュアル／ワンショット（ソフトウェア設定）
1280（H）×960（V）
22.40 fps
USBコネクター USBmini-B タイプ
CSマウント（Cマウントリング付属）
160g（付属品含まず）

撮 像 素 子
最低被写体照度
ホワイトバランス
解 像 度（ 最 大 ）
最大フレームレート 
外部接続コネクター
レンズ マウント
重 量

OS ： Windows XP（SP2以降）/Vista/7 64ビット版対応
CPU ： Core 2 Duo以上推奨

※Intel Core i3､i5､ i7を使用の際は、フレーム
レートを下げるなどの対策が必要な場合があります。

メインメモリ ： 1GB以上
ハードディスクの空き容量 ： 1GB以上
ディスプレイメモリ ： 256MB以上
USB ： USB2.0（必須）

コンピュータの
推 奨 動 作 環 境

■プログラムCD／USBケーブル（USB-ミニUSB）／
エクステンションリング L-818 付属

※1 LabVIEWはNational Instruments Corporationの商標です。

セット内容RoHS ＣマウントCCD
１25万画素

ＵＳＢ
２.０

Windows
7
対応

デジタルデモ機
無料貸出 RoHSRoHSRoHS新製品

L-832
L-711
L-521
L-509

USBカメラ
ＬＥＤライト
標準ベース
ホルダー

新製品 RoHSRoHSRoHS

新製品 RoHSRoHSRoHS

新製品 RoHSRoHSRoHS

RoHS
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台座リング

12

10

φ50φ27.8φ60 φ27.8

174
151.7

台座リング取付用V溝 ズーミングハンドル

Ｃマウント部固定ツマミ

Ｃマウントネジ

絞りハンドル

L-802 / L-832 / L-840 システムダイヤグラム

ホーザンのwebページで在庫確認・カタログ請求・各種資料のダウンロードができます。通信販売も承っております。 http://www.hozan.co.jp/

55倍 205倍

6群12枚の高性能レンズ採用。
（マゼンタコート仕様）

レンズ

当社L-509ホルダーとの
組み合わせ可能。

50mmφ台座リング

光学倍率 0.75～3×
ズーム機能

絞り機能を使うことで深度の深い
より鮮明な画像が得られます。

絞り機能

当社L-802 HD CCDカメラ
L-831/832 ＵＳＢカメラおよび市販の
Cマウントカメラが取り付け可能。

Ｃマウント仕様

RoHS

L-814 ズームレンズ
95,340円（90,800）

Ｃマウント用カメラをズームカメラに
●Ｃマウント仕様の高解像度ズームレンズ。
●L-802 HD CCDカメラとの組み合わせで
約80～330倍（※23インチワイドモニター使用の場合）、
L-832 USBカメラとの組み合わせで約60～250倍の拡大検視が可能です。
（※23インチワイドモニター使用の場合モニター画面表示、1280×960設定時）

Ｃマウントデモ機
無料貸出

0.75～3×
59mm
8～2mmφ
3mm（×0.75）
6群12枚（マゼンタコート付）
25mm
156（L）×50mmφ（台座リング径：60mmφ）
250g

光 学 倍 率
作 動 距 離
実 視 野
被写界深度
レンズ構成
レ ン ズ 径
外 形 寸 法
重 量

※L-802/832標準装備品

レンズ
※L-802/832標準装備品

※L-832/832-1にはL-808-3 
ネジ変換アダプターが必要です。

20,580円（19,600）
L-527 X-Yステージ

10,500円（10,000）
L-525 ロングベース 13,125円（12,500）

L-521 標準ベース

26,460円（25,200）

L-523 
ロングストレートアーム

15,015円（14,300）
L-509 ホルダー

33,600円（32,000）
L-804 粗微動ホルダー

L-701/705 LEDライト
L-701
L-705

31,500円（30,000）
27,090円（25,800）

10,500円（10,000）
L-802-2 レンズ

95,340円（90,800）
L-814 ズームレンズ

24,150円（23,000）
L-711 LEDライト

11,550円（11,000）
L-808 ミニフレキシブルアーム

5,250円（5,000）
L-809 ホルダー

97,335円（92,700）
L-46 実体顕微鏡

81,900円（78,000）
L-50 実体顕微鏡

54,600円（52,000）
L-51 実体顕微鏡

リング 105,000円（100,000）

L-802 
HD CCDカメラ

96,600円（92,000）

L-802-1 
HD CCDカメラ（レンズ無）

168,000円（160,000）

L-832 
USBカメラ

21,000円（20,000）

L-830-1 
顕微鏡アダプター

161,700円（154,000）

L-832-1 
USBカメラ（レンズ無）

P.117

P.116

P.112

2,625円（2,500）

L-818
エクステンションリング

※L-802/832標準装備品

110,250円（105,000）

L-840
ワイヤレスカメラ

31,500円（30,000）
L-840-1 （30×）

26,250円（25,000）
L-840-2 （50×）

21,000円（20,000）
L-840-3 （拡大なし）

L-840-1/2/3
レンズユニット

※L-802/832標準装備品

2,730円（2,600）
L-819 エクステンションリング

69,510円（66,200）
L-62 コールドライト

P.118

17,535円（16,700）
L-65 ライティングシステム

P.118

※L-832/832-1にはL-808-3 
ネジ変換アダプターが必要です。

10,500円（10,000）

L-520 
ロングポール

※L-832/832-1にはL-808-3 
ネジ変換アダプターが必要です。
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技術的なお問い合わせは、Eメールで th@hozan.co.jp までお送りください。

粗動つまみ1回転で25.5mm

微動つまみ1回転で3.2mm

■組み合わせ例

■組み合わせ例

L-804 粗微動ホルダー※1

33,600円（32,000）
●L-521やL-523にCCDカメラやデジタルカメラなどを
設置する際のピント合わせに便利なホルダーです。
粗動と微動で素早い調整が可能です。

■外形寸法：130×96.5×100mm
■重量：510g
■カメラ取付ネジ：1/4"×20山（JIS B7103、1/4）
■取付可能支柱径：20mmφ
■スライド幅：35mm

デモ機
無料貸出

●光学顕微鏡との接続用アダプター
■Cマウント
■レンズ倍率：0.65×
■適合鏡筒：接眼部内径 23.2mmφまたは30.0mmφ

L-830-1 顕微鏡アダプター
21,000円（20,000）

RoHSRoHSRoHS Ｃマウント

L-808 ミニフレキシブルアーム
11,550円（11,000）

デモ機
無料貸出

●L-802および市販カメラ等に使用できます。
ヘッド部は自在な動作が可能です。
中央のノブ操作だけで、上下2本のアームと
カメラ取付部を同時に固定できます。

■アーム有効長：310mm
■クランプ最大開幅：55mm
■カメラ取付ネジ：1/4"×20山（JIS B7103、1/4）
■重量：470g
■アームクランプ×1 付属

●L-808のカメラネジに取付けるとL-802や
カメラ等の上下動の微調整ができます。

スライダー部
■外形寸法：30（W）×36（H）×101（D）mm
■重量：50g
■スライド幅：30mm

自由雲台部
■外形寸法：45（H）×18mmφ
■重量：57g
■カメラ取付ネジ：1/4"×20山（JIS B7103、1/4）

L-809 ホルダー
5,250円（5,000）

デモ機
無料貸出

L-520 ロングポール
10,500円（10,000）

新製品

●L-802/L-832を低倍率で使用する際の
長い作動距離に対応した支柱

■外形寸法：20mmφ×500mm
■重量：1.3kg

L-802
L-808
L-701

CCDカメラ
ミニフレキシブルアーム
LEDライト

L-802
L-701
L-521
L-509
L-520

HD CCDカメラ
ＬＥＤライト
標準ベース
ホルダー
ロングポール

P.103低倍率（10倍）の拡大映像は
細かい位置決めを伴う組立作業に最適です。
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USBプラグ
データ出力と電源入力を行います。

M4ネジ穴

高解像度Ｃマウントレンズ
（L-801-2）

レンズフィルター
ハンダの煙から
カメラレンズを守ります。

顕微鏡アダプター
カメラを顕微鏡に取り付ける
ためのアダプターです。

固定用アタッチメントB
（接眼部外径38～44mmφ用）
顕微鏡アダプターを鏡筒に
固定します。

固定用アタッチメントA
（接眼部外径38mmφ以下用）
顕微鏡アダプターを鏡筒に
固定します。

変換用リング
接眼レンズ外径30mmφの鏡筒に
取り付けの際に使用します。

ホーザンのwebページで在庫確認・カタログ請求・各種資料のダウンロードができます。通信販売も承っております。 http://www.hozan.co.jp/

L-831 USBカメラ（レンズ付）
71,295円（67,900）

20倍※の高解像度レンズを装備したセット
※17インチモニター使用
（プレビューサイズ/モニター画面表示1280×1024設定時）

RoHS

RoHS

本体部
USB2.0（L-830/831）
1/2"CMOSイメージセンサ
130万画素
1280×1024（1,310,720）
電子シャッタ
最大10fps（1280×1024）
3 lx
自動
CSマウント（Cマウントリング付属）
約１W
-10～70℃/40～90％（結露なきこと）
約46×68×36mm
約140g（ケーブル含む）

出 力
撮 像 素 子
総 画 素 数
最大取込画素数
シ ャ ッ タ
フレームレート
最 小 照 度
ホワイトバランス
マ ウ ン ト
消 費 電 力
動作温度/湿度
外 形 寸 法
重 量

L-830/L-831共通
画像閲覧・管理ソフト

160×120、320×240、400×300、640×480、640×512、768×576、
800×600、1024×768、1280×1024、1360×1024、1600×1200、2048×1536
静止画（BMP、JPG、SFC、TIFF）、動画（AＶI）
直線（長さ）、方形（幅、高さ、面積、周囲の長さ）、円形（半径、面積、円周）、多角形（面積、
周囲の長さ）、楕円形（長半径、短半径、面積、円周）、角度、不定形（面積、周囲の長さ）
対象の数、総面積、全画面における割合、最小面積、最大面積、平均面積、最短周囲長、
最長周囲長、平均周囲長、固有面積、固有周囲長、データ出力（テキスト形式、Excel形式）
補正（明るさ・コントラスト、色相・彩度、カラーバランス）、グレースケール、階調の反転、
画像回転（水平反転・垂直反転・90°回転）、画像サイズ（ピクセル、％）、フィルタ（ぼかし、
スムース、シャープ、浮彫り、グリース、石版画、モザイク、黒強、黒弱、カスタムフィルタ）

計 測 機 能

計 数 機 能

画像処理機能

等比率、加算、減算、AND、OR、差異、乗算、暗、明
計測結果、音声データを付加
画像の貼付け、テキスト入力

合 成 機 能
記 録 機 能
レ ポ ート 機 能

出 力

記録ファイル形式

CPU：Pentium4 1GHz以上、OS：Windows XP（SP2以降）/Vista/7（日本語版に限る）、
メインメモリ：512MB以上、ハードディスク：1GB以上の空き容量、
モニター：1024×768解像度以上、USBポート：USB2.0、ディスプレイメモリ：64MB以上

推奨動作環境

RoHS

L-830+L-50 組み合わせ例

L-830 USBカメラ（顕微鏡用）
77,385円（73,700）

お手持ちの顕微鏡※に装着できるアダプターをセット
※当社L-51・L-50・L-46をはじめ23.2及び30mmφの
鏡筒内径を備えたJIS規格準拠の光学顕微鏡に接続可能。

L-831での検視例

接続はUSBケーブル1本で行えます

L-831+L-509+L-521 組み合わせ例

M4ネジ穴

USBカメラ本体
Cマウントリング付属

USBプラグ
データ出力と電源入力を行います。

L-830+実体顕微鏡での検視例

RoHSRoHSRoHS ＣマウントＣＭＯＳ
１30万画素

ＵＳＢ
２.０

Windows
7
対応

デジタルデモ機
無料貸出

仕 様
変更品
付属ソフトウェアが変更になりました。

RoHSRoHSRoHS ＣマウントＣＭＯＳ
１30万画素

ＵＳＢ
２.０

Windows
7
対応

デジタルデモ機
無料貸出

仕 様
変更品
付属ソフトウェアが変更になりました。
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USBカメラ・システムダイヤグラム

デモ機
無料貸出

技術的なお問い合わせは、Eメールで th@hozan.co.jp までお送りください。

L-830-1/2 顕微鏡アダプター
各21,000円（20,000）
●光学顕微鏡との接続用アダプター。

L-830-1
L-830-2

品  番 レンズ倍率
×

接眼部内径 23.2
または30.0

0.65
0.4

適合鏡筒
mmφマウント

Cマウント
CSマウント

b用
c用

シリアル末尾

RoHSRoHSRoHS Ｃマウント

L-830-1

L-808-3 ネジ変換アダプター
1,785円（1,700）

RoHSRoHSRoHS

■カメラ取付ネジ
（1/4”×20山）をM4ネジに
変換するアダプター

L-801-2 レンズ
14,910円（14,200）

L-831
L-808
L-808-3

USBカメラ
ミニフレキシブルアーム
ネジ変換アダプター

●光学Cマウント式のレンズ。
L-830のデジタルカメラと組み合わせて顕微鏡を
介さずにモニター上で拡大画像が検視できます。

■マウント：Cマウント
■レンズ構成：1群2枚（コート付）
■ホルダー寸法：50mmφ/29.3mm

（フィルター含まず）

お手持ちのUSBカメラ本体シリアル番号
末尾アルファベットをご確認ください。
※本体によって対応アダプターが異なります。

検視画像の保存はボタンひとつでOK。
さらに明るさやコントラスト調整などの画像補正も画面上で操作可能です。
L-825/826の後期ロット分は、L-830/831用のソフトが使用可能です。

RoHSRoHSRoHS Ｃマウント

●画面を見ながらスライドバーで明るさやコントラストを
調整可能

●色相・シャープなどの画像フィルターも装備

ライブ調整機能
●物体・セルの自動計数機能
●長さ、幅、高さ、周囲の長さ、面積、角度を簡単計測
●拡大機能を利用して、より高精度な計測が可能
●計測したデータは表計算ソフトなどに出力可能

計測機能
●ドラッグ＆ドロップで簡単に画像を貼り付け
●手早く、簡単にレポート作成
●取り込んだ画像が有効活用できます

レポート機能

L-811
L-812
L-813 

2,625円（2,500）
2,730円（2,600）
2,835円（2,700）

L-811/812/813 エクステンションリング／絞りセット

●L-831との組み合わせで45～160倍の拡大検視を可能にします。

エクステンションリング
エクステンションリング
絞りセット

■L-831と組み合わせた場合

※17インチモニター画面解像度（1280×1024）使用、プレビュー設定1280×1024

24,150円（23,000）
L-711 LEDライト

69,510円（66,200）
L-62 コールドライト

17,535円（16,700）
L-65 ライティングシステム

2,835円（2,700）
L-813 絞りセット

2,625円（2,500）
L-811 エクステンションリング

カメラレンズ

15,015円（14,300）
L-509 ホルダー

5,250円（5,000）
L-809 ホルダー

13,125円（12,500）
L-521 標準ベース

81,900円（78,000）
L-50 実体顕微鏡

97,335円（92,700）
L-46 実体顕微鏡

※L-830標準装備品※単品販売はしておりません。

L-830/831
共通デジタルカメラ部14,910円（14,200）

L-801-2 レンズ
各21,000円（20,000）
L-830-1/2 顕微鏡アダプター

10,500円（10,000）
L-525 ロングベース

L-701/705 LEDライト
L-701
L-705

31,500円（30,000）
27,090円（25,800）

11,550円（11,000）

L-808 
ミニフレキシブルアーム

26,460円（25,200）

L-523 
ロングストレートアーム（支柱付）

20,580円（19,600）
L-527 X-Yステージ

95,340円（90,800）

L-814
ズームレンズ

※別途ライトガイドが必要です。

※L-808-3 ネジ変換
アダプターが必要です。

P.118

P.117

P.118

P.112

P.116

※L-831標準装備品

※L-831標準装備品

54,600円（52,000）
L-51 実体顕微鏡

詳しくはWEBへ http://www.hozan.co.jp/

ボタンひとつで画像キャプチャー（静止画・動画）、操作簡単な付属ソフト。
※L-830/L-831に付属

2,730円（2,600）

L-812 
エクステンションリング

※L-808-3 ネジ変換
アダプターが必要です。

RoHS

RoHS

L-811

L-812

L-813

組み合わせ

カメラレンズ位置
倍率
×

視野
mm

作動距離
mm

倍率
×

視野
mm

作動距離
mm

L-811
L-812
L-811＋L-812

MAXMIN

45
75
100

85
110
160

6×7.5
3.5×4.5
2.5×3

3×4
2×3
1.5×2

55
44
37

80
56
47

E5400861
Rectangle

E5400861
Rectangle

E5400861
Rectangle

E5400861
Rectangle

E5400861
Rectangle

E5400861
Rectangle

E5400861
Rectangle

E5400861
Rectangle

E5400861
Rectangle

E5400861
Rectangle

E5400861
Rectangle

E5400861
Rectangle

E5400861
Rectangle

E5400861
Rectangle

E5400861
Rectangle

E5400861
Rectangle

E5400861
Rectangle

E5400861
Rectangle

E5400861
Rectangle

E5400861
Rectangle

E5400861
Rectangle

E5400861
Rectangle




