Leiterplatten-Stiftleisten E‘Elﬂg

MERKMALE

RS Pro, 36-polig, 1-reihig,
NEISTOm Ve 6k gerade Stiftleiste

Kann eingerastet

werden, um die
gewilinschte Lange
zu get

0,635-mm-
Vierkantstifte fur
allgemeine
Universalverbindung
en

Leiterplatten-
Stiftleisten sind
hervorragend fur
Prototypen und
dauerhafte

Lésungen geeignet

faster und effizienter
beim Verbinden von
Platinen und

Drahten

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Leiterplatten-Stiftleisten E‘Elﬂg

Produktbeschreibung

Unsere eigene Serie von RS Pro Leiterplatten-Stiftleisten sind Stiftleisten ohne Ummantelung mit
0,635 mm Vierkantstiften. Sie haben ein Rastermaf3 von 2,54 mm und bestehen aus schwarzem
glasfaserverstarktem PBT gemal UL94V-0. Die Kontakte sind mit einer reinen und hellen Zinn
beschichtet. Unsere RS Pro Leiterplatten-Stiftleisten sind durchkontaktierte Lotanschlisse fiir
einfache und dauerhafte Verwendung.

Bendtigen Sie verschiedene Grolien?

GroRe 1: 251-8301 , 251-8373 3,0 mm x 4,6 mm
GroRe 2: 251-8317 , 251-8389 4,3 mm x 2,7 mm
GroRe 3: 251-8339, 251-8395 5,7 mm x 7,6 mm
GroRRe 4: 251-8345 , 251-8402 5,7 mm x 12,7 mm
Grole 5: 251-8632 , 251-8648 7,0 mm x 3,0 mm
GroRe 6: 251-8351 , 251-8418 12,7 mm x 3,1 mm
GroRe 7: 251-8367 , 251-8424 14,7 mm x 2,9 mm

Allgemeine

Anzahl der Kontakte 36

Anzahl der Reihen 1
Gehauseausrichtung Gerade
Ummantelt/nicht ummantelt Nicht ummantelt
Anschlussmethode Lot
Kontaktwerkstoff Messing
Kontaktbeschichtung Zinn
Formwerkstoff PBT
Entflammbarkeit uL94v-0

Farbe Schwarz
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/2518301/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2518373/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2518317/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2518389/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2518339/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2518395/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2518345/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2518402/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2518632/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2518648/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2518351/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2518418/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2518367/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2518424/

Leiterplatten-Stiftleisten

Elektrische Spezifikationen

Nennstrom 4.0A

Mechanische

Montageart Durchsteckmontage
Rastermalf 2.54mm
Stiftdurchmesser 0.635mm

Betriebsumgebungsspezifikationen

Betriebstemperatur -550C his 125°C

Zulassungen

Konformitéat/Zertifizierung UL, RoHS
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Leiterplatten-Stiftleisten

Dimensions:
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Dimensions for Straight Headers

A (Above) (mm) | B (Below) (mm)
Size 1 251-8301, 251-8373 | 3.0 46
Size 2 251-8318, 251-8380 | 43 2.7
Size 3 251-8329, 251-8395 | 5.7 16
Size 4 251-8345, 251-8402 | 5.7 12.7
Size 5 251-8632, 251-8648 | 7.0 30
Size 6 251-8351, 251-8418 | 12.7 3.1
Size 7 251-8367, 251-8424 | 147 29
Current Rating 4 A max
Temperature Range | -55° Cto +125° C
Pin Material Tin Plated Brass
Insulation PET 30% Gilass UL94V-0
Fin Size 0.64mm Square
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