
Circuit Imprimé Français - Logiciels

 

   

PLAQUES PRESENSIBILISEES (Norme MIL 13949 F --- UL 94 Vo) 
  

  

 

EPOXY FR4 Positives : 16/10e - 35 µ - Résine positive colorée bleue, sans marbrure, micro définition, 
épaisseur : 2,5 µ - Protection adhésive anti UV, Garantie 5 ans, emballage individuel plastique avec mode 
d'emploi pour les 5 premiers formats.

Par Format
Barkelite

15/10e 1 face Epoxy (1 face) poxy (2 faces)

Code article
24 75 x 100 AC 7 AA 7 AB 7
24 100 x 150 AC 10 AA 10 AB 10
24 100 x 160 AC 16 AA 16 AB 16
12 150 x 200 AC 15 AA 15 AB 15
6 200 x 300 AC 20 AA 20 AB 20
6 300 x 300 AC 30 AA 30 AB 30
3 300 x 600 AC 60 AA 60 AB 60
2 600 x 900 AC 90 AA 90 AB 90

 

EPOXY FR4 : 8/10e - 35 µ 

Par Format
Epoxy (1 face) Epoxy (2 faces)

Code article
24 100 x 160 AAB 16 ABB 16
6 200 x 300 AAB 20 ABB 20
3 300 x 600 AAB 60 ABB 60
2 600 x 900 AAB 90 ABB 90

 

EPOXY FR4 : 4/10e - 35 µ (Existe en 2/10e) 

Par Format
Epoxy (1 face) Epoxy (2 faces)

Code article
24 100 x 160 AAC 16 ABC 16
6 200 x 300 AAC 20 ABC 20
3 300 x 600 AAC 60 ABC 60
2 600 x 900 AAC 90 ABC 90

 

EPOXY FR4 Positives : 16/10e - 70 µ 
Par Format 1 face 2 faces
24 100 x 160 AA 716 AB 716
6 200 x 300 AA 720 AB 720
3 300 x 600 AA 760 AB 760
2 600 x 900 AA 790 AB 790



 

VERRE TEFLON (Duroïd) : 16/10e - 35 µ (Haute fréquence présensibilisé. 2 faces.)
Constante diélectrique 2,4 - 2,6 (+/- 0,04) 

Format Code article
457 x 610 mm ABT 46
220 x 300 mm ABT 23
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