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機種 RP-SDFC51 RP-SDE01G RP-SDF02G RP-SDFC04 RP-SDFC08 RP-SDFC16

容量＊1 512MB 1GB 2GB 4GB 8GB 16GB

対応規格

SD規格 SD SDHC

スピードクラス スピードクラス6 スピードクラス10 

UHSスピードクラス ― UHS スピードクラス1 

NANDフラッシュメモリ SLCタイプ（書換回数目安：60,000回）

温度範囲 動作温度：-40℃～+85℃（1GBのみ-25℃～+85℃）、保存温度：-40℃～+85℃

＊1: SDカードには著作権保護機能用の領域などが含まれており、お客様が実際にご利用いただける使用可能領域は表示容量より少なくなります。

・SDメモリーカードに使用しているNANDフラッシュメモリには、1つのセルに1bitデータを記録するSLC (Single
Level Cell)と、2bitデータを記録するMLC (Multi Level Cell)、3bitデータを記録するTLC(Three Level Cell)がありま
す。
パナソニックの産業用SDメモリーカードは信頼性に優れたSLCタイプとMLCタイプを採用しています。
また、MLCタイプをベースに より信頼性を高めたpSLCタイプもご用意しております。

・弊社ウェブサイトやカタログに記載された製品および仕様は、製品改良などのため予告なしに変更（仕様変更や製
造中止を含む）することがあります。ご注文時は、ウェブサイトやカタログに記載された情報が最新のものである
ことを弊社窓口までご確認ください。
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カスタマイズ＆サポート

速度規格・パフォーマンス
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機種 RP-SDPC04 RP-SDPC08 RP-SDPC16

容量＊1 4GB 8GB 16GB

対応規格

SD規格 SDHC

スピードクラス スピードクラス4 

UHSスピードクラス ―

NANDフラッシュメモリ MLCタイプ（書換回数目安：3,000回）

温度範囲 動作温度：-40℃～+85℃、保存温度：-40℃～+85℃

＊1: SDカードには著作権保護機能用の領域などが含まれており、お客様が実際にご利用いただける使用可能領域は表示容量より少なくなります。

機種 RP-SDGD04 RP-SDGD08 RP-SDGD16 RP-SDGD32

容量＊1 4GB 8GB 16GB 32GB

対応規格

SD規格 SDHC

スピードクラス スピードクラス10 

UHSスピードクラス UHS スピードクラス1 

NANDフラッシュメモリ MLCタイプ（書換回数目安：3,000回）

温度範囲 動作温度：-40℃～+85℃、保存温度：-40℃～+85℃

＊1: SDカードには著作権保護機能用の領域などが含まれており、お客様が実際にご利用いただける使用可能領域は表示容量より少なくなります。

機種 RP-SDUE32 RP-SDUE64 RP-SDUE12 RP-SDXE25

容量＊1 32GB 64GB 128GB 256GB

対応規格

SD規格 SDHC SDXE

スピードクラス スピードクラス10 

UHSスピードクラス UHS スピードクラス3 

NANDフラッシュメモリ MLCタイプ（書換回数目安：2,000回）

温度範囲 動作温度：-25℃～+85℃、保存温度：-40℃～+85℃

＊1: SDカードには著作権保護機能用の領域などが含まれており、お客様が実際にご利用いただける使用可能領域は表示容量より少なくなります。

UHS-I 対応

UHS-I 対応 UHS-I 対応 UHS-II 対
応
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機種 RP-SDQE04 RP-SDQE08 RP-SDQE16

容量＊1 4GB 8GB 16GB

対応規格

SD規格 SDHC

スピードクラス スピードクラス10 

UHSスピードクラス UHS スピードクラス1 

NANDフラッシュメモリ pSLCタイプ（書換回数目安：20,000回）

温度範囲 動作温度：-25℃～+85℃、保存温度：-40℃～+85℃

＊1: SDカードには著作権保護機能用の領域などが含まれており、お客様が実際にご利用いただける使用可能領域は表示容量より少なくなります。

機種 RP-SMSC02 RP-SMSC04 RP-SMSC08

容量＊1 2GB 4GB 8GB

対応規格

SD規格 SD SDHC

スピードクラス スピードクラス6 スピードクラス10 

UHSスピードクラス ― UHS スピードクラス3 

NANDフラッシュメモリ SLCタイプ（書換回数目安：60,000回）

温度範囲 動作温度：-40℃～+85℃、保存温度：-40℃～+85℃

＊1: SDカードには著作権保護機能用の領域などが含まれており、お客様が実際にご利用いただける使用可能領域は表示容量より少なくなります。

機種 RP-SMKC04 RP-SMKC08 RP-SMKC16

容量＊1 4GB 8GB 16GB

対応規格

SD規格 SDHC

スピードクラス スピードクラス2 

UHSスピードクラス ―

NANDフラッシュメモリ MLCタイプ（書換回数目安：3,000回）

温度範囲 動作温度：-40℃～+85℃、保存温度：-40℃～+85℃

＊1: SDカードには著作権保護機能用の領域などが含まれており、お客様が実際にご利用いただける使用可能領域は表示容量より少なくなります。

UHS-I 対応
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機種 RP-SMTE16 RP-SMTE32 RP-SMTE64

容量＊1 16GB 32GB 64GB

対応規格

SD規格 SDHC SDXC

スピードクラス スピードクラス10 

UHSスピードクラス UHS スピードクラス3 

NANDフラッシュメモリ MLCタイプ（書換回数目安：2,000回）

温度範囲 動作温度：-25℃～+85℃、保存温度：-40℃～+85℃

＊1: SDメモリには著作権保護機能用の領域などが含まれており、お客様が実際にご利用いただける使用可能領域は表示容量より少なくなります。

機種 RP-SMPE04 RP-SMPE08 RP-SMPE16 RP-SMPE32

容量＊1 4GB 8GB 16GB 32GB

対応規格

SD規格 SDHC

スピードクラス スピードクラス10 

UHSスピードクラス UHS スピードクラス1 

NANDフラッシュメモリ pSLCタイプ（書換回数目安：20,000回）

温度範囲 動作温度：-25℃～+85℃、保存温度：-40℃～+85℃

＊1: SDメモリには著作権保護機能用の領域などが含まれており、お客様が実際にご利用いただける使用可能領域は表示容量より少なくなります。

NANDフラッシュメモリタイプの違い

UHS-I 対応 UHS-I 対応

UHS-I 対応
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環境仕様 (シリーズ共通）

振動 15 Gp-p

衝撃 1,000 G

湿度 5～95％（結露なきこと）

RoHS指令対応 有

■パナソニック産業用SDカードはバッドブロック、書換回数などをレポートするパナソニック独自の機能を有していま
す。
■B to B専門のサポート体制によりお客様のご要望に応じたカスタマイズのご相談も可能です。

本製品に関する注意事項

●SDHCメモリーカードはSDXCおよびSDHC応用機器で使用できます。SDメモリーカードのみに対応した機器では使用で
きません。
●SDXCメモリーカードはSDXC応用機器でのみご使用ください。SDまたはSDHCメモリーカードのみに対応した機器では
使用できません。
SDXCロゴマーク、機器の取扱説明書、あるいはメーカー提供情報等でご確認ください。
※非対応のパソコンや機器でSDXCメモリーカードをご使用になった場合、カードの互換性に問題を生じたり、誤ってデータを消失することがありますので

ご注意ください。

●本製品は家庭用・業務用機器、おびシステム組込みでの一般的使用を目的としたSDカードです。
高度な信頼性が要求される用途（人命に関わるもの、原子力・社会インフラなど広範囲に影響を与えるもの）へのご使用に
ついては事前に弊社へご相談ください。


