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RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 表面电阻为 1 x 10² ≤ 
1 x 10⁵Ω 
 

• 体积电阻率 
 

• 即使在高温和高湿度

下也不会腐蚀 
 

• 特别适用于敏感元件

的软包装。 
 

• 柔软灵活 

特点 
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RS Pro 低密度 ESD 泡沫可为敏感组件提供引脚和组件保护。凭借其 ESD 特性，您可以安全地将任

何组件放在泡沫上。这是一种轻松的泡沫，因此您只需将组件推到泡沫上，就可以知道它将保持安

全，不会在包装中滚落。这种泡沫柔软灵活，特别适合用作软包装。  

 

 

 

类型 泡沫 
泡沫类型 缓冲 

应用 软包装、用于清洁室、安全工作区和其他您处理敏感元件

的地方 
  

 

特定电阻 

耗散 否 

导电 是的 

抗静电 否 

静电屏蔽 是的 

表面电阻 1 x 10² ≤ 1 x 10⁵Ω 

容积电阻 ≤ 2.5 x 102 Ω 
 

 

 

 

 

 

 

商品描述属性 1 

一般规格 

电气规格 
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长度 1m 

宽度 1m 

厚度 6mm 

拉伸强度 70kPa 

密度 最小 24 kg/m3 

热老化后张力强度损失 (%) 30% 最大损耗 

湿度老化后张力强度损失 (%) 30% 最大损耗 

伸长率 @ 断裂 % 100%min 

压缩套件（ 50% 压缩） 30% 最大损耗 

50% 压缩时的压缩偏转 3.3 kpa （典型值） 
   

 

 

合规性 / 认证 IEC 61340-2-3 ， EN 61340-5-1 
     

 

 

 

机械规格 

认证 
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