
FAR0908

Crochet d’échafaudage en aluminium

DIMENSIONS
Ouverture: 60 mm.

Poids: 243 g (+-10 g)

CONFORMITE
Matériau: Corps en alliage d’aluminium, ouverture et verrouillage en acier 
inoxydable
Force de rupture minimale: 20 kN

EN 362-2004 T

CARACTERISTIQUES
Ouverture 60 mm.

Longueur: 243 mm.

Largeur: 120 mm.

Crochet d’échafaudage en aluminium à fermeture & verrouillage 
automatique.

Verrouillage par pièces jointes à ressort.

Finition: argent naturel, coloré, anodisé.
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DDI

OuvertFermé

Écrou de blocage

Ouverture 60 mm
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