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Batería de plomo ácido 

RS PRO  12V, 4Ah   

RS Código RS: 537-5450        

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior.

• Baja emisión de
gases del 99 % más
recombinación

• Excelente
recuperación del
nivel de descarga

• A prueba de fugas:
baterías selladas

• Carcasa de resina
ABS conforme a
UL94-HB

• Transporte en
carretera según
UN2800 (baterías,
húmedas, sin
derrames)

• Transporte aéreo
según la provisión
especial "A67"
"IATA" e "ICAO".
(Baterías, húmedas,
sin derrames)

CARACTERÍSTICA
S 
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Estas baterías de plomo-ácido RS PRO son adecuadas para aplicaciones de carga flotante y de 
reserva. Estas baterías recargables tienen una larga vida útil.

Tecnología AGM 

Diseñado para aplicaciones cíclicas No
Clasificación de Eurobat   3 a 5 años 

Material del contenedor 
(UL94 -HB) Estándar

Aplicación Aplicaciones de espera y flotación

 

Capacidad 2.3Ah  

Tensión nominal 12V 

Tipo terminal T1
Celdas por unidad 6V 

Tensión por unidad 12V 

máx. Corriente de descarga 34,5A (5 seg.) 

máx. Límite de corriente de carga   0.69A 

Tensión de carga de flotación 13,5 V CC a 13,8 V CC/unidad Media a 25 o C  

Resistencia interna 90mOhm  

Servicio de ecualización y ciclo 14,4 V CC a 15,0 V CC/unidad Promedio a 25 o C  

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1

Especificaciones 

generales

Especificaciones 

eléctricas
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Descarga automática 
Las baterías se pueden almacenar durante más de 6 
meses a las 25°C. Índice de autodescarga inferior al
3% mensual a 25°C. Cargue las pilas antes de usar.

 

Dimensiones   178mm x 35mm x 60mm mm   

Altura 178mm 

Longitud 35mm 

Anchura 60mm 

Peso   970g    

Rango de temperatura de 
funcionamiento   

Carga: De 0 °C a 40 °C. 
Descarga : -15°C a 50°C 
Almacenamiento: De -15 °C a 40 °C. 

Rango de temperatura de 
funcionamiento nominal 

25 ±3°C (77 ±5°F )

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones del entorno de 

funcionamiento

Cumplimiento/Certificaciones UL94-HB   

 Aprobaciones 
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