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Best.-Nr. 626-1497 
 

 
 

Technische Daten: 
 

• Material: Nickel-Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl (#8660) für Splintentreiber 
• Oberfläche: Verchromte Hochglanzoberfläche für Körner. 
• Härte: Wärmebehandelt gemäß HRC: 54–58 Splintentreiber 

 
Inhalt: 

 
6 x Achteckige parallele Splintentreiber, 9,52 mm (3/8 Zoll), mit verchromter Oberfläche, Größen: 
2,0 x 150 mm, 
3,0 x 150 mm, 4,0 x 150 mm, 5,0 x 150 mm, 6,0 x 150 mm und 8,0 x 150 mm (Gesamtlänge L1: 
150 ±3,0, Arbeitstiefe: 2–25 mm, 4–35 mm, 6–40 mm, 3–35 mm, 8–40 mm, Nettogewicht: 
500,0 g Rumpfstück mit lasergraviertem RS-Logo 

 
Anmerkungen: 

 
Härte, Abmessungen und Manometerprüfungen erfüllen die Normen DIN-6450 und DIN-7255. 

 
 
 
 

 
 

 Die für den professionellen Einsatz zugelassenen Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in Profiqualität aus 
allen Produktgruppen. Techniker bestätigen, dass die Qualität vergleichbar ist mit führenden Marken, ohne dass Sie 
dafür einen hohen Preis bezahlen müssen. 
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