SIEMENS

Produktdatenblatt

3SB2210-2EBO1

Betatigungselement:

KNEBELSCHALTER, 16MM, RUND, KUNSTSTOFF,
SCHWARZ, 3 SCHALTSTELLUNGEN [-O-ll,
TASTEND, SCHALTW. 2 X 50GRAD 1S, 1S

Ausfuhrung des Produktes

Komplettgerat rund

Ausfuhrung des Betatigungselements

Knebel

Funktionsweise / des Betatigungselements

tastend

Art der Entriegelung

ohne

Farbe / des Betatigungselements

schwarz

Material / des Betatigungselements

Kunststoff

Anzahl der Schaltstellungen

3

Schaltwinkel
* nach rechts

¢ nach links

Produktbestandteil / Frontring

Material / des Frontrings

Kunststoff

Farbe / des Frontrings

schwarz

Ausfihrung des Frontrings

Standard

Produktfunktion / NOT-HALT-Funktion

Halter:

Nein

Material / des Halters

Schaltelement/ Lampenfassung:

Kunststoff

Ausfluhrung elektrischer Anschluss

Flachsteckanschluss

Anzahl der Schaltelemente

2

Anzahl der Offner / fur Hilfskontakte

Anzahl der SchlieRer / fur Hilfskontakte

Anzahl der Wechsler / fur Hilfskontakte

Produktfunktion / Zwangsoéffnung

Nein

Anzahl der Lampenfassungen

Produkterweiterung / optional / Leuchtmittel

Nein

Allgemeine technische Daten:

Spannungsart / der Betriebsspannung

AC/DC

Betriebsspannung / Bemessungswert
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* minimal \Y 5
* maximal \Y 250
Betriebsstrom
* bei AC-12
* bei 24 V | Bemessungswert A 10
* bei 60 V / Bemessungswert A 10
* bei 110 V / Bemessungswert A 10
* bei 230 V / Bemessungswert A 10
* bei AC-15
* bei 24 V | Bemessungswert A 4
* bei 60 V / Bemessungswert A 4
* bei 110 V / Bemessungswert A 4
* bei 230 V / Bemessungswert A 4
* bei DC-12
* bei 24 V / Bemessungswert A 6
* bei 60 V / Bemessungswert A 5
* bei 110 V / Bemessungswert A 2,5
* bei 230 V / Bemessungswert A 1
* bei DC-13
* bei 24 V | Bemessungswert A 3
* bei 60 V / Bemessungswert A 1,2
» bei 110 V / Bemessungswert A 0,7
* bei 230 V / Bemessungswert A 0,3
Schockfestigkeit / fur Geréate ohne Gluhlampe / gemaf IEC <=50g
60068-2-27
Schwingfestigkeit / gemaR IEC 60068-2-6 20 ... 200 Hz: 59
Schalthaufigkeit / maximal 1/h 1.000
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch 300.000
Referenzkennzeichen
* gemal DIN EN 61346-2 S
* gemal DIN 40719 erweitert gemaR IEC 204-2 / gemaf IEC 750 S
Anzugsdrehmoment / der Schrauben im Halter / maximal N-m 0,4
Umgebungstemperatur
» wahrend Betrieb “C -25 ... +70
» wéahrend Lagerung °C -40 ... +80
Schutzart IP IP65
Klimaklasse / wahrend Betrieb / gemaR EN 60721 3K6
Befestigungsart Frontbefestigung
Form / der Einbaudffnung rund
Einbaubreite mm 19
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Einbaudurchmesser mm 16

Einbauhthe mm 17

Einbautiefe mm 50

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung Konformitatserklar ~ Prifbescheinigungen
ung
spezielle
c Prifbescheinigunge
n
ccc EG-Konf.
sonstiges
Bestétigungen sonstig Umweltbestatigung

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschiren,...)
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
http://www.siemens.de/industrial-controls/mall

CAXx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Service&Support (Handbucher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3SB2210-2EBO01/all

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-MafRRzeichnungen, 3D-Modelle, Gerateschaltplane, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2210-2EB01

letzte Anderung: 12.08.2013
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