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扩展板 2.0 
扩展板 1.0是用以配合WiPy 1.0, WiPy 2.0, LoPy 和 SiPy使用. 

 
建立和连接您的应用在任何地点，快速！ 

 
 

扩展板 2.0 性能 

-USB 和锂聚合物电池两种供电方式 

-  FT234XD USB 驱动串口转换 

-  锂聚合物电池可重复充电 (芯片 BQ24040), 支持 100mA和 450mA 

充电电流 

-  TPS2115A支持反向电压保护 

-  MicroSD 卡槽 

- 三个插座可以与WiPy 1.0, Wipy 2.0, LoPy, 或者 SiPy实现无缝 

对接 

- JST电池连接端口 

- 电源指示灯和充电指示灯 

机械 

尺寸: 65 x 50 x 8mm 
 

USB 电源指示灯 

 

 

 

 
电池连接器    
 

 

 

 
 

 

 
充电指示灯 

 

 

 
 

 

 
 

用户指示灯 

 

 
用户开关 

 

 

 
 
MicroSD 卡槽

- 一个用户指示灯和一个用户开关 

- 通过WiPy 模拟数字转换器实现电池电压监控 

- 足够多的跳线端子供使用者任意切换控制端口的有效和无效状

态 
 

 

使用
Pymakr

集成开发环境
 

超级简单的代码编辑可以让您轻松编写属于您的

Python运行脚本文件。 

 

快速的校验
  

可以简单和快速的通过远程登录协议或任意的串

口，使用交互式壳程序进行调试， 

 

简单的上传
 

上传您的脚本文件和任何应用文件到WiPy 1.0, 

WiPy 2.0, LoPy 或者 SiPy通过 FTP服务器。 

 

本地或者远程控制
 

重启微控制器 (你可以通过本地实现,或者通过远

程登录) 

 
    功能选择跳线端
子 

 
微型 USB连接器供电源和串口通讯 

 

 

 

数十个准备就绪的模板和库文件很快可以在 Pycom 

Exchange中使用，这将使开发新的物联网解决方案变得

更加容易和快速. 对 Blynk的附加支持: 简单邮件传输协

议, 消息队列遥测传输, URLLIB, 单总线, 加速计, 

MicroPython与通用硬件应用程序的相结合，允许我们

去建立一个强大的,稳健并且便携式的库文件跨硬件平

台。 

 


