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WT100L-F2241 | W100 Laser

PRODUKTOVE PORTFOLIO

Objednaci informace

k WT100L-F2241 6030704
& Soucasti dodavky: BEF-W100-A (1)
DalSi provedeni pfistroje a pfisluSenstvi
Obrazek je pouze ilustracni
o\
c P us
X
—
Technicka data v detailu
Vlastnosti
Princip senzoru/ detekce Reflexni svételny snimac, energeticky
Rozméry (S x V x H) 11 mm x 31 mm x 20 mm
Provedeni pouzdra (vystup svétla) Ve tvaru kvadru
Snimaci vzdalenost max. omm ... 450 mm ¥
Snimaci dosah 0 mm ... 400 mm
Druh svétla Viditelné Eervené svétlo
Vysilac svétla Laser 2
Velikost svételného bodu (vzdalenost) @ 2 mm (400 mm)
Vinova délka 650 nm
Trida laseru 1
Nastaveni Potenciometr, 270°
Zvlastni pouziti Detekce malych objektt, Detekce objektl pohybujicich se vysokou rychlosti
1)

2) Primérma zivotnost: 50 000 h pfi Ty = +25 °C.

Mechanika/elektrika

Napajeci napéti 10V DC...30V DC Y

Snimany material s odrazivosti 90 % (vztaZeno ke standardni bilé podle normy DIN 5033).

Zbytkové vinéni +10%2

1)
2)
3
4
5
6,

Limitni hodnoty, ochrana pfi zkratu v siti max. 8A.
Nesmi pfesahnout horni ani doini mez tolerance U,,.
) Bez zatizeni.

) Doba prichodu signalu s odporovou zatézi.

) P poméru svétla a tmy 1:1.

A= Uy pfipojeni chranéna proti prepélovani.

7)
8)

B = vstupy a vystupy chranéné proti prepdlovani.
D = vystupy chranéné vaci nadmérnému proudu a zkratu.
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Odbér proudu

Spinaci vystup

Zpusob spinani

Typ spinani volitelny

Napéti signalu PNP HIGH/LOW
Vystupni proud ...

Doba odezvy

Spinaci frekvence

Druh pfipojeni

Ochranné okruhy

Hmotnost

Material pouzdra
Material, Optika
Kryti

Obsah dodavky
Teplota okoli provoz
Teplota okoli sklad
1)
2)

3
4

Bez zatizeni.

5
6

PFi poméru svétla a tmy 1:1.

7)
8)

Klasifikace

ECl@ss 5.0
ECl@ss 5.1.4
ECl@ss 6.0
ECl@ss 6.2
ECl@ss 7.0
ECl@ss 8.0
ECl@ss 8.1
ECl@ss 9.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
UNSPSC 16.0901
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Limitni hodnoty, ochrana pfi zkratu v siti max. 8A.
Nesmi pfesahnout horni ani doini mez tolerance Uy,.

)
) Doba priichodu signalu s odporovou zatézi.
)
)

A = Uy pfipojeni chranéna proti prepdlovani.

B = vstupy a vystupy chranéné proti prepdlovani.

<30mA?
PNP

Spinani na svétlo/tmu

Nastavitelny, s prepinacem pro spinani na svétio/tmu

Uy-1,8V/ca.0V
<100 mA

<0,25ms ¥

2.000 Hz

Konektor M8, 4pinovy
A®

B”
D¥

10g
Uméla hmota, ABS/PC
Uméla hmota, PMMA

IP65

Montazni Ghelnik z nerezové oceli (1.4301/304) BEF-W100-A

-10 °C...+50 °C
-40 °C...+70 °C

D = vystupy chranéné vici nadmérnému proudu a zkratu.

27270904
27270904
27270904
27270904
27270904
27270904
27270904
27270904
EC002719
EC002719
39121528
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Moznosti nastaveni
WT100L, WL100L

o100
e—
O

® LED indikator oranzovy: vystupni spinaci prvek aktivni

® LED indikator zeleny: indikace provozniho stavu

@ Nastaveni spinaci vzdalenosti (WT) / citlivost (WL): potenciometr, 270°
Spinac na svétlo/tmu: L = spinani na svétlo, D = spinani na tmu
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Schéma zapojeni
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Charakteristika
WT100L

100

/ \ 90%
10 G

N\
N\
N\
y 4
4 18% | N\

ANZTN
/N \8T T\
/o \ \ N ||
60‘4) \k \\ ?aenngéng
1 \ N B TNy

mm 100 200 300 400 500
(nch)  (9.34)  (7.87) (1181) (15.75) (19.69)

Distance in mm (inch)

@ Spinaci vzdalenost na ¢erné barvé, odrazivost 6 %
® Spinaci vzdalenost na Sedé barvé, odrazivost 18 %
® Spinaci vzdalenost na bilé barvé, odrazivost 90 %

Velikost svételného paprsku

WT100L
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Diagram spinaci vzdalenosti

WT100L
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Distance in mm (inch)

[ sensing range Sensing range max.

@ Spinaci vzdalenost na ¢erné barvé, odrazivost 6 %
® Spinaci vzdalenost na Sedé barvé, odrazivost 18 %
® Spinaci vzdalenost na bilé barvé, odrazivost 90 %

V/ykres (Rozméry v mm)
WT100L, WL100L
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@® Upevnovaci zavit M3

® Stred optické osy prijimace
® Stied optické osy vysilace
@ Pripojeni

Doporucené prislusenstvi

DalSi provedeni pristroje a pfislusenstvi

Strucny popis Typ Vyrobek ¢.

Univerzalni upinaci systémy
Deska NOS8 pro univerzalni upinaci drzak, Ocel, pozinkovana (deska), Zinkovy tlakovy od- BEF-KHS-NO8 2051607

@ litek (upinaci drzak), Univerzalni upinaci drzak (5322626), upeviovaci material
I\
Montazni drzaky a desky

i Montéazni Ghelnik pro montaz na sténu, Nerezova ocel, VE. upeviovaciho materialu BEF-W100-A 5311520
BEF-W100-B 5311521

Montazni Ghelnik pro montaz na podlahu, Ocel, pozinkovana, VE. upeviovaciho materia-
lu
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Strucny popis Typ Vyrobek ¢.

Ochrana pristroju (mechanicka)

X Ochranny Ghelnik pro montaz na podlahu, Nerezova ocel 1.4571, VE. upeviiovaciho ma- BEF-SW-W4S 2051497
1 terialu
N

Konektory a kabely

Hlava A: Zasuvka, M8, 4-pinovy, pfimy, Kédovani A YF8U14-020VA3XLE- 2095888
‘ Hlava B: Volny konec kabelu AX
@ Kabel: Kabel senzoru/aktuatoru, PVC, nestinéno, 2 m
Hlava A: Zasuvka, M8, 4-pinovy, pfimy, Kddovani A YF8U14-050VA3XLE- 2095889
Hlava B: Volny konec kabelu AX
Kabel: Kabel senzoru/aktuatoru, PVC, nestinéno, 5 m
Hlava A: Zasuvka, M8, 4-pinovy, Ghlovy, Kédovani A YG8U14-020VA3XLE- 2095962
‘ Hlava B: Volny konec kabelu AX
| ¥ Kabel: Kabel senzoru/aktuatoru, PVC, nestinéno, 2 m
Hlava A: Zasuvka, M8, 4-pinovy, Ghlovy, Kédovani A YG8U14-050VA3XLE- 2095963
Hlava B: Volny konec kabelu AX
Kabel: Kabel senzoru/aktuatoru, PVC, nestinéno, 5 m
Hlava A: Zasuvka, M8, 4-pinovy, pfimy D0OS-0804-G 6009974
- Hlava B: -
x ® Kabel: nestinéno

Hlava A: Zasuvka, M8, 4-pinovy, Ghlovy DO0S-0804-W 6009975
Hlava B: -
[

Kabel: nestinéno

Hlava B: -

\ Hlava A: zastrcka, M8, 4-pinovy, primy STE-0804-G 6037323
‘o Kabel: nestinéno
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STRUCNY PROFIL SPOLECNOSTI SICK

Spolecnost SICK se fadi mezi predni vyrobce inteligentnich senzor(i a senzorovych feseni pro primyslové vy-
uziti. Jedine¢né spektrum vyrobk(l a sluZeb vytvari optimalni zaklad pro bezpecné a efektivni fizeni procesd,
ochranu osob pred Grazem a zamezeni ekologickym Skodam.

Ziskali jsme rozsahlé zkusenosti v rliznych odvétvich a zname Vase procesy a pozadavky. Diky inteligentnim
senzorlm jsme tak schopni nabidnout nasim zakaznikim préavé to, co potfebuji. V aplikacnich centrech

v Evropé, Asii a Severni Americe jsou systémova feSeni testovana a optimalizovana v souladu s poZadavky
zakaznikUd. To vSe z nas déla spolehlivého dodavatele a partnera v oblasti vyvoje.

Nasi nabidku doplniuji rozsahlé sluzby: SICK LifeTime Services poskytuji podporu béhem celého cyklu Zivot-
nosti stroje a zajiStuji bezpecnost a produktivitu.

To je podstatou ,Sensor Intelligence“.

JSME VAM NABLIZKU KDEKOLIV NA SVETE:

Kontaktni osoba a dalsi poboCky

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



