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Humidimètre RS PRO RS-
128M, mesure maximale 

RS code commande : 146-9082   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

 

 

• Fonction de mesure 
CM % 

• Fonction de mesure et 
de maintien 

• Mesure sans broche 

• Etalonnage 
automatique 

• Technologie de 
détection haute 
fréquence 

CARACTERISTIQU
ES 

Description du produit 
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I Le compteur d'humidité multifonctionnel de RS PRO, un dispositif extrêmement fiable utilisé pour 
mesurer rapidement et efficacement la teneur en humidité dans une large gamme de matériaux, y 
compris le bois, le plâtre et le béton. Le compteur d'humidité de RS PRO est doté de la technologie 
sans broche, permettant d'effectuer une mesure précise de l'humidité sans endommager la surface 
du matériau, ce qui en fait un outil facile à utiliser et non invasive pour mesurer la teneur en humidité. 

 

 

 

 

Numéro de modèle RS-128M 
Type de compteur Sans broche 
Principe de mesure Humidité du matériau  
Type d'affichage Numérique 
Résolution 0,1% 
Longueur de pénétration 20 à 40 mm 
Mise hors tension automatique Oui 
Fonction de maintien Oui  
Applications Bois/béton/plâtre/foin/vissé 

 

 

 

Source d'alimentation Batterie 
Batterie incluse Oui 
Type de pile AAA 

 

 

 

Matériau du boîtier Plastique 
Dimensions 63 mm x 30 mm x 242 mm 
Largeur 63mm 
Longueur 30mm 
Hauteur 242mm 
Poids 226g 

 

 

 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Caractéristiques 
 

Spécifications 
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Conformité/certifications EN61340 
 

 

 

 

 


