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RS Pro, testa conica M3,
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Prolunga
notevolmente la
durata dei prodotti
in acciaio

Resistenza alla

corrosione

Riciclabile

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una gualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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DESCRIZIONE del

Dal marchio di fiducia RS Pro, queste viti a testa tonda e svasata sono ideali per I'uso in macchinari

elettronici. Le viti lavorate di alta qualitd sono completamente filettate e possono essere utilizzate in

fori pre-filettati o con dadi e rondelle conformi in fori passanti. Le viti sono zincate lucide e offrono un
grado di resistenza ambientale, che ne consente I'uso nella maggior parte delle condizioni interne.

Specifiche generali

Forma della testa Testa cilindrica bombata

Tipo di trasmissione croce,
Prototipazione PCB, montaggio su scheda a circuito
stampato, manutenzione e riparazione generiche

Specifiche meccaniche

Applicazioni

Dimensione filettatura (metrica) M3
Lunghezza metrica 4mm
Materiale Acciaio zincato
Fine Zincato lucido
Passo filettatura 0.5mm
Specifiche DIN 7985
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