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USB-Steckverbinder von RS 
Pro, Frontplattenmontage, 

Buchse 2.0 A, B, gerade - mit 
zwei Anschlüssen 

RS Best.-Nr. 124-6393             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 

führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Robuste Ausführung 

 

• Universal-XLR-
Plattenausschnitt 

 

• Kein 
Spezialwerkzeug 
erforderlich  

 

• Frontplattenmontag
e oder 
Rückwandmontage 

MERKMALE 
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Eine Serie von RS Pro USB-Gender-Wechslerbuchsen in robusten XLR-Gehäusen. Die USB-
Steckverbinder wandeln von USB 2 A in B oder USB 2 B in A um. Entwickelt für die Aufnahme von 
USB2-Datenfeeds in professionelle Rundfunk-, Audio- und Beleuchtungsanwendungen. Die Gehäuse 
bestehen aus vernickeltem Zink und sind in selbstfarbigen oder schwarzen Ausführungen erhältlich. 
Geeignet für Frontplattenmontage oder Rückwandmontage. 

In dieser Serie erhältlich – USB-2.0-Steckverbinder, Buchse 

•862-1579 USB A auf B-Buchse - selbstfarbig  
•862-1573 USB B-auf-A-Buchse - selbstfarbig  
•124-6392 USB-A-auf-B-Buchse - schwarzes Metall  
•124-6393 USB B-auf-A-Buchse - schwarzes Metall 

         
              

 

 

 

Geschlecht Buchse 

Montageart Tafelmontage 

USB-Typ A, B 

USB-Version 2,0 

Gehäuseausrichtung Gerade 

Anzahl der Anschlüsse 2 

Farbe Schwarz 

Einsatzmaterial ABS 

Rahmenmaterial Vernickelter Zinkdruckguss 

Gehäusematerial Vernickelter Stahl 

Anschlussmethode USB2 A/B-Stecker 

 

 

 

Nennstrom 1.5A 

Nennspannung 30Vac 

Kontaktwiderstand 30mΩ 

Isolationswiderstand 20 MΩ min 

Prüfspannung des Dielektrikums 500Vac 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/8621579/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8621573/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1246392/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1246393/
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Minimale Betriebstemperatur -20.0°C 

Maximale Betriebstemperatur 50 °C 

 

 

 

IP-Schutzart  IP67 

 

 

 

Konformität/Zertifizierung RoHS-konform 

 

  

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 

Schutzkategorie 
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