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 RS PRO IIT1500, 
COMPROBADOR DE 
AISLAMIENTO, 1000V, 
20GΩ, CAT IV 
 

Código RS: 123-3220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 Retroiluminación 
automática, pantalla 
doble 

 Detección de tensión 
ac/dc automática 

 Memoria de 
almacenamiento/recu
peración 

 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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Nuestros comprobadores RS Pro de aislamiento son imprescindibles para cualquier kit de electricista. 
Tienen varias funciones que las convierten en herramientas potentes. Este medidor de aislamiento es 
compacto, muy robusto y dispone de una carcasa a prueba de golpes para garantizar una vida útil 
prolongada. Nuestro comprobador de aislamiento resistente también está equipado con una gran 
pantalla LCD, un soporte muy práctico y un soporte de sonda de prueba muy cómodo para mantenerlo 
limpio. Las pruebas de aislamiento también se denominan habitualmente ‘megger tests’. 

 

 

 

Número de modelo IIT1500 
Tipo de comprobador Multímetro de aislamiento 

Tipo de pantalla 
Display de gráfico de barras analógico con 
retroiluminación automática 

Medida de resistencia de aislamiento 
máxima 

20GΩ 

Rango de prueba de aislamiento 0.01MΩto 20GΩ máx 
Tensiones de prueba de aislamiento 50V / 100V / 250V / 500V / 1000 V 
Corriente nominal de prueba de 
cortocircuito 

1mA 

Indicación de sobrecarga Sí  
Coeficiente de temperatura 0.1×(spec. ACC’y)/ ℃ máx <18 ℃ máx , >28 ℃ máx  
Memoria 4.000 cuentas 
Calibración disponible Sí  
Aplicaciones Prueba de aislamiento 

 

 

 

Fuente de alimentación Batería  

Tipo de batería AA  

Duración de la batería 1.100 (ciclos de pruebas de aislamiento) 

Indicación de batería baja Sí  

Impedancia de entrada 3MΩ 

Protección contra sobrecarga 600Vrms/ CC 

Corriente de cortocircuito > 200.0mA 

Descripción del 

Especificaciones 

Especificaciones 
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Tensión de 
salida 

Gama de display Resolución 
Corriente de 

prueba 
Precisión 

50 V De 4MΩ a 40MΩ 0.001MΩ 1 mA a 50kΩ ± (3 % + 5) 

250 V De 4MΩ a 40MΩ 0.001MΩ 1 mA a 250kΩ ± (3 % + 5) 

500V De 4MΩ a 40MΩ 0.001MΩ 1 mA a 500kΩ ± (3 % + 5) 

1000V De 4MΩ a 40MΩ 0.001MΩ 1 mA a 1000kΩ ± (3 % + 5) 

 
 

 

Dimensiones 95mm x200mm x 51mm 

Longitud 95mm 

Anchura 51mm 

Altura 200mm 

Peso 630g 

 

 

 

Altitud 2000 metros 

Humedad relativa ≦ máx 80% R.H  
Rango de temperatura de 
funcionamiento mínimo 

0°C 

Rango de temperatura de 
funcionamiento máximo 

+50°C 

Nivel de contaminación 2 
Rango de temperatura de 
almacenamiento 

-20 °C a 60 °C. 

 

 

 

Nivel y tensión de categoría de 
seguridad 

CAT IV 600V  

 

 

 

Especificaciones mecánicas 

Categoría de protección 

Medición de precisión 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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Cumplimiento/Certificaciones EN 61557 

Declaración Certificado de conformidad RoHS 

 

 

 

 
 
 

Aprobaciones 
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