SICHERHEITSDATENBLATT

Versionsnummer: 1,0
Ausgabedatum: 09-November-2022
Uberarbeitet am: 09-November-2022

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname oder SR Semi Per
Bezeichnung des Gemischs

Registrierungsnummer -

Synonyme Keine.

Produktnummer UDS001024AE

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Identifizierte Losemittel
Verwendungen

Verwendungen, von denen Unbekannt.
abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname CRC Industries Europe bv
Anschrift Touwslagerstraat 1
9240 Zele
Belgien
Telefonnummer +32(0)52/45.60.11
Fax +32(0)52/45.00.34
E-mail hse@crcind.com
Website www.crcind.com
1.4. Notrufnummer Tel.: +32(0)52/45.60.11 (blrodffnungszeiten: 9-17h CET)
Allgemein in der EU 112 (24 Stunden taglich zuganglich.)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Das Gemisch wurde auf seine physikalischen, gesundheitlichen und Umweltgefahren bewertet und/oder getestet. Es gilt die
nachfolgende Einstufung.

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) in der gednderten Fassung

Physikalische Gefahren
Aerosole Kategorie 1 H222 - Extrem entzindbares
Aerosol.
H229 - Behélter steht unter Druck:
Kann bei Erwarmung bersten.

Gesundheitsgefahren

Atz-/Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2 H315 - Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschadigung Reizung der Kategorie 2 H319 - Verursacht schwere

Augen Augenreizung.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Kategorie 3 betdubende Wirkungen H336 - Kann Schlafrigkeit und

Exposition Benommenheit verursachen.
Umweltgefahren

Gewassergeféhrdend, langfristig Kategorie 2 H411 - Giftig fur

gewassergefahrdend Wasserorganismen, mit

langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der gednderten Fassung
Enthalt: Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene
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Gefahrenpiktogramme

Signalwort
Gefahrenhinweise

H222
H229
H315
H319
H336
H411
Sicherheitshinweise
Pravention
P102
P210

P211
P251
P261
P271

Reaktion
Lagerung
P410 + P412
Entsorgung
P501

Zusatzliche Angaben auf dem
Etikett

2.3. Sonstige Gefahren

$ )

Gefahr

Extrem entzindbares Aerosol.

Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und sonstigen Entziindungsquellen

fernhalten. Nicht rauchen.
Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen.

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
Einatmen von Nebel/Dampf vermeiden.
Nur im Freien oder in gut belufteten Rdumen verwenden.

Nicht zugewiesen.

Vor Sonnenbestrahlung schitzen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.

Inhalt/Behalter gemaf den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der
Entsorgung zufiihren.

Keine.

Diese Mischung enthalt keine Substanzen, die als vPvB / PBT gemaf Verordnung (EG) Nr.
1907/2006, Anhang XIII, beurteilt wurden. Dieses Produkt enthalt keine Bestandteile, die geman
Artikel 57(f) der REACH-Verordnung, der Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU)
2018/605 der Kommission als Bestandteile mit endokrinschadigenden Eigenschaften betrachtet
werden, in Mengen von 0,1% oder mehr.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Allgemeine Angaben

Chemische Bezeichnung % CAS-Nr. / REACH- Index-Nr. Hinweise
EG-Nummer Registrierungsnummer

Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, 30-60 - 01-2119475515-33 649-328-00-1

Isoalkane, Cyclene 927-510-4

Einstufung: Flam. Liq. 2;H225, Skin Irrit. 2;H315, STOT SE 3;H336, Asp. Tox.

1;H304, Aquatic Chronic 2;H411

Xylol 5-10 1330-20-7 01-21194488216-32 601-022-00-9 #
215-535-7
Einstufung: Flam. Lig. 3;H226, Acute Tox. 4;H312;(ATE: 1100 mg/kg bw), Acute Tox. C
4;H332;(ATE: 11 mg/l), Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE
3;H335, STOT RE 2;H373, Asp. Tox. 1;H304
Ethylbenzol 1-5 100-41-4 01-2119489370-35 601-023-00-4 #
202-849-4
Einstufung: Flam. Lig. 2;H225, Acute Tox. 4;H332;(ATE: 11 mg/l), STOT RE 2;H373,
Asp. Tox. 1;H304, Aquatic Chronic 3;H412
Butan-1-ol; n-Butanol; n-Butylalkohol <3 71-36-3 01-2119484630-38 603-004-00-6
200-751-6
Einstufung: Flam. Lig. 3;H226, Acute Tox. 4;H302;(ATE: 500 mg/kg bw), Skin Irrit.
2;H315, Eye Dam. 1;H318, STOT SE 3;H335;H336
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Liste mit Abkiirzungen und Symbolen, die moglicherweise vorstehend verwendet wurden

#: FUr diesen Stoff gibt es einen Grenzwert bzw. Grenzwerte der Union fur die Exposition am Arbeitsplatz.

Geschatzte akute Toxizitat: Schatzung der akuten Toxizitat.

M: M-Faktor

PBT: Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanz.

vPVvB: Sehr persistente und sehr bioakkumulierbare Substanz.

Alle Konzentrationen sind in Gewichtsprozent angegeben, sofern der Inhaltsstoff kein Gas ist. Gaskonzentrationen werden in
Volumenprozent angegeben.

Weitere Kommentare Der volle Wortlaut fiir alle H-Satze wird in Abschnitt 16 angegeben.
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen
Allgemeine Angaben Sicherstellen, dass medizinisches Personal sich der betroffenen Materialien bewusst ist und

Schutzvorkehrungen ftrifft.
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Einatmung Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen
erleichtert. Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

Hautkontakt Beschmutzte, getrénkte Kleidung ausziehen. Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung:
Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen
waschen.

Augenkontakt Augen sofort fir 15 Minuten mit reichlich Wasser ausspulen. Ggf. Kontaktlinsen herausnehmen,

wenn dies einfach méglich ist. Mit dem Auswaschen fortfahren. Arztliche Hilfe hinzuziehen, wenn
sich Reizung entwickelt und anhalt.

Verschlucken Wenn es zu dem sehr unwahrscheinlichen Fall des Verschluckens kommt, einen Arzt oder eine
Vergiftungszentrale anrufen. Mund ausspiilen.
4.2. Wichtigste akute und Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. Kopfschmerzen. Ubelkeit, Erbrechen. Starke
verzégert auftretende Augenreizung. Dieses Produkt kann Brennen, Tranenbildung, Rétung, Schwellung und
Symptome und Wirkungen verschwommene Sicht verursachen. Hautreizung. Kann Rétung und Schmerzen verursachen.
4.3. Hinweise auf arztliche Allgemeine UnterstiitzungsmafRnahmen und symptomatische Behandlung sind angezeigt.
Soforthilfe oder Betroffene Person unter Beobachtung halten. Die Symptome kdnnen verzogert auftreten.

Spezialbehandlung
ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

Allgemeine Brandgefahren Extrem entzindbares Aerosol.
5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel Wassernebel. Schaum. Trockenpulver. Kohlendioxid (CO2).
Ungeeignete Loschmittel Zum Léschen keinen Wasserstrahl verwenden, da das Feuer dadurch verteilt werden kann.
5.2. Besondere vom Stoff oder Der Inhalt steht unter Druck. Der unter Druck stehende Behalter kann explodieren, wenn er Hitze
Gemisch ausgehende oder Feuer ausgesetzt wird. Im Brandfall kbnnen sich gesundheitsschadliche Gase entwickeln.
Gefahren
5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Besondere Feuerwehrpersonal muss Standardschutzausriistung tragen, einschlieflich flammhemmende
Schutzausriistung fiir die Méntel, Helme mit Gesichtsschutz, Handschuhe, Gummistiefel und schwere Atemschutzgerate in
Brandbekampfung geschlossenen Raumen.
Besondere Verfahren zur Behalter aus dem Brandbereich entfernen, soweit dies ohne Gefahr méglich ist. Behalter sollten
Brandbekampfung mit Wasser gekihlt werden, um den Aufbau eines Dampfdrucks zu vermeiden. Bei groRen

Branden im Frachtbereich unbemannten Schlauchhalter oder fernbediente Diisen einsetzen.
Wenn das nicht mdglich ist, zurtickziehen und den Brand ausbrennen lassen.

Besondere Loschhinweise Gewohnliche Brandbekampfungsmafinahmen einsetzen; dabei Gefahren durch andere beteiligte
Materialien beriicksichtigen. Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren

Nicht fiir Notfélle Wahrend der Entsorgung geeignete Schutzkleidung und -ausriistung tragen. Einatmen von

geschultes Personal Nebel/Dampf vermeiden. Beschadigte Behalter oder ausgetretenes Material nur beriihren, wenn
geeignete Schutzkleidung getragen wird. Ausgetretenes Material nicht beriihren und nicht
hindurchgehen.

Einsatzkrifte Unnotiges Personal fernhalten. Einatmen von Nebel/Dampf vermeiden. Geschlossene Raume vor
dem Betreten llften. Wenn gréssere Mengen verschitteten Materials nicht eingedammt werden
kénnen, sollen die lokalen Behdrden benachrichtigt werden. Empfohlenen persénlichen Schutz
verwenden, wie in Abschnitt 8 im SDB empfohlen.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Zustandigen Geschaftsfuhrer oder Bereichsleiter tiber alle
Freisetzungen in die Umwelt informieren. Weiteres Auslaufen oder Verschitten verhindern, wenn
dies ohne Gefahr mdglich ist. Eindringen in die Kanalisation, den Boden oder Wasserwege
vermeiden.
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6.3. Methoden und Material fiir
Riickhaltung und Reinigung

6.4. Verweis auf andere

Abschnitte

Das Leck abdichten, soweit dies ohne Gefahr mdéglich ist. Falls das Leck nicht repariert werden
kann, so ist die Gasflasche in einen sicheren und offenen Bereich zu bringen. Alle Ziindquellen
vermeiden (nicht Rauchen, keine Fackeln, Funken oder Flammen im Nahbereich). Brennbare
Stoffe (Holz, Papier, Ol usw.) von dem ausgetreten Material fernhalten. Das Produkt ist mit
Wasser nicht mischbar und breitet sich auf der Wasseroberflache aus. Vorsorge treffen, dal} das
Produkt nicht in die Kanalisation gelangt. Mit Vermiculit, trockenem Sand oder Erde aufnehmen
und in Behalter fullen. Nach dem Entfernen des Produkts den Bereich mit Wasser spllen.

Kleine Austrittsmengen: Mit saugfahigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Oberflachen
grundlich reinigen, um Kontaminationsriickstande zu entfernen.

Fir persénliche SchutzmaRnahmen, siehe Abschnitt 8 im SDB. Fiir Abfallentsorgung siehe
Abschnitt 13 im SDB.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaRnahmen zur
sicheren Handhabung

7.2. Bedingungen zur sicheren

Lagerung unter

Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Behalter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der
Verwendung. Bei fehlendem oder defektem Spriihknopf nicht verwenden. Nicht gegen Flamme
oder auf glihenden Gegenstand spriihen. Wahrend des Gebrauchs nicht rauchen oder erst nach
vollstdndigem Trocknen der besprihten Oberflache. Keine Schneid-, Schweil3-, L6t-, Bohr- oder
Schleifarbeiten am Behalter durchfiihren, und Behalter nicht Hitze, Feuer, Funken oder anderen
Entzindungsquellen aussetzen. Alle Gerate, die zur Handhabung des Produktes verwendet
werden, mussen geerdet sein. Leere Behalter nicht wieder verwenden. Einatmen von
Nebel/Dampf vermeiden. Beriihrung mit den Augen, der Haut und Kleidung vermeiden. Langeren
Kontakt vermeiden. Nur in gut gelufteten Bereichen verwenden. Geeignete personliche
Schutzausristung tragen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Anerkannte industrielle
HygienemaRnahmen beachten.

Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tber 50 °C schiitzen. Nicht
durchstechen, verbrennen oder zusammenquetschen. Handhabung oder Lagerung dieses
Materials in der Nahe offenen Feuers, Hitze oder Entziindungsquellen vermeiden. Dieses Material
kann sich statisch aufladen, was zu Funkenbildung fihren kann und somit eine Entziindungsquelle
darstellt. In einem dicht verschlossenen Behalter aufbewahren. Von unvertraglichen Stoffen
fernhalten (Siehe Abschnitt 10 des SDB's).

Lagerklasse (TRGS 510): 2B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge)

7.3. Spezifische
Endanwendungen

Steht nicht zur Verfligung.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter
Grenzwerte fiir berufsbedingte Exposition

Deutschland. DFG-MAK Liste (empfohlene Arbeitsplatzgrenzwerte). Kommission zur Untersuchung gesundheitlicher

Gefahren durch chemische Verbindungen im Arbeitsbereich (DFG)

Komponenten Typ Wert
Butan-1-ol; n-Butanol; TWA 310 mg/m3
n-Butylalkohol (CAS
71-36-3)
100 ppm
Ethylbenzol (CAS 100-41-4) TWA 88 mg/m3
20 ppm
Xylol (CAS 1330-20-7) TWA 220 mg/m3
50 ppm
Deutschland TRGS 900
Komponenten Typ Wert
Kohlenwasserstoffe, C7, TWA 1500 mg/m3
n-Alkane, Isoalkane,
Cyclene
Deutschland. TRGS 900, Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz
Komponenten Typ Wert
Butan-1-ol; n-Butanol; AGW 310 mg/m3
n-Butylalkohol (CAS
71-36-3)
100 ppm
Ethylbenzol (CAS 100-41-4) AGW 88 mg/m3
20 ppm
Xylol (CAS 1330-20-7) AGW 220 mg/m3
50 ppm
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EU. Richtgrenzwerte fiir Exposition in der Richtlinie 91/322/EWG, 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EG, 2017/164/EU

Komponenten Typ Wert
Ethylbenzol (CAS 100-41-4) TWA 442 mg/m3
100 ppm
Uberschreitungsfaktor 884 mg/m3
fSu;;itzenbegrenzung
200 ppm
Xylol (CAS 1330-20-7) TWA 221 mg/m3
50 ppm
Qberschreitungsfaktor 442 mg/m3
fSULZitzenbegrenzung
100 ppm

Biologische Grenzwerte
Deutschland. TRGS 903, Liste der BAT-Werte (Biologische Grenzwerte)

Komponenten Wert Determinante Probekorpe Probenahmezeitp
r unkt
Butan-1-ol; n-Butanol; 2 mg/g 1-Butanol Urin *
n-Butylalkohol (CAS (nach
71-36-3) Hydrolyse)
10 mg/g 1-Butanol Urin *
(nach
Hydrolyse)
Ethylbenzol (CAS 100-41-4)250 mg/g Mandelsaure Kreatinin in *
plus Urin
Phenylglyoxyls
aure
Xylol (CAS 1330-20-7) 2000 mg/l Methylhippur-(T  Urin *
olur-) saure

(alle Isomere)
* - Details zur Probenentnahme finden Sie im Quellendokument.

Empfohlene Standarduberwachungsverfahren befolgen.
Uberwachungsverfahren
Abgeleitete Expositionsh6he ohne Beeintrachtigung (Derived No Effect Level, DNEL)
Arbeiter
Komponenten Wert Bewertungsfaktor Hinweise
Ethylbenzol (CAS 100-41-4)
Kurzfristig, lokal, inhalativ 293 mg/m3 3 Reizung der Atemwege
Langfristig, systemisch, dermal 180 mg/kg KG/Tag 12 Toxizitat bei wiederholter
Verabreichung
Langfristig, systemisch, inhalativ 77 mg/m3 3 Toxizitat bei wiederholter

Verabreichung
Gesamtbevolkerung

Komponenten Wert Bewertungsfaktor Hinweise
Ethylbenzol (CAS 100-41-4)
Langfristig, systemisch, inhalativ 15 mg/m3 5 Toxizitat bei wiederholter
Verabreichung
Langfristig, systemisch, oral 1,6 mg/kg KG/Tag 40 Toxizitat bei wiederholter

Verabreichung
Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentrationen (PNECs)

Komponenten Wert Bewertungsfaktor Hinweise
Ethylbenzol (CAS 100-41-4)

Boden 2,68 mg/kg

Sediment (Sullwasser) 13,7 mg/kg

Sekundare Vergiftung 0,02 g/kg Oral

STP (Abwasserklaranlage) 9,6 mg/l 10

SitRwasser 0,1 mg/l

Expositionsrichtlinien
DFG-MAK (empfohlen), Deutschland: Hautresorptiv
Ethylbenzol (CAS 100-41-4) Hautresorptiv

Materialbezeichnung: SR Semi Per - Manufacturers SDS GERMANY
UDS001024AE  Versionsnummer: 1,0 Uberarbeitet am: 09-November-2022 Ausgabedatum: 09-November-2022 5/13



Xylol (CAS 1330-20-7)

Hautresorptiv

TRGS 900 Grenzwerte, Deutschland: Hautresorptiv

Ethylbenzol (CAS 100-41-4)
Xylol (CAS 1330-20-7)

Hautresorptiv
Hautresorptiv

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische
Steuerungseinrichtungen

Gute allgemeine Liftung. Liftungsgrad muss an die Bedingungen angepasst werden.
Gegebenenfalls Prozesskammern, ortliche Abluftsysteme oder andere bauliche MalRnahmen zur
Kontrolle der Konzentrationen in der Luft einsetzen, um diese unterhalb der empfohlenen
Belastungsgrenzen zu halten. Wenn keine Expositionsgrenzen festgesetzt wurden, die
Konzentrationen in der Luft auf einem akzeptierbaren Niveau halten. Augendusche und
Sicherheitsdusche bereitstellen.

Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung

Allgemeine Angaben

Augen-/Gesichtsschutz

Hautschutz
- Handschutz

- Sonstige
SchutzmaBBnahmen

Atemschutz

Thermische Gefahren

HygienemaBnahmen

Begrenzung und Uberwachung

der Umweltexposition

Vorgeschriebene personliche Schutzausristung verwenden. Personliche Schutzausrlstung muss
in Ubereinstimmung mit den geltenden CEN-Normen und nach Absprache mit dem Lieferanten fur
personliche Schutzausrustung gewahlt werden.

Sicherheitsbrille mit Seitenschutz (oder Schutzbrille) tragen. Augenschutz entsprechend DIN EN
166 tragen.

Bei der Verarbeitung Handschuhe zum Schutz vor chemikalien (Norm EN 374) tragen. Die
Durchbruchzeit der Handschuhe sollte l1anger als die Gesamtdauer des Produkteinsatzes sein. Ist
der Produkteinsatz langer als die Durchbruchzeit, sollten die Handschuhe nach entsprechender
Einsatzzeit getauscht werden. Es werden Nitrilhandschuhe empfohlen. Geeignete
Schutzhandschuhe werden vom Handschuhlieferanten empfohlen.

Geeignete chemikalienbestandige Kleidung tragen.

Bei unzureichender Beluftung Atemschutzgerat anlegen. Atemschutzgerat mit Chemikalienfiltern
gegen organische Dampfe, Vollmaske. (Filtertyp A)

Geeignete Hitzeschutzkleidung tragen, falls nétig.

Bei der Arbeit nicht rauchen. Immer gute personliche Hygiene einhalten, z. B Waschen nach der
Handhabung des Materials und vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen. Arbeitskleidung und
Schutzausristung regelmafig waschen, um Kontaminationen zu entfernen.

Zustandigen Geschaftsflihrer oder Bereichsleiter iber alle Freisetzungen in die Umwelt
informieren. Die Emissionen von der Liftung oder der Prozessausriistung sollten Gberprift
werden, um sicherzustellen, dass sie die Umweltschutzbestimmungen einhalten. Abluftwascher,
Filter oder technische Anderungen an der Prozessausriistung sind unter Umsténden erforderlich,
um die Emissionen auf ein zulassiges Mal abzusenken.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand
Form

Farbe

Geruch

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
Siedepunkt oder Siedebeginn

und Siedebereich
Entziindbarkeit

Flussigkeit.

Aerosol

Farblos.
Charakteristischer Geruch.
Steht nicht zur Verfligung.
94 °C (201,2 °F)

Steht nicht zur Verfligung.

Obere/untere Entziindbarkeits- oder Explosionsgrenzen

Explosionsgrenze — untere

(%)

Explosionsgrenze — obere

(%)
Flammpunkt

Selbstentziindungstemperatur

Zersetzungstemperatur
pH-Wert

Kinematische Viskositat
Loslichkeit

Loslichkeit (in Wasser)

1%

9.4 %

-4,0 °C (24,8 °F)

> 200 °C (> 392 °F)

Steht nicht zur Verfligung.
Nicht anwendbar.

Steht nicht zur Verfligung.

Nicht wasserloslich
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Verteilungskoeffizient
(n-Oktanol/Wasser) (log Wert)

Dampfdruck

Dichte und/oder relative Dichte
Relative Dichte

Dampfdichte

Partikeleigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben liber

physikalische Gefahrenklassen

Steht nicht zur Verfligung.

Steht nicht zur Verfligung.
0,79 g/cm3 20 °C.

Steht nicht zur Verfigung.
Steht nicht zur Verfligung.

Keine relevanten weiteren Daten verfligbar.

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrofen

Verdampfungsgeschwindi
gkeit

Viskositat
Viskositat Temperatur
voC

Steht nicht zur Verfligung.

<7 mPas
40 °C (104 °F)
608 g/l

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitét

10.2. Chemische Stabilitat
10.3. Moglichkeit gefahrlicher
Reaktionen

10.4. Zu vermeidende
Bedingungen

10.5. Unvertréagliche
Materialien

10.6. Gefahrliche
Zersetzungsprodukte

Das Produkt ist stabil und unter normalen Gebrauchs-, Lager- oder Transportbedingungen nicht
reaktiv.

Das Material ist unter normalen Bedingungen stabil.
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemafem Umgang.

Temperaturen oberhalb des Flammpunkts sind zu vermeiden. Kontakt mit unvertraglichen
Materialien.

Starke Oxidationsmittel.

Kohlenstoffoxide.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Allgemeine Angaben

Die Exposition gegenuber dem Stoff oder der Mischung kann gesundheitsschadigende
Wirkungen verursachen.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

Einatmung

Hautkontakt
Augenkontakt

Verschlucken

Symptome

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. Kopfschmerzen. Ubelkeit, Erbrechen.
Anhaltendes Einatmen kann schéadlich sein.

Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.

Kann beim Verschlucken Unwohlsein verursachen. Verschlucken ist jedoch kein wahrscheinlicher
primarer Expositionsweg am Arbeitsplatz.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. Kopfschmerzen. Ubelkeit, Erbrechen. Starke
Augenreizung. Dieses Produkt kann Brennen, Tranenbildung, Rétung, Schwellung und
verschwommene Sicht verursachen. Hautreizung. Kann Rétung und Schmerzen verursachen.

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Produkt Spezies Testergebnisse
SR Semi Per

Akut

Dermal

ATEmix 14696,1 mg/kg bw

Oral

ATEmix 33366,7 mg/kg bw
Komponenten Spezies Testergebnisse
Ethylbenzol (CAS 100-41-4)

Akut

Dermal

LD50 Kaninchen 17800 mg/kg
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Komponenten Spezies Testergebnisse

Einatmung

LC50 Ratte 17,2 mg/l/4h

Oral

LD50 Ratte 3500 mg/kg
Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene

Akut

Dermal

LD50 Ratte 2920 mg/kg

Einatmung

LC50 Ratte 23,3 mg/l

Oral

LD50 Ratte 5840 mg/kg
Xylol (CAS 1330-20-7)

Akut

Dermal

LD50 Kaninchen 12126 mg/kg

Einatmung

LC50 Ratte 27124 mgl/l

Oral

LD50 Ratte 3532 mg/kg

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Schwere Augenschéadigung
Reizung der Augen

Sensibilisierung der Atemwege
Sensibilisierung der Haut
Keimzell-Mutagenitat
Karzinogenitat

Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Ein Krebsrisiko ist bei langerer Aussetzung nicht ausgeschlossen.

IARC Monographs. Overall Evaluation of Carcinogenicity (Gesamtbewertung der Karzinogenitit)

Ethylbenzol (CAS 100-41-4)

Xylol (CAS 1330-20-7)

Reproduktionstoxizitat

Spezifische Zielorgan-Toxizitat
bei einmaliger Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat
bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr

Gemischbezogene gegeniiber
stoffbezogenen Angaben

2B Mdoglicherweise krebserzeugend fir den Menschen.
3 Hinsichtlich der Karzinogenitéat fur den Menschen nicht
einstufbar.

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Steht nicht zur Verfligung.

11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche
Eigenschaften

Sonstige Angaben

Dieses Produkt enthalt keine Bestandteile, die gemaR Artikel 57(f) der REACH-Verordnung, der
Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission als
Bestandteile mit endokrinschadigenden Eigenschaften betrachtet werden, in Mengen von 0,1%
oder mehr.

Steht nicht zur Verfligung.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitét

Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Komponenten Spezies Testergebnisse
Ethylbenzol (CAS 100-41-4)
Wasser-
Akut
Algen EC50 Algen 63 mg/l, 3 h
Crustacea EC50 Crustacea 75 mg/l, 48 h
Fische LC50 Fische 42,3 mg/l, 96 h
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Komponenten Spezies Testergebnisse

Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene

Wasser-

Akut

Crustacea EC50 Daphnie 3 mgl/l, 48 Stunden

Fische LC50 Fische > 13,4 mg/l, 96 Stunden

Chronisch

Crustacea NOEC Daphnie 0,17 mg/l, 21 Tage
Xylol (CAS 1330-20-7)

Akut

EC50 Selenastrum capricornutum (neuer 2,2 mg/l, 73 Stunden
Name Pseudokirchneriella subcapitata)

Wasser-

Akut

Crustacea LC50 Daphnia magna 1 mg/l, 24 Stunden

Fische LC50 Regenbogenforelle 2,6 mg/l, 96 Stunden
12.2. Persistenz und Zur Abbaubarkeit der Inhaltsstoffe dieses Gemischs liegen keine Daten vor.
Abbaubarkeit

12.3.
Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser (log Kow)

Butan-1-ol; n-Butanol; n-Butylalkohol 0,88
Ethylbenzol 3,15
Biokonzentrationsfaktor (BCF)  Steht nicht zur Verfiigung.
12.4. Mobilitidt im Boden Keine Daten verfugbar.
12.5. Ergebnisse der PBT-und Diese Mischung enthéalt keine Substanzen, die als vPvB / PBT gemaR Verordnung (EG) Nr.
vPvB-Beurteilung 1907/2006, Anhang XIlI, beurteilt wurden.
12.6. Endokrinschédliche Dieses Produkt enthélt keine Bestandteile, die gemaR Artikel 57(f) der REACH-Verordnung, der
Eigenschaften Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission als Bestandteile
mit endokrinschadigenden Eigenschaften betrachtet werden, in Mengen von 0,1% oder mehr.
12.7. Andere schéadliche Das Produkt enthalt flichtige organische Verbindungen, die ein photochemisches
Wirkungen Ozonbildungspotential haben.
GWP: 2

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Restabfall Unter Beachtung der 6rtlichen behérdlichen Bestimmungen beseitigen. Leere Behalter oder
Einsatze kénnen etwas Produktrickstand zuruckhalten. Dieses Material und sein Behalter missen

in gesicherter Weise beseitigt werden (siehe: Entsorgungsanweisungen).

Kontaminiertes Da leere Behalter Produktriickstdnde enthalten, die Warnbeschriftung auch nach dem Leeren des

Verpackungsmaterial Behalters befolgen. Leere Behalter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zufiihren zwecks
Wiedergewinnung oder Entsorgung. Leere Behalter nicht wieder verwenden.

EU Abfalicode Die Abfallschliisselnummer soll in Absprache mit dem Verbraucher, dem Hersteller und dem
Entsorger festgelegt werden.

Entsorgungsmethoden / Sammeln und riickgewinnen oder in dicht verschlossenen Behaltern einer zugelassenen

Informationen Abfallentsorgung zufiihren. Der Inhalt steht unter Druck. Nicht durchstechen, verbrennen oder

zusammengquetschen. Das Eindringen dieses Materials ins Abwasser bzw.

Wasserversorgungssystem ist zu vermeiden. Keine stehenden oder flieBenden Gewasser mit

Chemikalie oder Verpackungsmaterial verunreinigen. Inhalt/Behalter gemaf den

lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zufiihren.

Besondere Bei der Entsorgung alle massgebenden gesetzlichen Bestimmungen beachten.
VorsichtsmaBnahmen

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR
14.1. UN-Nummer UN1950
14.2. Ordnungsgemafe DRUCKGASPACKUNGEN, entziindbar

UN-Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen
Klasse 21
Nebengefahren Nicht zugewiesen.
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Label(s) 21

Gefahr Nr. (ADR) Nicht zugewiesen.
Tunnelbeschriankungsc D

ode

ADRJ/RID - 5F

Klassifizierungscode:
14.4. Verpackungsgruppe Nicht zugewiesen.
14.5. Umweltgefahren Ja
14.6. Besondere Vor dem Handhaben die Sicherheitsanweisungen, Sicherheitsdatenblatter und Informationen zu
VorsichtsmafRnahmen fiir Maflinahmen im Notfall lesen.
den Verwender

IATA
14.1. UN-Nummer UN1950
14.2. Ordnungsgemafe DRUCKGASPACKUNGEN, entztindbar

UN-Versandbezeichnung
14.3. Transportgefahrenklassen

Klasse 2.1
Nebengefahren Nicht zugewiesen.
14.4. Verpackungsgruppe Nicht zugewiesen.
14.5. Umweltgefahren Ja
ERG Code 10L
14.6. Besondere Vor dem Handhaben die Sicherheitsanweisungen, Sicherheitsdatenblatter und Informationen zu

VorsichtsmafRnahmen fir Mafnahmen im Notfall lesen.
den Verwender

Sonstige Angaben
Passagier- und Mit Einschrankungen erlaubt.
Frachtflugzeug
Nur Transportflugzeug Mit Einschrankungen erlaubt.
IMDG
14.1. UN-Nummer UN1950
14.2. OrdnungsgemaRe DRUCKGASPACKUNGEN, entziindbar, MEERESSCHADSTOFF

UN-Versandbezeichnung
14.3. Transportgefahrenklassen
Klasse 21
Nebengefahren Nicht zugewiesen.
14.4. Verpackungsgruppe Nicht zugewiesen.
14.5. Umweltgefahren

Meeresschadstoff Ja
EmS F-D, S-U
14.6. Besondere Vor dem Handhaben die Sicherheitsanweisungen, Sicherheitsdatenblatter und Informationen zu

VorsichtsmaRBnahmen fiir MaRnahmen im Notfall lesen.
den Verwender

14.7. Massengutbeforderung auf Nicht nachgewiesen.

dem Seeweg gemaR

IMO-Instrumenten

ADR; IATA; IMDG
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Meeresschadstoff

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

EU-Vorschriften

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 iiber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren, Anhang | und I, in der gedanderten
Fassung
Nicht eingetragen.
Verordnung (EU) 2019/1021 zu persistenten organischen Schadstoffen (Neuauflage), in der geanderten Fassung
Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 iiber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 1 in der geédnderten
Fassung
Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 iiber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 2 in der geédnderten
Fassung
Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 iiber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 3 in der geédnderten
Fassung
Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 iiber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien, Anhang V, in der gednderten Fassung
Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 166/2006 Anhang Il Europdisches Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister, in der
geanderten Fassung
Ethylbenzol (CAS 100-41-4)
Xylol (CAS 1330-20-7)
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Artikel 59(10) Kandidatenliste in der derzeit durch die ECHA veroéffentlichten
Form
Nicht eingetragen.
Zulassungen

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Anhang XIV Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe, in der gednderten
Fassung

Nicht eingetragen.
Beschrankungen fiir die Verwendung
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Anhang XVII Stoffe, die fiir das Inverkehrbringen und die Verwendung der
Zulassungspflicht unterliegen
Butan-1-ol; n-Butanol; n-Butylalkohol (CAS 71-36-3)
Ethylbenzol (CAS 100-41-4)
Xylol (CAS 1330-20-7)
Richtlinie 2004/37/EG: Uber den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefiahrdung durch Karzinogene oder Mutagene am
Arbeitsplatz, in der gednderten Fassung
Nicht eingetragen.
Andere EU Vorschriften

Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung von Gefahren schwerer Unfille mit gefahrlichen Stoffen, in der geédnderten
Fassung

Butan-1-ol; n-Butanol; n-Butylalkohol (CAS 71-36-3)
Ethylbenzol (CAS 100-41-4)
Xylol (CAS 1330-20-7)
Andere Verordnungen Einstufung und Kennzeichnung des Produkts gemaf der (EG) Richtlinie 1272/2008 (CLP) in der

geanderten Fassung. Dieses Sicherheitsdatenblatt erfiillt die Anforderungen (EG) Verordnung Nr.
1907/2006, in der gednderten Fassung.

Nationale Vorschriften Beim Arbeiten mit Chemikalien sind die nationalen Vorschriften gemaR der Richtlinie 98/24/EWG
in der geanderten Form zu befolgen.
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Wassergefahrdungsklasse (WGK)

AwSV

15.2.
Stoffsicherheitsbeurteilung

WGK3
Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Liste der Abkiirzungen

Referenzen

informationen iiber
Evaluierungsmethode fiir die
Einstufung eines Gemischs

Jeder in den Abschnitten 2 bis
15 nicht vollstandig
ausgeschriebene Hinweis ist
hier in vollem Wortlaut
wiederzugeben

Angaben zur Revision
Schulungsinformationen

ADN: Europaisches Ubereinkommen (ber die Internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrafien.

ADR: Europaische Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
der StralRe.

ADR: Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf
der StralRe.

AGW: Arbeitsplatzgrenzwert

ATE: Schatzwert der akuten Toxizitdt gemalR der VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
CAS: Chemical Abstracts Service.

Obergrenze: Oberer Grenzwert fur kurzfristige Exposition.

CEN: Europaisches Komitee fir Normung.

CLP: Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 zur
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen.

GWP: Klimawirksamkeit.

IATA: Internationaler Luftverkehrsverband.

IBC-Code: Internationaler Code fiir den Bau und die Ausrlstung von Schiffen zur Beférderung
gefahrlicher Chemikalien als Massengut.

IMDG: Beférderung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen.

MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration - DFG).

MARPOL: Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch
Schiffe .

PBT: Persistent, bioakkumulativ und toxisch.

REACH: Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe
(VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschrankung chemischer Stoffe).

RID: Réglement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin
de fer (Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail (Verordnung
fur die internationale Eisenbahnbeférderung geféahrlicher Giter)).

RID: Ordnung uber die internationale Eisenbahnbeforderung gefahrlicher Giiter.

TLV: Grenzschwellenwert.

TWA: Time Weighted Average (Zeitgewichteter Mittelwert).

VOC: Flichtige organische Verbindungen.

vPVB: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar.

STEL: Short-term Exposure Limit (Kurzzeitgrenzwert).

Steht nicht zur Verfligung.

Die Einstufung fir Gesundheit und Umweltgefahren wurde abgeleitet aus einer Kombination von
Rechenverfahren und, falls verfiigbar, Testdaten.

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Keine.
Beim Umgang mit diesem Material sind die Schulungsanweisungen zu befolgen.
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Haftungsausschluss

CRC Industries Europe bvba kann nicht alle Bedingungen voraussehen, unter denen diese
Informationen und das Produkt oder die Produkte anderer Hersteller in Verbindung mit ihrem
Produkt verwendet werden kénnen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sichere
Bedingungen bei der Handhabung, Lagerung und Entsorgung des Produkts sicherzustellen und
die Haftung fur Verlust, Verletzungen, Schaden oder Kosten aufgrund unsachgemafRen Gebrauchs
zu ubernehmen. Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand.
Dieses Datenblatt darf ohne schriftliche Genehmigung von CRC nur vollstandig und in
vorliegender Form kopiert oder weitergegeben werden. Die Produkte unterliegen der Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und
Gemischen (CLP), der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung
und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH) (jeweils in der geanderten und ersetzten Fassung)
und anderen geltenden Rechtsvorschriften. Es liegt in der Verantwortung des Importeurs oder
nachgeschalteten Anwenders, die Konformitat des von ihm importierten Produkts sicherzustellen.
Die Vorlage eines SDB in der/den Amtssprache(n) eines Landes ist keine Garantie fiur die
Einhaltung der in diesem Land geltenden Vorschriften.
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