Schott-Verschraubung
NPQH-H-G18F-Q8-P10

Teilenummer: 578296 FESTO
Datenblatt

Merkmal Wert

BaugroBe Standard

Nennweite 7 mm

Einbaulage beliebig

GebindegroBe 10

Konstruktiver Aufbau Push-Pull-Prinzip

Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich -0,95 ... 20 bar

Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Wasser gemaB Herstellererklarung unter www.festo.com

Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium Gedlter Betrieb moglich

Korrosionsbestdndigkeitsklasse KBK 3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur 0..150°C

Max. Anziehdrehmoment 10 Nm

Produktgewicht 42,3 g

Pneumatischer Anschluss 1 Innengewinde G1/4

Pneumatischer Anschluss 2 fiir Schlauch AuBendurchmesser 8 mm

Werkstoffhinweis RoHS konform

Werkstoff Gehduse Messing vernickelt

Werkstoff Losering Messing vernickelt

Werkstoff Mutter Messing vernickelt

Werkstoff Schlauchdichtung FPM

Werkstoff Schlauchklemmsegment hochlegierter Stahl rostfrei
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