Aufsteckflansch
DARF-Q12-32

Teilenummer: 4886224

Datenblatt

FESTO

Merkmal Wert

Baugrofie 32

Einbaulage beliebig
Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur 0...60 °C

Max. Anziehdrehmoment 2,9 Nm

Produktgewicht 92g

Werkstoffhinweis RoHS konform

Werkstoff Flansch Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Schrauben Stahl, verzinkt
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