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RS Pro 网交换机、 8 个 RJ45 
端口、 10/100 100Mbit /s 传输

速度、 din 导轨安装 
RS 号： 144-8674 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 8 端口硬化以太网交换

机 - 允许多台机器使用 
同时连接 

• 以太网速度 - 10/100 
快速以太网 

• 非管理型 10/10mm 
100Mbps 以太网 

• 无需软件 - 只需插入任

何以太网电缆 并连接 

• 冗余双电源输入： 
+5v 5V 至 +30V 直流 
- 使设备可从标准汽车

电池运行 

 

特点 
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RS Pro 紧凑型以太网 5 端口非管理型交换机。它们是电化隔离以太网端口、支持 10/100 mbps 。以太

网开关的工业温度范围为 -40°c 至 +80°c 、双输入冗余电源具有宽电压范围、这意味着它可以通过 usb 
或 24V 工厂车间供电。电源 Terminal 带有编号的引脚、可拆卸、便于布线。无需软件、只需插入即可

连接。  
以太网交换机、也称为 lan （局域网）交换机、是任何计算机网络接口的组成部分。固定交换机具有固

定数量的端口、并可提供快速以太网（ 10/100 mbps ）、千兆位以太网（ 10/100/1000 mbps ）、万兆

位（ 10/100/1000 mbps ）和 40/100 gbps 速度。在选择速度时、您应该考虑用户的网络需求以及他们

是否将传输大量数据。RS Pro 以太网交换机的速度为 10/100 mbps 。  
 
 

 

 

 

开关类型  非管理型以太网交换机    
端口数       8 
协议类型 以太网 10/10mm 100Mbps 
变速箱速度 10/100Mbit/s 
RJ45 端口   8 
适合与一起使用   以太网网络 
壳体 非导电聚酰胺外壳、带 easy wire 可拆卸螺钉 Terminal 
应用 自动化行业、能源行业、机械和机器人行业、运输行业 

 

 

 

最大电源电压 30V 直流 
最小电源电压 5VDC  
功耗 1.5W     

  

 

 

 

 

 

 

商品描述属性 1 

一般规格 

电气规格 
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安装 din 导轨     

尺寸 99mm x 45mm x 115mm 

深度 115mm 

高度 99mm 

宽度 41mm   

重量 0.16 kg 
    

 

 

最高工作温度 80°c  
最低工作温度 -40°C   
存储温度 -40°c 至 80°c  

  

 

 

ip 等级  IP20  
 

 

 

合规性 / 认证 EN61340 
   

     

机械规格 

认证 

保护类别 

操作环境规格 
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