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Matériel: Caoutchouc naturel

Fini de Surface: Surface nervurée fine cannelure

Hauteur du Produit: 3mm or 6mm

Température Opérationnelle: -20 ° C à + 80 ° C

Résistance aux Produits 
Chimiques: Résistant à l’eau et la plupart des acides doux

Résistance à l’Environnement: Utilisation dans les régions humides ou sèches

Résistance UV: Oui

Applications Typiques: Utilisations industrielles autour des plans de 
travail, postes de travail et passerelles. Également 
appropriés pour une utilisation comme revêtement 
pour des surfaces de travail sur paillasse

Méthode d’Installation: Pose libre

Méthode de Nettoyage: Arrosage ou lavage sous pression en 
utilisant un détergent doux

Pays d’Origine: Chine

COBArib
Tapis en caoutchouc avec rainures 
aux propriétés antidérapantes

• Une longue durée de vie – le produit est fabriqué en caoutchouc naturel 
très résistant.

• La surface aux stries denses assure de bonnes propriétés antidérapantes.
• Bonne isolation pour les revêtements en béton froids.
• Le produit assure aussi une certaine isolation acoustique.
• Il est possible de l’utiliser sur les bancs de travail.
• Produit disponible aussi en version plus riche COBArib Wide.

Spécifications techniques

Standard 3mm Poids 6mm Poids

0,9 m x 2,5 m RR010925 7.20 kg RR010030 63.80 kg

0,9 m x 10 m RR010010 26.00 kg RR010030C 6.38 kg

0,9 m x mètre linéaire RR010010C 2.60 kg RR010040 85.20 kg

1,2 m x 10 m RR010020 34.00 kg RR010040C 8.52 kg

1,2 m x mètre linéaire RR010020C 3.40 kg - -

Wide 3mm Poids 6mm Poids

0,9m x 10m RR010010W 30.00 kg RR010030W 79.40 kg

0,9 m x mètre linéaire RR010010WC 3.00 kg RR010030WC 7.94 kg

1,2 m x 10 m RR010020W 43.90 kg RR010040W 94.00 kg

1,2 m x mètre linéaire RR010020WC 4.39 kg RR010040WC 9.40 kg


