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Autres informations
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Conforme aux normes :

CEI 356.1 - EN 60204.1 - NFC 20030
classe II - NFC 20010 

Degré de protection :
IP 57 : enveloppe extérieure
IP 67 : élément de contact

Fonction : 
Elément de contact à deux directions 
à simple coupure à trois bornes
(forme C : inverseur).

Principe :

Caractéristiques électriques :

Courant assigné d'emploi (Ie) : 
Standard : 8 A - 250 V a
Bi-niveau : 0,1 A - 250 V a

Endurance électrique : 
Standard : 
8 A - 250 V : 40 000 cycles
5 A - 250 V : 100 000 cycles
Bi-niveau : 
Cette version est conçu pour
fonctionner indifféremment sur des
circuits de type bi-niveau (1 mA 4 V
minimum) ou moyenne intensité (5 A
maximum).
Cependant, un produit donné ne doit
commuter qu’un seul et même type de
circuit pendant toute son utilisation.

Connexions :
Fils souples PVC 3x1 mm2 Ø ext. 2 
Longueur 0,50 m

Câble 3x0,75 mm2 Ø ext. 5 
Longueur 0,50 m
Repérage fils : 1 : noir (commun)

2 : brun (NF)
4 : bleu (NO)

Homologations :
Nous consulter

Pour passer commande, préciser :

Autres accessoires, contacts spéciaux, ou pour fonctionnement particulier :
nous consulter. 

Produits réalisés 
sur commande

H
Type Particularité 

Inverseur Connexion

Exemple : Détecteur de position à commande
télescopique  83 581 0  STD G90 - I - D
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Particularité
Standard
Bi-niveau
Organes de commande
Poussoir en bout télescopique
Poussoir à galet axial
Poussoir à galet 90° (G 90)

Fonction 
I Inverseur
Caractéristiques mécaniques
Force de commande
minimum
Force de course totale
minimum
Course différentielle
Course travail minimum
Course totale maximum
Durabilité mécanique 
Température d'emploi
Degré de protection
Masse
Connexions
Fils souples Sortie fil à droite

Sortie fil à gauche
Câble Sortie à gauche

Encombrements

N - (cmN)

N

mm 
mm
mm 
Cycles
° C
° C  
g

Détecteurs de position

TypesTypes
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83 581 0

Ecrous 14 sur plats
Epaisseur 2

R10 sphérique

83 581 1

Galet droit (standard)
ou à 90°

Ecrous 14 sur plats
Epaisseur 2

Poussoir 
à galet 90 °

Sortie
gauche

Sortie
droite


