VERONEX-HANDGEHAUSE
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VERONEX-HANDGEHAUSE Bestellinformation
Typ Beschreibung | Abmessungen imm) ! Bestell-Code
Tiefe Breite ‘ Héhe
1 Mit Halte-Clip 90 50 16
1 Mit Haite-Clip 90 50 24 RS 584-839 ~
2 120 60 30 RS 584-845
2 Mit Batterigfachabdeckung 120 60 30 RS 584-851
3 150 80 30 RS 584-867
3 Mit Batteriefachabdeckung % 150 80 30 RS 584-889
3 150 80 45 RS 584-873
3 Mit Batteriefachabdeckung % 150 80 45 RS 584-895
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+ = Fir die Aufnahme von flachem Batteriefach
* % = Fir die Aufnahme von flachem und tiefem Batteriefach




