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Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P- 3,0-PUR/A-1L-S F - 1669929
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen
Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(http://phoenixcontact.de/download)

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR/PVC, grau RAL 7001, freies Leitungsende, auf Ventilstecker A, mit 1 LED,
beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 3 m

Ihre Vorteile

 Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten

 Robuster Ventilsteckverbinder mit Z-Diode als Schutzbeschaltung

 Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose

 Kompakt: Flache Bauform für platzkritische Anwendungen

Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit 5 STK

Mindestbestellmenge 250 STK

GTIN

GTIN 4017918134822

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 194,230 g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 194,400 g

Zolltarifnummer 85444290

Herkunftsland Deutschland

Verkaufsschlüssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel

Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße
Kabellänge 3 m

Abmantellänge des freien Leitungsendes 50 mm

Zentralschraube Ventilstecker M3 x 29

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 80 °C (Ventilstecker)
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Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P- 3,0-PUR/A-1L-S F - 1669929
Technische Daten

Umgebungsbedingungen
Schutzart IP65

IP67

IP68

Allgemein
Bemessungsstrom bei 40 °C 3 A

Bemessungsspannung 24 V AC

24 V DC

Polzahl 3

Farbe Griffbereich transparent

Isolationswiderstand ≥ 100 MΩ

Statusanzeige 1 LED

Schutzschaltung/-Bauteil Z-Diode

Überspannungskategorie II

Verschmutzungsgrad 3

Material
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Material Kontakt Ventilstecker CuSn

Material Kontaktoberfläche Ventilstecker Ag

Material Kontakteinsatz Ventilstecker PBT

Material Gehäuse Ventilstecker PBT

Material Dichtung TPU (Flachdichtung Ventilstecker)

Leitung
Kabeltyp PUR/PVC grau

Kabeltyp (Kurzzeichen) 100

Kabelkurzzeichen LiYY11Y-JZ

Leiterquerschnitt 0,75 mm²

AWG Signalleitung 18

Leiteraufbau Signalleitung 24x 0,20 mm

Aderdurchmesser inkl. Isolierung ca. 1,8 mm

Wandstärke Isolierung ca. 0,34 mm (Aderisolierung)

ca. 0,35 mm (Außenmantel)

ca. 0,3 mm (Innenmantel)

Aderfarben schwarz 1, schwarz 2, grün/gelb

Gesamtverseilung 3 Adern konzentrisch verseilt

Schlaglänge Gesamtverseilung 83 mm

Außenmantel, Farbe grau RAL 7001

Kabelaußendurchmesser 5,20 mm

Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt 62 mm

Außenmantel, Material PUR

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1669929
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1669929


https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1669929

11.04.2019   Seite 3 / 8

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P- 3,0-PUR/A-1L-S F - 1669929
Technische Daten

Leitung
Material Innenmantel PVC

Material Aderisolation PVC

Material Leiter blanke Cu-Litze

Isolationswiderstand ≥ 1 MΩ*km

Nennspannung Leitung 240 V

Prüfspannung Leitung 2000 V

Umgebungstemperatur (Betrieb) -30 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)

-5 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)

Normen und Bestimmungen
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Environmental Product Compliance
China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre

Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der
Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Schemazeichnung

2

1

Polbild Ventilstecker, Bauform A

Schaltplan

2 1 PE

BK 2

BK 1

YE

GNYE (PE)

Kontaktbelegung des Ventilsteckers

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27060312

eCl@ss 4.0 27060306

eCl@ss 4.1 27060306

eCl@ss 5.0 27061801

eCl@ss 5.1 27061800

eCl@ss 6.0 27279200

eCl@ss 7.0 27279218

eCl@ss 8.0 27279218

eCl@ss 9.0 27060312
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Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P- 3,0-PUR/A-1L-S F - 1669929
Klassifikationen

ETIM

ETIM 2.0 EC000830

ETIM 3.0 EC001855

ETIM 4.0 EC001855

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31251501

UNSPSC 7.0901 31251501

UNSPSC 11 31251501

UNSPSC 12.01 31251501

UNSPSC 13.2 31251501

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC      EAC-Zulassung

Zubehör

Zubehör

Abisolierwerkzeug

Abisolierwerkzeug - WIREFOX SAC-1 - 1212757

Abisolierzange, für halogenfreie Sensor-/Aktor-Leitungen (SAC-Leitungen), mit PUR und PVC Isolierung, von Ø 3,2
bis 4,4 mm, Abisolierlänge beliebig
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Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P- 3,0-PUR/A-1L-S F - 1669929
Zubehör

Abisolierwerkzeug - WIREFOX SAC - 1212623

Abisolierzange, für halogenfreie Sensor-/Aktor-Leitungen (SAC-Leitungen), mit PUR und PVC Isolierung, von Ø 4,4
bis 7 mm, Abisolierlänge beliebig

 
 

Abisolierwerkzeug - WIREFOX 10 - 1212150

Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter von 0,02 - 10 mm², selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm,
Schneidvermögen bis 10 mm² flexibel /1,5 mm² starr, Abisoliermesser austauschbar

 
 

Bezeichnungsstift

Bezeichnungsstift - B-STIFT - 1051993

Bezeichnungsstift, zur manuellen Beschriftung der unbedruckten Zackbandstreifen, Beschriftung wisch- und
wasserfest, Strichstärke 0,5 mm

 
 

Leitermarker unbeschriftet

Einsteckschild - PABA WH/23 - 1013779

Einsteckschild, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: auffädeln,
Kabeldurchmesserbereich: 1,5 - 35 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 4 mm

 
 

Einsteckschild - PABA YE/23 - 1013782

Einsteckschild, Streifen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: auffädeln,
Kabeldurchmesserbereich: 1,5 - 35 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 4 mm
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Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P- 3,0-PUR/A-1L-S F - 1669929
Zubehör

Einsteckschild - PABA WH/15 - 1013151

Einsteckschild, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: auffädeln,
Kabeldurchmesserbereich: 0,6 - 50 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm

 
 

Einsteckschild - PABA YE/15 - 1013698

Einsteckschild, Streifen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: auffädeln,
Kabeldurchmesserbereich: 0,6 - 50 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm

 
 

Einsteckschild - PABA RD/15 - 1013944

Einsteckschild, Streifen, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: auffädeln,
Kabeldurchmesserbereich: 0,6 - 50 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm

 
 

Schildchenträger Kabel

Ader-Bezeichnungsträger - PATG 2/15 - 1013038

Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 2 - 4 mm,
Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm

 
 

Ader-Bezeichnungsträger - PATG 3/15 - 1013041

Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 4 - 7 mm,
Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm
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Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P- 3,0-PUR/A-1L-S F - 1669929
Zubehör

Ader-Bezeichnungsträger - PATG 4/15 - 1013054

Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 6 - 10
mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm

 
 

Schneidwerkzeug

Seitenschneider - CUTFOX-S VDE - 1212207

Seitenschneider für harte (Pianodraht) und weiche Drähte, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft
 
 

Schutzschlauch

Schutzschlauch - WP-PA HF 13,0 BK - 3240681

Schutzschlauch aus Polyamid, Brennbarkeitsklasse V0, UV-beständig
 
 

Schutzschlauch - WP-PA HF-HB 13,0 BK - 3240839

Schutzschlauch aus Polyamid, Brennbarkeitsklasse HB, UV-beständig
 
 

Schutzschlauchadapter - WP-CTA POM 13,0 BK - 1422884

Schutzschlauchadapter, für Wellschläuche mit Nenngröße 13 (10 x 13), parallel gewellt
 
 

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1669929
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1669929
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1013054
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212207
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240681
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240839
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1422884


https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1669929

11.04.2019   Seite 8 / 8

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1669929

