
• 110 mm Hobelbreite

• Große V-Nut für leichtes
Anfasen

• Hohe Hobelwellen -
drehzahl für einwandfrei-
es Finish

• Handlich durch ergono-
mische Griff gestaltung
und günstigen
Schwerpunkt

Lieferumfang:
Hobelmesser HSS 110 mm,
Parallelanschlag,
Messerhalter,
Messereinstelllehre, Adapter
für Schlauchanschluß,
Montagewerkzeug

Breithobel 110 mm 1911BJ

Hohe
Hobelwellen -
drehzahl für ein-
wandfreies
Finish

Leistungsaufnahme 900 W
Leerlaufdrehzahl 16.000 min-1

Länge der Hobelsohle 355 mm
Hobelbreite 110 mm
Spanabnahme stufenlos 0-2 mm
Gewicht 4,3 kg 
Schalldruckpegel (LPA) 88 dB(A)
Schallleistungspegel (LWA) 99 dB(A)
Unsicherheitswert K dB(A)
Vibration  Hobeln Weichholz 3,5 m/s2

Unsicherheitswert K 1,5 m/s2

EAN: 0088381662468

Zolltarif: 84672970000

Artikel ersetzt Modell: 1911B


