
2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ　ZSE30/ISE30 シリーズ

形式記号説明
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オプション15

無記号：リード線なし

　　L ：コネクタ付リード線

　　　　（リード線長さ2ｍ）

オプション26

無記号：なし

　　A ：ブラケット

　　B ：パネルマウント

　　D ：パネルマウントアダプタ＋

　　　　前面保護カバー

配管仕様2

01

T1

C4H

C6H

N7H

C4L

C6L

N7L

R1/8（M5 メネジ付）

NPT1/8（M5 メネジ付）

φ4ワンタッチ管継手

φ5/32"ワンタッチ管継手

φ6ワンタッチ管継手

φ1/4"ワンタッチ管継手

φ4ワンタッチ管継手

φ5/32"ワンタッチ管継手

φ6ワンタッチ管継手

φ1/4"ワンタッチ管継手

出力仕様3

25

65

26

28

NPN 出力

PNP 出力

1ー5V出力

4ー20mA 出力

単位仕様4

注1）単位切換機能付

注2）SI単位固定

無記号

M

注1）新計量法により、日本国内で単位切換機能付

を使用することはできません。

注2）固定単位　真空・低圧用：kPa

正圧用：MPa

オプション／部品品番
オプションが単品で必要な場合は下記品番で手配してください。

オプション 品番 備考

コネクタ付リード線  

ブラケット  

パネルマウントアダプタ  

パネルマウントアダプタ十前面保護カバー

ZS-27-A

ZS-27-B

ZS-27-C

ZS-27-D

リード線長さ2m

取付ビス（M３×５L２ケ）付

M3 ×8L（2本）付

M3 ×8L（2本）付

定格圧力範囲

設定圧力範囲

耐圧力

設定最小単位

適用流体

電源電圧

消費電流

スイッチ出力注1）

ZSE30（真空・低圧）

－100.0～101.0kPa

－101.0～101.0kPa

500kPa

0.2kPa

ISE30（正圧）

－0.000～1.000MPa

－0.100～1.000MPa

1.5MPa

0.001MPa

繰り返し精度

応差

表示方式

表示精度

動作表示灯

温度特性

ヒステリシスモード

ウィンドコンパレータモード

電圧出力注2）

電流出力注3）

アナログ
出力

最大負荷電流

最大印加電圧

残留電圧

応答時間

短絡保護

空気・非腐食性ガス・不燃性ガス

DC12 ～24V 、リップル（p-p）10%以下（逆接続保護付）

45mA以下（無負荷時）

NPN またはPNP オープンコレクタ出力　1出力

80mA

30V（NPN 出力時）

1V以下（負荷電流80mA時 ）

2,5ms以下（チャタリング防止機能時:20ms,160ms,640ms,1280ms選択 ）

装備

出力電圧:1～5V±2.5%F.S.以下（定格圧力範囲にて）

直線性:±1%F.S.以下、出力インピーダンス:約1kΩ

出力電流:4～20mA士2.5%F.S.以下 （定格圧力範囲にて）

直線性:±1%F.S.以下

最大負荷インピーダンス:電源電圧12V時、300Ω　24V時、600Ω

最小負荷インピーダンス:50Ω

可変（0から可変）

ON時点灯（緑色）

±2%F.S.以下（25 C゚基準）

3 1/2桁7セグメント表示、2色表示（赤色/緑色）、

サンプリング周期:5回/1s

±2%F.S. ±2digit

（周囲温度25 C゚にて）

±2.5%F.S.±1digit

（周囲温度25 C゚にて）

±0.2%F.S.±2digit以下 ±0.2%F.S.±1digit以下

仕様

注1）スイッチ出力選択時、アナログ出力は選択できません。

注2）電圧出力選択時、スイッチ出力および電流出力は同時に選択できません。

注3）電流出力選択時、スイッチ出力および電圧出力は同時に選択できません。

耐環境

規格

保護構造

使用温度範囲

使用湿度範囲

耐電圧

絶縁抵抗

耐振動

耐衝撃

IP40

動作時:0～50℃、保存時:-10～60℃（氷結および結露しないこと）

動作時・保存時:35～85%RH （結露しないこと）

AC1000V 、1分間　充電部一括と筺体間

50M Ω以上（DC500V メガにて）充電部一括と筺体間

10～150Hz複振幅1.5mm または20m/s2 XYZ各方向2時間

100m/s2　XYZ各方向3回

CE マーキング、UL（CSA ）対応

ワンタッチ管継手

サイズ

ストレート

A B A
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ストレート

（mm ）

φ4、φ5/32"

φ6

φ1/4"

メーカー：SMC株式会社

※詳細につきましては、SMC カタログまたはホームページをご参照ください。


