
設計･仕様について予告なく変更する場合があります。　ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。
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品目記号 形状 構造 設計追番特性 公称  Z

1

包装形態

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ノイズ対策部品 結合形 包装形態記号

U

初めの2桁は
有効数字, 3
桁目は,それに
続く0の数字

C

端子数

4端子寸法(mm)

1.25×1.00×0.50
(L) ×  (W)  × (H)

記号

2

高速差動伝送対応
(Mbps対応品)E

高速差動伝送対応
(Mbps対応品)
High-Qタイプ

F
エンボスキャリアテーピング
4 mmピッチ, 5,000 pcs.

コモンモードノイズフィルタ

コモンモードノイズフィルタ
EXC24CE/CF タイプ

■ 主な用途
● PC，DSC，携帯電話などのUSB1.1＆2.0データライン
のノイズ対策

● TV，PCなどのLVDS回路のノイズ対策
● TV，PCなどのIEEE1394データラインのノイズ対策

■ 特　長
● 各種高速差動伝送の輻射ノイズを除去
● 強固な積層構造で，リフロー耐熱性、実装信頼性等に
優れる

● 漏洩磁束のない磁気シールドタイプ
● High-Qインピーダンス品：CFタイプも品揃え
● 小形&薄形（L 1.25 mm×W 1.0 mm×H 0.5 mm）
● RoHS指令対応

■ 品番構成

■ 形状寸法（mm）■ 構造図

■ 回路構成（極性無し）

形式
寸法  (mm) 質量

(mg/個)A B C D E F
EXC24CE
EXC24CF 1.25±0.15 1.00±0.15 0.50±0.10 0.20±0.15 0.55±0.10 0.30±0.10 3

※記載のピン番号は参考です。ピン番号配置は取り交
わしの仕様書で運用してください。
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コモンモードノイズフィルタ

■ 定　格

■ インピーダンス特性（参考特性）

● EXC24CE121U ● EXC24CE201U

● EXC24CF900U

● 測定回路

品　番
インピーダンス (Ω) at 100 MHz 定格電圧

(V DC)
定格電流
(mA DC) 

直流抵抗
(Ω)max. コモンモード ディファレンシャルモード

EXC24CE360UP  36 Ω±25 % 20 Ω max. 5 200 1.0

EXC24CE900U  90 Ω±25 % 15 Ω max. 5 160 1.75

EXC24CE121U 120 Ω±25 % 18 Ω max. 5 140 2.2

EXC24CE201U 200 Ω±25 % 20 Ω max. 5 130 2.7

EXC24CF900U  90 Ω±25 % 20 Ω max. 5 130 2.5

● EXC24CE360UP ● EXC24CE900U

■ 包装方法，ランドパターン設計，推奨はんだ付け条件，安全上のご注意
 関連情報をご参照ください。

● カテゴリ温度範囲　–40 °C ～ +85 °C
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