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RS 多场 EMF 仪表 

 

 
特征： 

 

 一个仪表提供三种种测量功能（电磁场、电场和射

频场强度）。 

 三轴测量低频率电磁 (EMF) 场。 

 彩色 TFT LCD（分辨率：240 x 320）可同时显示所

有三个场的读数。 

 亮度选项：低、中和高。 

 磁单位：高斯 (mG) 或特斯拉 (uT) 

 电子装置：V/m 

 射频强度单位：(uW/m² ~mW/m²) (μW/cm²) (m V/m 
~V/m) (mA/m) (dBm)。 

 数据保持 (HOLD) 功能。 

 自动关闭电源。 

 自动量程。 

 警报声音开/关功能。 

 电池电量不足指示。 

 USB mini B（5 引脚）连接器，适用于外部 USB 

电源。 

 多语言操作界面：英语、繁体中文、简体中文、日语和

西班牙语。 

简体中文 



规格： 
 
 

 显示屏： 4 位，三重显示 

 采样率 1 次采样/6 秒 

 电源： 3 节 1.5V AAA 碱性电池 

 外部 USB 电源 
（不随附）： 

 
电压：直流 4.8 至 5.2V；电流 ≧ 500mA 

 电池寿命： 约 8 小时 

 尺寸： 115mm x 60mm x 21mm（长 x 宽 x 高） 

 重量： 约120g（安装电池后） 

 附件 手册，3 节 1.5V 电池 

 

精确度规格： 

传感器： 
磁场低频 
三轴（X、Y、Z） 

电场低频 射频强度高频 

量程： 0.02 至 2000mG， 
0.02 至 200µT 50 至 2000V/m。 0.02µW/m² 至 554mW/m² 

分辨率： 0.01/0.1/1 mG 或 
0.01/0.1/1 µT 

 
1 V/m 

0.02μW / m²、 
0.02mA/ m、0.2mV/m、 
0.02μW/cm²，1dB 

频率： 50/60 Hz 50/60 Hz 50MHz 至 3.5GHz 

精确度： ±（15%+100 位） ±（7%+50 位） 2.45GHz 时为 ± 2dB 
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