
Dimensionnel

Gamme

COLLIERS CHAUFFANT POUR BUSE 

Colliers destinés notamment au chauffage de buse de presse à injecter
Charge max. sur le corps du collier 4.5 W/cm² 
Température max. sur le corps du collier : 340°C, suivant les conditions d'utilisation.

Tél : 33/(0)2 32 38 33 33 
jouanin@acim-jouanin.fr 
www.acim-jouanin.fr

COLLIERS MICA BLINDES A PROFILE ETANCHE

ACIM JOUANIN - 650 Rue Vulcain - Zone industrielle Nétreville - 27000  EVREUX - France
SAS au capital de 1 000 000 € – APE 2751 Z - RCS Paris B 582 035 671 - TVA CEE FR34 582 035 671 - 
Site Evreux : Siret 582 035 671 00079 Siège social : 282 rue des Pyrénées, 75020 Paris, France  – Siret siège : 582 035 671 00087
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Ep : 2.8 mm

16 mm Hauteur

∅intérieur

30°

20 mm

5 mm

7 mm

13 mm
20

Diamètre Hauteur

H (mm)
Puis.
P (W)

Tresse

L (mm)
Stockés

∅ (mm)

25
(25 à 26)

26
(26 à 27)

20
25
30
35

38
45
70

30
35

500
500
500
500
500
500
500

1000

500
500

L2520C6A5
L2525C8A5
L2530C10A5
L2535C12A5
LJ2535C12A5
L2538C14A5
LJ2545C16A5
L2570C26G10*

L2630C11A5
L2635C13A5

Diamètre Hauteur

H (mm)
Puis.
P (W)

Tresse

L (mm)
Stockés

∅ (mm) 
Diamètre

∅ (mm
Hauteur

H (mm)
Puis.
P (W)

Tresse

L (mm)
Stockés

65
85

105
125

125+tcj
145

165+tcj
260

115
135

28
(28 à 29)

20
25
30
35
38
50

2000
500
500
500
500
500

L2820C7A20
L2825C10A5
L2830C12A5
L2835C15A5
L2838C17A5
L2850C22A5

75
100
125
150
170
220

30
(30 à 31)

20
25

30

500
500

1500
500

1000
1500

L3020C8A5
L3025C11A5
L3025C11A15
L3030C13A5
L3030C13A10
L3030C13A15

85
110
110
135
135
135

30
(30 à 31) 38

50

60

185
185
235

235+tcj
235
285
285

500
1000

500
500

1000
500

1000

L3038C18A5
L3038C18A10
L3050C23A5 
LJ3050C23A5
L3050C23A10 
L3060C28A5
L3060C28A10

32
(31 à 32)

20
25
30

90
115
145
145

500
500
500

1000

L3220C9A5
L3225C11A5
L3230C14A5
L3230C14A10

28
(28 à 29)

20 500
1000

L2820C7A5
L2820C7A10

75
75 35 500

500
L3035C16A5
LJ3035C16A5

160
160+tcj

35 1000 L3035C16A10160

200 2000 L3230C20A20

Profilé en laiton, aux extrémités repliées. Technologie étanche 
à la matière, hors terminaison de la connectique.

Isolation électrique par mica. 

Connectique : tresse acier galvanisé,  2 conducteurs âme nickel, 
isolés soie de verre siliconée + fil de masse

Capot de connectique : axial 30°, centré sur la hauteur du collier 
jusqu'à hauteur 38 mm. Au delà, décentré à 20 mm du bord.
(Sauf L2570C26G10*)

Serrage par équerre, vis BTR M4 et écrous carrés antirotation.

Certains colliers sont équipés d’un thermocouple J isolé de la 
masse  (noté dans le tableau, P+tcj).  Fils d'alimentation et  de 
thermocouple de même longueur, protégés par tresse 
métallique.

Fabrication suivant norme EN 60335-1
Tolérance sur puissance : +5% -10%

•
•
•

•

•

•

Caractéristiques

•
Conforme REACH et RoHS

Pour toutes demandes de fabrication de colliers hors 
standard, nous contacter.• •

CBONHOMME
Texte surligné 

CBONHOMME
Texte surligné 

CBONHOMME
Texte surligné 

CBONHOMME
Texte surligné 

CBONHOMME
Texte surligné 
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32
(31 à 32)

34
(34 à 35)

35
38

50
60

20
25

30

35

38

170
195
195
195
250
300
300

95
125
125
125
155
155
180
180
185

500
500

1000
2000

500
500

2000

500
500

1000
1500

500
1000

500
2000
2000

L3235C17A5
L3238C19A5
L3238C19A10
L3238C19A20
L3250C25A5
L3260C30A5
L3260C30A20

L3420C9A5
L3425C12A5
L3525C12A10
L3425C12A15
L3430C15A5
L3430C15A10
L3435C18A5
L3435C18A20
L3438C18A20

Diamètre Hauteur
H (mm)

Puis.
P (W)

Tresse
L (mm)

Stockés Diamètre Hauteur
H (mm)

Puis.
P (W)

Tresse
L (mm)

Stockés
∅ (mm) 

Diamètre Hauteur
H (mm)

Puis.
P (W)

Tresse
L (mm)

Stockés

35
(38 à 39)

38
(38 à 39)

40
(40 à 41)

50
60

45

25
30
35
38

20

25

30

35

38

45

210
265
325

235+tcj

140
170
200
235

125
125
125
160
160
200
200
200
235
235
200
270
270
270
270
305
305

500
500

1000

500

500
500
500
500

500
1000
2000

500
1000

500
1000
2000

500
2000

500
500

1000
1500
2000

500
1000

L3438C21A5
L3450C26A5
L3460C32A10

LJ3545C23A5

L3825C14A5
L3830C17A5
L3835C20A5
L3838C23A5

L4020C12A5
L4020C12A10
L4020C12A20
L4025C16A5
L4025C16A10
L4030C20A5
L4030C20A10
L4030C20A20
L4035C23A5
L4035C23A20
L4038C20A5
L4038C27A5
L4038C27A10
L4038C27A15
L4038C27A20
L4045C30A5
L4045C30A10

50

55
60

60
65

345
345
345
380 
415
415
415
415
430

500
1000
2000
1000 

500
1000
1500
2000

500

L4050C34A5
L4050C34A10
L4050C34A20
L4055C38A10 
L4060C41A5
L4060C41A10
L4060C41A15
L4060C41A20
L4065C43A5

42
(42 à 43)

44
(44 à 45)

48
(48 à 49)

50
(50 à 51)

38
50

20
25
30

35
38

45

50

55
60

20
25
30
38

20
25

30

35

38

260
330
330

125
160
200
200
200
235
270
300
310
310
345
345
385
420

135
180
220
300

140
185
185
225
225
270
270
310
310

500
500

2000

500
500
500

1000
1500

500
1000

500
500

1000
500

1000
500
500

1000
500

1000
2000

500
500

1000
500

1000
500

1000
500

1000

L4238C26A5
L4250C33A5
L4250C33A20

L4420C12A5
L4425C16A5
L4430C20A5
L4430C20A10
L4430C20A15
L4435C23A5
L4438C27A10
L4438C30A5
L4445C31A5
L4445C31A10
L4450C34A5
L4450C34A10
L4455C38A5
L4460C42A5

L4820C13A10
L4825C18A5
L4830C22A10
L4838C30A20

L5020C14A5
L5025C18A5
L5025C18A10
L5030C22A5
L5030C22A10
L5035C27A5
L5035C27A10
L5038C31A5 
L5038C31A10

50
(50 à 51)

38

45
50

60

60
70
75

310
310
350
390

390+tcj
390
475
475
475
560
600

1500 
2000

500
500
500

1000
500

1000
2000

500
2000

L5038C31A15
L5038C31A20
L5045C35A5
L5050C39A5
LJ5050C39A5
L5050C39A10
L5060C47A5
L5060C47A10
L5060C47A20
L5070C56A5
L5075C60A20

54
(54 à 55)

56
(56 à 57)

25

30
38

45

38

200
200
245
335
335
380

350

500
1000

500
500

2000
500

500

L5425C20A5
L5425C20A10
L5430C24A5
L5438C33A5
L5438C33A20
L5445C38A5

L5638C35A5

64
(64 à 65)

30

35

38

45

50

55
60
65
80

20
25

275
275
325
325
325
375
375
375
425
425
475
475
525
575
625
780

185
240

500
1000
2000

500
1500

500
1000
1500

500
2000

500
1000

500
500
500
500

500
500

L6030C27A5
L6030C27A10
L6030C32A20
L6035C32A5
L6035C32A15
L6038C37A5
L6038C37A10
L6038C37A15
L6045C42A5
L6045C42A20
L6050C47A5
L6050C47A10
L6055C52A5
L6060C57A5
L6065C62A5
L6080C78A5 

L6420C18A5
L6425C24A5

68
(68 à 69)

70
(70 à 71)

72
(72 à 73)

74
(74 à 75)

80
(80 à 81)

90
(90 à 91)

94
(94 à 95)

100
(100  à 101)

38
45

30

30

35
38

45
50
65
70

30

30
50

30
35
38

45
50

30
45
60

55

30
60

400
455

310

320
320
380
440
440
440
550
500
560
730
785

330

340
590

365
435
500
500
570
630
630

415
645
875

830

460
970
970

1500
500

500

500
1000

500
500

1000
1500
1500

500
500
500
500

1000

1000
500

500
2000

500
1000

500
500

1000

1000
1000

500

1000

500
500

1000

L6438C40A15
L6445C45A5

L6830C31A5

L7030C32A5
L7030C32A10
L7035C38A5
L7038C44A5
L7038C44A10
L7038C44A15
L7038C55A15
L7045C50A5
L7050C56A5
L7065C73A5
L7070C78A5

L7230C33A10

L7430C34A10
L7450C59A5

L8030C36A5
L8035C43A20
L8038C50A5
L8038C50A10
L8045C57A5
L8050C63A5
L8050C63A10

L9030C41A10
L9045C64A10
L9060C87A5

L9455C83A10

L10030C46A5
L10060C97A5
L10060C97A10

70 450
450

500
2000

L4070C45A5
L4070C45A20

60
(60 à 61)

58
(58 à 59)

38 360 L5838C36A5

42
(42 à 43)

25
30

155
190

500
500

L4225C15A5
L4230C19A5

25

60
(60 à 61)

20 170
250
220

1000
500
500

L6020C17A10
L6020C25A5
L6025C22A5

500
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