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特に指定のない限り、寸法はミリメートル表記。

実物大

引張力（推奨） ばねカラー 品番

13 N ブルー C3-1803

22 N シルバー C3-1805

44 N ブラック C3-1810

www.southco.com/C3

COM

ＮＣ（ドアが開い
た状態でＯＮ）

ＮＯ(ドアが閉ま
った状態でＯＮ)

M3, No.4サイズ
のねじ,またはØ 3 
リベットでこの
２つの穴を留め
てください。
穴は 3
です。              

+0.1
- 0

   40.6 +0.3
- 0

0±0.2

フレーム
側の穴の中心線

15.7 もしくは調整可能 
24.7 （備考参照）

+0.1
- 0
+0
- 0.3

フレーム

Ø 4.3 の穴。
M4 ねじ用。

+0.1
- 0

55±0.5

ドア側の穴
の中心線

ドア
      7 +0

- 0.3

直流電圧
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直流で50V以上の場合、誘導負荷が大幅に減少します。

スイッチは超小型VDEのUL規格品です。
スイッチはファーストオンターミナルに装着されています。最大交流電圧は250V・
最大交流電流は6Aです。直流の負荷抵抗については下のグラフをご参照ください。
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THIS PRODUCT IS SPECIFICALLY DESIGNED TO BE USED AS A MECHANICAL GRABBER CATCH WITH AN 
ELECTRIC SWITCH.  THE SWITCH IS DESIGNED TO OPERATE AN INDICATOR LIGHT OR FORM PART OF A 
NON-SAFETY RELATED LOGIC CIRCUIT.  NOT DESIGNED FOR USE AS A SAFETY INTERLOCK.
TERMINAL COVER IS USED FOR PROTECTION DURING SHIPPING ONLY.  USE STRAIN RELIEF ON WIRES.

ターミナル細部
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方向指示
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キャッチ キーパ

備考：これらの穴と寸法は、キャッチ側のスロット穴を通
して調整機能な場合にのみ使用されます。

ドアに向かって右側に取りつけた                
場合を示しています。
ドアの左側に取りつける場合は、
キャッチとキーパーは上下を逆
にしてください。

C3 プッシュトゥクローズラッチ
プッシュトゥーオープン／マイクロスイッチ機構つきグラバーキャッチ

ドア開閉時のスイッチオン／オフ 

 が選べます。

アッセンブリはキャッチとキーパ 

 を含んでいます。

ばねを内蔵したオーバーセンタ 

 ーのラッチング構造。

材質・仕上げ

PC/ABS樹脂 (黒) ガラス繊維強化ナ

イロン (黒)

機械的性質 

使用可能温度：

-40ºC (-104ºF) ～ 60ºC (140ºF)

難燃性：UL94-V0

取りつけ方法

ねじ（非同梱）を取りつける時の最

大締めつけトルク：

キャッチ 1.1 N•m 

キーパ  2.8 N•m 

キーパとラッチを正しい位置に合わ

せてください。キーパの矢印はカム

に向けてください。ドアへ取りつけて

ラッチがスムーズに機能するよう調

整してください。

備考

この製品はグラバードアキャッチに

マイクロスウィッチを取りつけたも

のです。

マイクロスウィッチはインジケータ

ーランプ、または、安全機構として

動作しない回路用に設計されてい

ます。安全装置として使用しないで

ください。

端子カバーは輸送中の保護としての

みご利用ください。

フレーム（またはキャッチのサブア

センブリ実装表面）からドアヒンジ

中央線までの最少距離は150mm  

としてください。

品番

左表をご参照ください。

•

•

•
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特に指定のない限り、寸法はミリメートル表記。

実物大

引張力（推奨） ばねカラー

品番

フレーム厚さ範囲

1.1 - 2.9 2.9 - 5.3 5.3 - 7

13 N ブルー C3-303 C3-503 C3-703

22 N シルバー C3-305 C3-505 C3-705

44 N ブラック C3-310 C3-510 C3-710

www.southco.com/C3

17

43

1.526.6

リベット
4

4

55

4.3

23.8

4

72

5.3

11.5

方向指示

ばね

CL

CL
CL

CL

7.5±0.2 4.3       M4または 
No.8 サイズのねじ用

27.5±0.2
20±0.2

15±0.2

   40 

55±0.5CL CL
0±0.2

フレーム ドアR 0.5 
Max.

+0.1
-0.0

to

3±0.3

2.5±0.3

取りつけ用のパネル
準備正面図

+0.5
-0.3

CL

ドア

フレーム

±0.8     toCL CL

150 Min.

                  C                  Lヒンジの

フレーム厚さ
1.1 - 7

5取り
つけ時の最大
クリアランス

9

C3 プッシュトゥクローズラッチ
プルートゥーオープン／グラバーキャッチ／スナップイン

キャッチ

品番

左表をご参照ください

キーパばねを内蔵したオーバーセンタ 

 ーラッチング。

アッセンブリはキャッチとキーパ 

 を含んでいます。

材質・仕上げ

PC/ABS樹脂 (黒)、ガラス繊維強化

ナイロン (黒)、無機質充填ナイロ

ン (黒)

機械的性質 

使用温度範囲：

-30ºC (-20ºF) ～ 60ºC (140ºF)

難燃性：UL94-HB

取りつけ方法

ねじ（非同梱）を取りつける時の最

大締めつけトルク：

キーパ：2.8 N•m

キーパとラッチを正しい位置に合わ

せてください。キーパの矢印はカム

に向けてください。ドアへ取りつけて

ラッチがスムーズに機能するよう調

整してください。

•

•
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特に指定のない限り、寸法はミリメートル表記。

実物大

引張力（推奨） ばねカラー 品番

13 N ブルー C3-803

22 N シルバー C3-805

44 N ブラック C3-810

www.southco.com/C3

28.2

5.1

14.5

8

40.6

カム

5.3

2 x 3.3

穴,
Ø 3.3

13.7

3.8

48.3

2.5

ばね

M3, No.4サイズ
のねじ,またはØ 3 
リベットでこの
２つの穴を留め
てください。
穴は 3
です。              

+0.1
- 0

   40.6 +0.3
- 0

0±0.2

フレーム
側の穴の中心線

15.7 もしくは調整可能 
24.7 （備考参照）

+0.1
- 0
+0
- 0.3

フレーム

Ø 4.3 の穴。
M4 ねじ用。

+0.1
- 0

55±0.5

ドア側の穴
の中心線

ドア
      7 +0

- 0.3

備考：これらの穴と寸法は、キャッチ側の長穴で調整機能 
のために使用されます。

ドアに向かって右側に取りつけた場合を示
しています。
ドアの左側に取りつける場合は、キャッチとキーパは
上下を逆にしてください。

品番

左表をご参照ください

C3 プッシュトゥクローズラッチ
プルトゥーオープン／グラバーキャッチ／側面取りつけ

キャッチ キーパ

4

4

55

方向指示

2 x 4.3

23.8

4

72

11.5

ばねを内蔵したオーバーセンタ 

 ーラッチング構造。

アッセンブリはキャッチとキーパ 

 を含んでいます。

材質・仕上げ

PC/ABS樹脂 (黒)、ガラス繊維強化

ナイロン (黒)、無機質充填ナイロ

ン (黒)

機械的性質 

使用可能温度：

-30ºC (-20ºF) ～ 60ºC (140ºF)

難燃性：UL94-HB

取りつけ方法

ねじ（非同梱）を取りつける時の最

大締めつけトルク：

キャッチ 1.1 N•m 

キーパー 2.8 N•m 

キーパとラッチを正しい位置に合わ

せてください。キーパの矢印はカム

に向けてください。ドアに取りつけ、

ラッチがスムーズに機能するよう調

整してください。

フレーム（またはキャッチのサブア

センブリ実装表面）からドアヒンジ

中央線までの最少距離は150mm  

としてください。

•

•


